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RS Pro bündige 
Seitenschneider, 162  

RS Best.-Nr. 541-6551              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 

• Schneidkopf 46 mm 
breit x 14 mm tief 
Streifen Kabel davor 
Zum Anschluss 

 

• Anschlusskapazität: 
0,3 bis 25 mm2 oder 
0,5 bis 50 mm2 

 

• Die beschichteten 
Vinylgriffe sind 
bequem und 
strapazierfähig 

 

MERKMALE 
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen 
Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

 

Abgerundete Backen aus Kohlenstoffstahl unserer hochwertigen Marke RS Pro machen diese 
Kabelschneider ideal zum Schneiden durch Kupfer und Aluminium. Diese Kabelschneider sind eine 
ausgezeichnete Ergänzung für jeden Werkzeugkasten. 

 

 

 

Typ    Bündige Seitenschneider 

Anwendungen Kabelschneiden 

    

     

  

Gesamtlänge 162mm 

Backenlänge 16mm 

Backenlänge 16.0mm 

Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl (63 cr-mo) 

Maximale Schneidleistung 9 mm Durchmesser/22 mmmmmmmmmmm 

Härte 
Wärmebehandelt gemäß HRC: 55~65 
(Schneidkante), HRC: 44~48 (Griff) und HRC: 
30~48 (Gelenk) 

Oberfläche  
Geschliffene Schneidkanten, vollständig polierte 
Oberfläche für Zangen, roter Griff 

Gewicht  170 Gramm 

Griffmaterial Vinyl-Tauchverfahren 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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