
 
 

 
 

 
 
 

FRANCAIS 
FICHE TECHNIQUE 
IEC Fine jauge exposés soudés bout Thermocouple - Type K ou T 

0,003"(0,076 mm) téflon® PFA isolé-code de couleurs IEC 

  
  

 
 
 

• Type K ou T fine jauge thermocouple 
• conducteurs de 0,003"(0,076 mm) 
• Réponse rapide, jonction soudée bout exposé 
• Fils d’isolé téflon® PFA 
• Codée de couleur de IEC 
• Plage de température-75 ° C à + 260 ° C 
• Idéal pour les applications de test et de développement 

 
 
T/C conducteurs longueur  +positif  -négatif  Allied  RS order 
Type     tail wire tail wire code  code 
 
‘K’ 1/0.076mm 0.5 metre vert  blanc  70654832 804-7987 
‘K’ 1/0.076mm 1 metre  vert  blanc  70654830 804-7981 
‘K’ 1/0.076mm 2 metre  vert  blanc  70654833 804-7990 
 
‘T’ 1/0.076mm 0.5 metre marron  blanc  70654834 804-7993 
‘T’ 1/0.076mm 1 metre  marron  blanc  70654835 804-7997 
‘T’ 1/0.076mm 2 metre  marron  blanc  70654836 804-8000 
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