
Produktdatenblatt
Technische Daten

LUFDH11
Funktionsmodul, thermisches Überlastsignal, 1
NO+1 NC, für TeSys U

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LUF
Produkt oder Komponententyp Funktionsmodul
Produktkompatibilität LUCD

LUCC
LUCB

Zusatzmerkmale
Montagevariante Steckbar
Montageort Vorderseite
Hauptfunktion verfügbar Anzeige thermische Überlast und manuelle Rückstellung
Aufbau der Hilfskontakte 1S + 1Ö
Fehlersignalisierung LED Frontblende
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24...240 V AC

24...240 V DC
Leistungsaufnahme 7 mAbei 24 V DC

1.1 mAbei 240 V AC
Eigenschaften digitaler Ausgang 1 S + 1 Ö (AC-15) bei 230 V - Kraft: 400 VA - Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen

1 S + 1 Ö (DC-13) bei 24 V - Kraft: 50 W - Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Konventioneller thermischer Strom in
freier Luft (Ith)

2 Abei <= 70 °C

Kurzschlussschutz 2 A Sicherung gG gemäß IEC 60947-5-1
Eingangstyp Fernrückstellung - Kabelquerschnitt: 0,2-1,5 mm² 500 m - relative Impedanz: 50 Ohm 52.8 mH -

Kabelkapazität: 0.093 nF
Anschlussraster 5.08 mm
Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.2...1 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende

Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.25...1 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.5...1 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende

Anzugsmoment 0.5...0.6 N.m - mit Schraubendreher 3.5 mm flach
Produktgewicht 0,06 kg

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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