
Datenblatt 6ES7241-1AA22-0XA0
***Ersatzteil*** SIMATIC S7-200, Modem Erw.Modul Analogmodem,
für PPI, MODBUS Master/Slave, SMS Funktionalität und S7-200-zu-
S7-200 Kommunikation, CALL Back und Passwortschutz

Versorgungsspannung
Lastspannung L+

● Nennwert (DC) 24 V

● zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) 20,4 V

● zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) 28,8 V

Eingangsstrom
aus Rückwandbus DC 5 V, max. 80 mA; aus Erweiterungsbus
aus Sensorstromversorgung oder externer
Stromversorgung (DC 24 V), max.

70 mA

Verlustleistung
Verlustleistung, typ. 2,1 W

Schnittstellen
Anzahl Schnittstellen RS 485 0
Modem

● Standards Bell 103, Bell 212, V. 21, V. 22, V. 22 bis, V. 23c, V. 32, V. 32 bis,
V. 34 (voreingestellt)

● Telefonleitungen RJ11 (4 Leitungen, 6 Kontakte)

● Tonwahlverfahren Ja
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● Impulswahlverfahren Ja

Protokolle
Bus-Protokoll/Übertragungsprotokoll PPI, Modbus

Alarme/Diagnosen/Statusinformationen
Diagnoseanzeige LED

● Beschreibung 8 LED für interne Modemfunktionen

Isolation
Isolation geprüft mit Telefonleitung zu Logik bzw. Feldseite: AC 1500 V, Feldseite zu

Logik: AC 500 V

Maße
Breite 71,2 mm
Höhe 80 mm
Tiefe 62 mm

Gewichte
Gewicht, ca. 190 g

letzte Änderung: 08.07.2019
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