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1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: PRISM(R) 406

 
2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Natura: Adesivo cianoacrilato.. 
 

Componenti 
CAS No.

EINECS-No.
%

Classificazione

Etilcianoacrilato 
7085-85-0 

230-391-5 80 - 100 Xi;R36/37/38 

 
Ulterior informazioni:
Per la decodifica delle frasi di rischio elencate fare riferimento alla sezione 16. 
  

3. INDICAZIONE DEI PERICOLI

Principali vie di esposizione: Occhi, Polmoni, Pelle
 

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 
 
Aderisce a pelle e occhi in pochi secondi.  Altamente reattivo all’acqua. (Vedere sezione 4 sul pronto soccorso).. 
  

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Inalazione: Portare la persona colpita all' aria aperta e se dovesse ancora sentirsi  male, ricorrere alle cure di un 
medico. 

 
Contatto con gli occhi: Se le palpebre sono incollate, liberare le ciglia con acqua calda applicando un panno umido.. Il 

cianoacrilato si lega con la proteina degli occhi provocando una lacrimazione che aiuta a staccare 
l'adesivo.. Tenere l'occhio coperto fino a che l'adesivo no sarà completamente staccato, in genere 
dopo 1 - 3 giorni.. Non cercare di aprire l'occhio forzandolo.  Rivolgersi a un medico qualora alcune 
particelle solide di cianoacrilato intrappolate dietro la palpebra dovessero provocare danni da 
abrasione.. 

 
Ingestione: Assicurarsi che le vie respiratorie non siano ostruite.  Il prodotto polimerizza immediatamente in bocca 

rendendone quasi impossibile l'ingestione.  La saliva stacca dalla bocca lentamente il prodotto 
solidificato (alcune ore).. 
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Nome del prodotto: PRISM(R) 406

Numero di articolo/di IDH: 158406 Tipo di Prodotto: Cianoacrilato.
Regione: Europa
Indirizzo dell’azienda:
H.L.A S.r.L Talete 56 Brugherio (MI) 
Italiatelefonico +3903921251 
Numero di FAX +039-884672 
Numero telefonico di urgenza +353-1-4599301/+353-87-2629625/+353-1-
4046444  

CCREMONESI
Distributore: RS COMPONENTS SPAVIA DE VIZZI 93/9520092 CINISELLO BALSAMO (MI)TEL. +39 02 660581FAX +39 02 66058078TEL emergenza Centro AntiveleniMilano: +39 02 66101029

CCREMONESI
ITCP0094 RS 334-7863



Contatto con la pelle: Evitare il distacco forzato delle parti incollate.  Staccare delicatamente le superfici usando un oggetto 
dal bordo levigato come un cucchiaio, preferibilmente dopo aver immerso la parte in acqua saponata 
calda.. Durante la polimerizzazione i cianoacrilati emettono calore.  In rari casi una grossa goccia può 
generare abbastanza calore da causare scottature.. Le scottature possono essere trattate 
normalmente dopo che l'adesivo è stato rimosso dalla pelle.. Se accidentalmente si incollano le labbra, 
applicare acqua tiepida sulle stesse e raccomandare di mantenerle umide con la saliva della bocca, 
esercitando anche una leggera pressione dall'interno.. Separare arrotolando le labbra.  Non cercare di 
separare le labbra  forzandole con un'azione diretta.. 

 
Note per il medico: Per separare i tessuti uniti accidentalmente non è necessaria la chirurgia. L’esperienza ha dimostrato 

che i tessuti attaccati ricevono un trattamento migliore con un intervento di pronto soccorso passivo 
non chirurgico.  Se la presa rapida ha causato ustioni termiche, queste dovranno essere trattate in 
modo sintomatico dopo la rimozione dell’adesivo. 

  
5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione appropriati: Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma resistente all'alcool, polvere estinguente o anidride carbonica. 
 
Speciali procedure antincendio: I vigili del fuoco dovranno indossare un autorespiratore a pressione superiore a quella atmosferica 

(SCBA).
 
Rischi eccezionali di incendio o di 
esplosione:

Nessuno.

 
Prodotti di decomposizione pericolosi: É possibile che con l’incenerimento vengano rilasciate quantità residuali di fumi tossici e si consiglia 

l’uso di un autorespiratore.
 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni ambientali: Ventilare l'area.
 
Metodi di pulizia: Non utilizzare panni per asciugare.  Inondare con acqua per completare la polimerizzazione e 

raschiare il pavimento.  I materiali induriti possono essere smaltiti come rifiuti non pericolosi.
  

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione: Si consiglia una ventilazione (basso livello) quando si usano grandi volumi o in presenza di odore (la 
soglia dell'odore è di circa 1- 2ppm). E' consigliato l'uso del dosatore per minimizzare il rischio di 
contatto con la pelle o con gli occhi.. 

 
Immagazzinaggio: Conservare nel contenitore originale a 2 - 8°C (35.6 - 46.4 °F).. 
  

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Componenti 
CAS No.

ACGIH TLV  Austria  Belgio  Repubblica ceca 

Etilcianoacrilato 
7085-85-0 

0.2 ppm TWA 2 ppm MAK 
9 mg/m³ MAK

 
Componenti 

CAS No.
Estonia  Greece Finlandia  Francia  Ungheria 

Etilcianoacrilato 
7085-85-0 

10 mg/m³ TWA 
2 ppm TWA 

20 mg/m³ STEL 
4 ppm STEL

 
Componenti 

CAS No.
Germania  Irlanda  Paesi Bassi Norme 

amministrative 
norvegesi:

Portogallo  

Etilcianoacrilato 
7085-85-0 

0.2 ppm TWA 0.2 ppm TWA
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Componenti 
CAS No.

Polonia  Spagna   Svezia   GB     

Etilcianoacrilato 
7085-85-0 

10 mg/m³ LLV 
2 ppm LLV 

20 mg/m³ STV 
4 ppm STV

0.3 ppm STEL 
1.5 mg/m³ STEL

 

Dati di progetto: Osservare buone norme igieniche industriali. 
 
Protezione respiratoria: Utilizzare in luogo ben ventilato. 
 
Protezione della pelle: E' raccomandato l'uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche ad esempio in nitrile. Si consiglia di 

indossare guanti di polietilene o polipropilene quando si usano grandi volumi.. Non usare guanti in 
PVC, gomma o nylon.. La durata nel tempo dei guanti resistenti alle sostanze chimiche si riduce a 
causa di diversi fattori (es. temperatura). Questo rischio deve essere considerato dall'utilizzatore. Se il 
materiale costituente è usurato o strappato è consigliabile sostituire i guanti. . 

 
Proteggersi gli occhi/la faccia: Usare una protezione per gli occhi quando vi è un pericolo di spruzzi. 
  

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Forma: liquido
 
Colore: chiaro incolore
 
Odore: Pungente. irritante
 
pH: non applicabile
 
Pressione di vapore: Meno di 0.5 mm Hg a 25ºC (77ºF)
 
Punto di ebollizione/intervallo: Maggiore di 149°C (300°F)
 
Punto di fusione/intervallo: non determinato
 
Densità relativa: 1.1 a 20 deg. C
 
Densità di vapore: Approssimativamente 3
 
Punto di Infiammabilità  80ºC (176ºF) a 93.4ºC (200ºF)
 

Tazza chiusa Tag
 
Temperatura di autoaccensione: 485°C (905°F)
 
Tasso di evaporazione: Non disponibili
 
Solubilità in Acqua: Polimerizza a contatto con acqua.
 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: non determinato
 
Concentrazione di COV: < 3 % (Come stabilito nella Direttiva del Consiglio 1999/13/EC) 
  

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità: Stabile se immagazzinato osservando le raccomandazioni. 
 
Polimerizzazione: Una polimerizzazione esotermica rapida può verificarsi in presenza di acqua, ammine, alcali e alcool.
 
Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno/a
 
Materie da evitare: Acqua, ammine, alcali e alcool.. 
 
Condizioni da evitare: polimerizzazione spontanea
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

 

 

 

 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Mobilità: Nessun dato disponibile.
 
Bioaccumulazione: Nessun dato disponibile.
 
Effetti legati all'ecotossicità: Prodotto biodegradabile di bassa ecotossicitá. Il consumo di ossigeno biologico e chimico (BOD e 

COD) sono insignificanti.
 
Persistenza / Degradabilità: Non disponibili.
 
Classe di pericolosità per le acque 
(Germania) (WGK): 

Non inquina l'acqua 

 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Prodotto: 
Misure per lo smaltimento Polimerizzare aggiungendo lentamente ad acqua (10:1). Provvedere allo smaltimento in qualità di 

sostanza chimica solida non tossica non solubile in acqua in aree di interramento autorizzate o 
bruciare in condizioni controllate.. Il contirbuto di questo articolo ai fini del rifiuto è assolutamente 
insignificante se comparato con il manufatto su cui è impiegato. 

 
Catalogo europeo dei rifiuti 08 04 09 sostanze adesive e sigillanti di scarto contenenti solventi organici ed altre sostanze 

pericolose. 
 

Imballaggioi: 
Misure per lo smaltimento Incenerire o interrare in una discarica autorizzata.
 

Liquido 55905 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

ICAO/IATA (Aria):

 
 Numero ONU: UN 3334
 Corretta Denominazione di 

Spedizione:
Liquidi soggetti a restrizioni sul trasporto per via aerea, n.o.s. Greater than 500 ml

 Classe: 9
 Imballaggio Gruppo: Nessuno
 
 Eccezioni: (Non più di 500 ml) Senza restrizioni
 
IMO/IMDG (Mare) 
 
 Numero ONU: Nessuno
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Questo prodotto è un irritante per gli occhi.. Il prodotto liquido incolla le palpebre.  In un'atmosfera 
secca (UR<50%) i vapori possono provocare irritazione e lacrimazione.. 

Irritante per le vie respiratorie. L’esposizione prolungata ad alte concentrazioni di vapori può provocare 
effetti cronici in individui sensibili. In un'atmosfera asciutta con un'umidità relativa <50%, i vapori 
possono irritare gli occhi e il sistema respiratorio.. 

Ingestione: I cianoacrilati sono considerati di una tossicità relativamente bassa.  LD50 orale acuto >5000mg/kg 
(ratto).  E' quasi impossibile ingerirlo in quanto polimerizza rapidamente in bocca.. 
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Pelle: Irritante per la pelle. Incolla la pelle in pochi secondi.  Considerato di bassa tossicità;  LD50 dermica 
acuta (coniglio) >2000mg/kg.. A causa della polimerizzazione sulla superficie della pelle non è 
possibile una reazione allergica.. 

Nome del prodotto: PRISM(R) 406

Inalazione:

Occhi:



 Corretta Denominazione di 
Spedizione:

Senza restrizioni

 Classe: Nessuno
 Imballaggio Gruppo: Nessuno
 Inquinante delle acque marine: nessuno
 

ADR/RID (Strada/Rotaia) 
 
 Numero ONU Nessuno
 Proper shipping name: Senza restrizioni
 Classe: Nessuno
 Imballaggio Gruppo: Nessuno
 Codice di Classificazione: nessuno
 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Etichettatura Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. 

 
Indicazione di pericolo: Xi - Irritante.     

Frasi sul rischio:
   
R36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 

 
Frasi sulle misure di sicurezza: S26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 

consultare un medico. 
S23d - Non respirare i vapori.
S24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

Etichettatura supplementare: Nessuno
  

16. ALTRE INFORMAZIONI

Preparato da: Vanessa Doherty PSRA Specialist, Product Safety & Regulatory Affairs - Europe  
 

 

Le informazioni contenute in questo Foglio dati sulla sicurezza sono state ottenute presso fonti affidabili e per quanto ne sappiamo sono 
precise alla data citata. L'attenzione degli utenti viene richiamata sui possibili pericoli derivanti da un uso improprio del prodotto o 
prodotti. Né la Loctite né le sue consociate si ritengono responsabili per quanto possa derivare dall'uso delle informazioni qui fornite o 
dall'uso, l'applicazione o la lavorazione del prodotto (o prodotti) qui descritto. Questo foglio di dati di sicurezza è stato preparato 
secondo i requisiti della direttiva EC 88/379/EEC e 91/155/EEC (ed altre direttive correlate) e fornisce informazione relative alla 
manipolazione e all’uso sicuro del prodotto.
 
Spiegazione delle frasi di rischio della 
Sezione 2.
 
R36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 
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