
Fiche produit
Caractéristiques

ZCE24
OsiSense ZCE - tête inter. de pos. - levier à
galet escamotable

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme de produits OsiSense XC
Nom de gamme Format standard
Fonction produit Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appa-
reil

ZCE

Type de tête Tête de piston
Accessoires associés XCKP

 XCMD
 XCKD
XCKT

Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'a
pt

itu
de

 o
u 

la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 p
ou

r d
es

 a
pp

lic
at

io
ns

 u
til

is
at

eu
r s

pé
ci

fiq
ue

s 
et

 n
'e

st
 p

as
 d

es
tin

é 
à 

se
 s

ub
st

itu
er

 à
 c

et
te

 d
ét

er
m

in
at

io
n.

Il 
ap

pa
rti

en
t à

 c
ha

qu
e 

ut
ilis

at
eu

r o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'a
na

ly
se

 d
e 

ris
qu

es
 c

om
pl

èt
e 

et
 a

pp
ro

pr
ié

e,
 d

'é
va

lu
er

 e
t t

es
te

r l
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
on

te
xt

e 
de

 le
ur

 l'a
pp

lic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ilis

at
io

n 
de

 l'i
nf

or
m

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

19 sept. 2017
1

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page


Corps à associer ZCMD25L1
 ZCP21
 ZCP37
 ZCMD21L5
 ZCMD25L2
 ZCMD39L2
 ZCP21M12
 ZCT25P16
 ZCD35
 ZCMD81L5
 ZCMD29L1
 ZCMD61C12
 ZCMD21L08U78
 ZCP27
 ZCMD61M12
 ZCMD69C12
 ZCMD81L1
 ZCP31
 ZCMD41L2
 ZCT21N12
 ZCMD21L1
 ZCT28N12
 ZCT21G11
 ZCT28G11
 ZCD29M12
 ZCD21M12
 ZCP26
 ZCT21P16
 ZCT25N12
 ZCD37
 ZCD25
 ZCMD21L08R12
 ZCMD25L5
 ZCMD21L2
 ZCMD37L1
 ZCD29
 ZCT26G11
 ZCMD39L5
 ZCMD41L5
 ZCMD29L2
 ZCMD37L2
 ZCP25
 ZCP29
 ZCT27N12
 ZCT26P16
 ZCD39
 ZCMD21M12
 ZCD26
 ZCMD21C12
 ZCD21
 ZCD31
 ZCP39
 ZCMD41L1
 ZCMD29L5
 ZCMD81L2
 ZCMD39L1
 ZCP29M12
 ZCT28P16
 ZCD28
 ZCT26N12
 ZCMD37L5
 ZCT27P16
 ZCP28
 ZCT25G11
 ZCMD29C12
 ZCP35
 ZCT27G11
ZCD27

Mouvement tête de-
 commande

Linéaire

Type d'unité de com-
mande

Poussoir levier à galet rappel de ressort métal (ré-
tractible)

Type d'approche Approche latérale 1 direction
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Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Ouverture positive Avec
Présentation du produit Élément de base
Code de comptabilité ZCE

Environnement
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Caractéristique d'environnement Standard

Durabilité de l'offre
Statut environnemental Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Conforme  - depuis  0851  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Dé-

claration de conformité Schneider Electric
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle
Période 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=879166&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=879166&lang=fr-fr

