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rs pro 绝缘环形接线端子、 M5 
螺柱尺寸 RS 2.5mm² Pro ² 到 

6mm² ² 电线尺寸、黄色 
Terminal 

RS 号： 534-446             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 1.5mm² 0.5 μ m 

 

• 蓝色 2.5mm² 1.5 m ² 

 

• 黄色 6mm² μ m 

特点 
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卷筒上的 pvc 漏斗形引入口系列压接。提供各种最常用的尺寸 

 

 

 

绝缘 绝缘 
绝缘材料 pvc 
颜色 黄色、 
触点材料 铜 
触点镀层 锡 
螺柱尺寸 M5 

 

     

 

厚度 1mm 

总长度 25.8mm 

内圈直径 5.3mm 

外圈直径 9.5mm 

最大电线尺寸  6mm^2 

最小电线尺寸  6.5mm^2 

最大电线尺寸（ awg ） 10AWG 

最小电线尺寸（ awg ） 12AWG 
 

 

 

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 
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合规性 / 认证 2011/65/eu and 2015/863,                           
       

 

 

 

   

 

认证 
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