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Borne Europa - EC 4 P TR - 3240171
Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del
usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(http://phoenixcontact.es/download)

Regleta de bornes Europa de poliamida, transparente, con protección de hilos, para conectar conductores
rígidos y flexibles con y sin punteras con una sección de 0,75 a 4 mm²

Propiedades del artículo

 Partes metálicas de alta calidad con superficies protegidas contra la corrosión

 Fijación segura a la carcasa

 Especialmente adecuado para cables de alma flexible, incluso sin puntera

 Carcasa aislante de poliamida sin halógenos

 

  
Datos mercantiles
Unidad de embalaje 10 pcs

Cantidad de pedido mínima 10 pcs

EAN

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29.54 g

Número de tarifa arancelaria 85369010

País de origen Austria

Datos técnicos

Generalidades
Número de pisos 1

Número de conexiones 24

Color transparente

Aislamiento PA

Clase de combustibilidad según UL 94 V2

Corriente de carga máxima 32 A (con una sección de conductor de 4 mm²)

Corriente nominal IN 32 A (con una sección de conductor de 4 mm²)

Tensión nominal UN 450 V

Corriente de carga máxima 32 A (con una sección de conductor de 4 mm²)
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Borne Europa - EC 4 P TR - 3240171
Datos técnicos

Generalidades
Número de polos 12

Dimensiones
Anchura 18,6 mm

Longitud 117 mm

Altura 15 mm

Datos de conexión
Tipo de conexión Conexión por tornillo

Sección de conductor rígido mín. 0,75 mm²

Sección de conductor rígido máx. 4 mm²

Sección de conductor AWG mín. 18

Sección de conductor AWG máx. 12

Sección de conductor flexible mín. 0,75 mm²

Sección de conductor flexible máx. 4 mm²

Sección del conductor flexible AWG mín. 18

Sección del conductor flexible AWG máx. 12

Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín. 0,5 mm²

Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico
máx. 2,5 mm²

Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico
mín. 0,5 mm²

Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico
máx. 2,5 mm²

2 conductores con la misma sección, rígidos mín. 0,75 mm²

2 conductores con la misma sección, rígidos máx. 1,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles mín. 0,75 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles máx. 1 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH, con
manguito de plástico mín. 0,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH con
manguito de plástico máx. 1 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH, sin manguito de
plástico mín. 0,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH sin manguito de
plástico máx. 1 mm²

Longitud a desaislar 6 mm

Rosca de tornillo M3

Par de apriete mín. 0,5 Nm

Par de apriete máx. 0,6 Nm
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Borne Europa - EC 4 P TR - 3240171
Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141106

eCl@ss 4.1 27141106

eCl@ss 5.0 27141106

eCl@ss 5.1 27141106

eCl@ss 6.0 27141106

eCl@ss 7.0 27141106

eCl@ss 8.0 27141106

ETIM

ETIM 3.0 EC001284

ETIM 4.0 EC001284

ETIM 5.0 EC001284

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212109

UNSPSC 7.0901 27121703

UNSPSC 11 27121703

UNSPSC 12.01 27121703

UNSPSC 13.2 27121703

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Homologaciones solicitadas

Detalles de homologaciones

UL Recognized 

  B C D

mm²/AWG/kcmil 20-10 20-10 20-10

Corriente nominal IN 30 A 30 A 30 A
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Borne Europa - EC 4 P TR - 3240171
Homologaciones
  B C D

Tensión nominal UN 300 V 300 V 300 V

cUL Recognized 

  B C D

mm²/AWG/kcmil 20-10 20-10 20-10

Corriente nominal IN 30 A 30 A 30 A

Tensión nominal UN 300 V 300 V 300 V

EAC 

EAC 

cULus Recognized 
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