
Fiche produit
Caractéristiques

TMC4PACK01
Modicon M241, module application emballage,
2 entrées analogiques

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme de produits Modicon M241
Fonction produit Cartouche d'entrée analogique
Application spécifique-
 du produit

Emballage

Accessoires associés Modicon M241C
Nombre d'entrées ana-
logiques

2

Complémentaires
Type d'entrée analogique Courant, plage d'entrée: 4...20 mA

 Courant, plage d'entrée: 0...20 mA
 Tension, plage d'entrée: 0...10 V

Résolution entrées analogiques 16 bits
Valeur du bit de poids faible 1 mV (tension), plage de sortie: 0...10 V

 2 µA (courant), plage de sortie: 0...20 mA
 2 µA (courant), plage de sortie: 4...20 mA

Durée d'échantillonnage 10 ms
Erreur de précision absolue +/- 0.2 % of full scale 25 °C
Dérive en température +/- 0.006 %FS/°C
Précision de répétition +/- 0.2 %FS
Non-linéarité +/- 0.05 %FS
Diaphonie 80 dB
Type de câble Câble blindé à paire torsadée
Raccordement électrique 1 bornier à ressort (pas 3,81 mm) 1,5 mm² 1 pour entrées et alimentation
Max cable distance between devices Câble blindé à paire torsadée: 30 m pour entrée
Isolement Non isolé entre entrées

 Entre entrée et sortie 500 V CC
Limites de la tension d'alimentation 20.4…28.8 V
Signalisation locale 1 LED vert PWR
Hauteur 50 mm
Profondeur 21 mm
Largeur 34 mm
Poids 0.055 kg
Surcharge permanente autorisée 40 mA (courant)

 30 V (tension)
Impédance d'entrée <= 250 Ohm courant

 >= 1 MΩ tension

Environnement
Immunité aux micro-coupures 10 ms

Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'a
pt

itu
de

 o
u 

la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 p
ou

r d
es

 a
pp

lic
at

io
ns

 u
til

is
at

eu
r s

pé
ci

fiq
ue

s 
et

 n
'e

st
 p

as
 d

es
tin

é 
à 

se
 s

ub
st

itu
er

 à
 c

et
te

 d
ét

er
m

in
at

io
n.

Il 
ap

pa
rti

en
t à

 c
ha

qu
e 

ut
ilis

at
eu

r o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'a
na

ly
se

 d
e 

ris
qu

es
 c

om
pl

èt
e 

et
 a

pp
ro

pr
ié

e,
 d

'é
va

lu
er

 e
t t

es
te

r l
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
on

te
xt

e 
de

 le
ur

 l'a
pp

lic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ilis

at
io

n 
de

 l'i
nf

or
m

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

26 sept. 2017
1

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page


Durabilité de l'offre
Statut environnemental Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Conforme  - depuis  1350  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Dé-

claration de conformité Schneider Electric
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit Disponible Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit Disponible Manuel De Fin De Vie

Garantie contractuelle
Période 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=349526695&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=349526695&lang=fr-fr
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=682204793
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=696367452

