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Foglio di plastica, 600mm x 
600mm x 3mm 
Codice RS: 748-1302            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

   

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• 2 tipi di fogli di 
plastica leggeri con 
finitura a specchio - 
acrilici o 
policarbonato 
 

• L'acrilico è adatto 
per molte 
applicazioni interne 
 

• Policarbonato per 
resistenza e 
resistenza agli urti in 
ambienti istituzionali 
e ad alta sicurezza, 
ad esempio negozi, 
 

• scuole, carceri, bar, 
ecc. 
 

• Il policarbonato può 
essere utilizzato in 
ambienti esterni in 
cui l'acqua non può 
essere utilizzata 
raggiungere il 
rivestimento dello 
specchietto 
 

• Può essere fissato 
mediante foratura, 
colla o nastri 
biadesivi 

CARATTERISTICH
E 
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Da RS Pro, viene fornita una gamma di fogli a specchio, realizzati in acrilico o policarbonato, questi 
fogli di plastica a specchio sono stati realizzati in conformità agli standard industriali 
 
 

 

 

 

Forma Solido 
Materiali Acrilico 
Laminato Sì 

Materiale laminato Acrilico; resina epossidica; cotone Weave fine; fibra di 
vetro 

Grado di infiammabilità UL 94 HB 
Tipo di polimero Copolimero, omopolimero 
Fine Specchio 
Supporto adesivo Sì 

Applicazioni 

Questi fogli in policarbonato sono utilizzabili in varie 
applicazioni, ad esempio scuole, carceri, barre 
 
I fogli acrilici hanno un'ottima applicazione come ad 
esempio: 
Specchi per la casa, specchi per scuderie, Visual 
merchandising, Food Service Industry, Cake stand 

 

 

 

Resistenza superficiale specifica 10 14 Ω 

Resistenza del volume specifica 10 14 Ω cm 
Costante dielettrica 2.9 
Fattore di perdita dielettrica 0.0017tg 
Tensione di scarica distruttiva 38kV/mm 

 

Descrizione del prodotto 

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Lunghezza 600mm 
Larghezza 600mm 
Spessore 3mm 

Densità 1.2g/cm3 

Resistenza alla trazione 62 MPa 
Durezza R 118 Rockwell 
Assorbimento d'acqua 0.4% 
Conduttività termica 0.17W/m.K 
Allungamento 70% 
Resistenza agli urti 12kJM-2 

Modulo di elasticità 3500MPa 
Resistenza alla flessione 175MPa 
Resistenza alla compressione 23MPa 
Modulo di compressione 3400MPa 
Durezza penetrazione sfera 253MPa 
Espansione termica 5x10-5k-1 

Calore specifico 1.1J/(g.K) 

Peso specifico 1.38 
Modulo di flessione 2600MPa 
Coefficiente di attrito 0.54 
Coefficiente di Poisson 0.38kJM-2 

  

 

 

Temperatura di esercizio massima  120 °C. 
Punto di fusione 255 °C. 
Temperatura di transizione del vetro 150 °C. 
Punto di rammollimento Vicat 65 °C. 

 

 

 

Conformità/certificazioni CE / UR / CUR                
 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 


