
 
 

 
 

 
 
 

Francais 
FICHE TECHNIQUE 
Platine résistance Pt100 céramique insérer éléments 
tubulaires avec des fils de queue 

2 ou 4 fils avec choix de téflon ou nickel/fibre de verre isolé queue fils jusqu'à 450 mm de long 
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• Tubulaire en céramique encastrées Pt100 éléments 
• Mince élément Pt100 de film logé/en pot dans une gaine en céramique, ø 5mm x 35 mm de long 
• Classe « B » à la CEI 751:2008 
• Seul élément, 2 ou configurations de 4 fils 
• Disponible avec multibrins 7/ 0,2 mm cuivre plaqué argent PFA Teflon® isolé dirige ou fil de nickel 

solides 1/0. 4 mm avec gaine de la fibre de verre amovible 
• 50 ou 450 mm longueurs de plomb ou version dénudée de 10mm 
• Valeur nominale du capteur température :-50 ° C à + 250 types de C PFA Teflon® ° 
• -50 ° C à + 450 ° C nickel/fibre de verre nu type 

Information de commande : 

céramique céramique No. of Lead/Wire   Lead  Allied  RS order 
Dia Ø  Length  Wires Type    Length  Code  code 
 
 

5mm  35mm  2 wire 7/0.2mm SPC Teflon  50mm  70641766 237-1641 
5mm  35mm  4 wire 7/0.2mm SPC Teflon  450mm  70641767 237-1657 
5mm  35mm  4 wire 1/0.4mm Nickel + Glass* 450mm  70641765 237-1635 
5mm  35mm  2 wire 1/0.4mm Nickel   10mm  70641764 237-1629 
 
 

* Fibre de verre gaine est démontable de fils nus de nickel 
RS135/0816 
 


