Serie 44 CE

Cassette di derivazione stagne,
da parete, in tecnopolimero

La gamma piu completa di cassette di derivazione stagne e da parete in tecnopolimero.
« Versioni per derivazione ordinaria, per impieghi speciali e per impieghi industriali.

- 3 differenti tipologie di materiali autoestinguenti (fino a GWT 960°C) di cui due Halogen Free.
« 3 gradi di protezione: IP44, IP55, IP56.

+ 11 grandezze disponibili in 2 versioni: con pareti lisce o con passacavi.

+ 6 tipologie di coperchi: ciechi/trasparenti, alti/bassi, a pressione/a vite
(in plastica, anche ad 1/4 di giro, od in metallo).

« 2 profondita del fondo: standard o ad alta capienza per accogliere tubi fino a @ 50mm.

Prodotti a marchio IMQ e versioni a marchio RINA.
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Serie 44 CE

Materiale

Resistenza al calore

Resistenza al fuoco

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE, DA PARETE, IN TECNOPOLIMERO

SERIE 44 CE - CASSETTE DI DERIVAZIONE DA PARETE

GW PLAST 75

Termopressione con biglia: 85°C

Glow Wire Test: 650°C - UL94: HB

Grado di protezione P44 IP55 IP56
Pareti con passacavi con passacavi lisce lisce
Profondita fondo standard standard standard standard alta capienza
Coperchio cieco basso v“.' Vadigko cieco basso v“.' 1/adigko cieco basso cieco alto cieco basso Uasparente
cieco basso cieco basso basso
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300x220 GW 44009 GW 44 209 GW 44219 GW44119 GW 44139
380x300 GW 44010 GW 44210 GW 44 220 GW 44120 GW 44140
460x380 GW 44011 GW 44211 GW 44 221

In grassetto: versioni con materiale Halogen Free
In rosso: versioni con fondo rosso e coperchio grigio.
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Serie 44 CE

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE, DA PARETE, IN TECNOPOLIMERO

SERIE 44 CE - CASSETTE DI DERIVAZIONE DA PARETE

GW PLAST 75 GW PLAST 120
Termopressione con biglia: 85°C Termopressione con biglia: 110°C
Glow Wire Test: 960°C - UL94: VO Glow Wire Test: 650°C - UL94: HB
w
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con passacavi con passacavi lisce lisce
standard standard standard standard
cieco basso v't.' 1/adigiro cieco basso cieco basso cieco alto cieco basso cieco alto FaspareTie rasparente
cieco basso basso alto
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GW 44051
GW44051R
GW 44052
GW 44053
GW 44053 R
GW 44054
GW 44054 R GW 44 274 GW 44 254 GW 44 404 GW44414
GW 44 055 GW 44 275 GW 44 255 GW 44 405 GW 44415
GW 44 056
GW 44 056 R GW 44 276 GW 44 256 GW 44 406 GW44 416 GW 44 426 GW 44436
GW 44 057 GW 44 277 GW 44 257 GW 44 407 GW 44417 GW 44427 GW 44437
GW 44058 GW 44278 GW 44 258 GW 44 408 GW 44418 GW 44428 GW 44438
GW 44059 GW 44 279 GW 44 259 GW 44 409 GW 44419 GW 44 429 GW 44439
GW 44 060 GW 44 280 GW 44 260 GW 44410 GW 44 420 GW 44430 GW 44 440
GW 44061 GW 44 281 GW 44 261 GW 44411 GW 44421 GW 44431 GW 44441
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Serie 44 CE

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE, DA PARETE, IN TECNOPOLIMERO

QUADRO APPLICATIVO ACCESSORI
DIMENSIONI INTERNE BASE DELLA CASSETTA (mm)
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(*¥) GW 44616 e GW 44 626 adatte anche per GW 44 118 e GW 44 138,
GW 44 617 e GW 44 627 adatte anche per GW 44 119 e GW 44 139.
GW 44 620 adatto anche per tutte le cassette con fondo ad alta capienza.
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Serie 44 CE

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE, DA PARETE, IN TECNOPOLIMERO

CassetTe DA PARETE IN GWPLAST 75 - GWT 650°C - PER DERIVAZIONI ORDINARIE

TP 85°C

INSTALLAZIONE 5] GWT 650°C
min max
-25°C +60°C
EN 62262 EN 60695-2-11

PAREeTI con passacavi - IP44 e IP55

EN 60695-10-2

CLASSEII

EN 61140

CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 - GRIGIO RAL 7035

§ Codice Dim. interne Entrate Conf.  Prezzo

= | - BxHxP (mm) N. fori/ @ Imb. EURO

© 'ﬁ ] : ((p GW 44001 86535 4/23 5/280 1,13

2 d GW 44002 ? 80x40 4/23 5/135 1,35

GW 44003 80x80x40 6/23 5/90 1,70
NOTE: per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante.

« CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO - IP55 - GRIGIO RAL 7035

§ Codice Dim. interne Entrate Viti coperchio Conf.  Prezzo

S BxHxP (mm) N. fori/ @ (n. e tipo) Imb. EURO

v GW 44024 100x100x50 6/29 4isol. a 1/4 di giro 66 3,20
GW 44026 150x110x70 10/29 4isol. a 1/4 di giro 40 5,35
NOTE: per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.

~ CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - GRIGIO RAL 7035

§ Codice Dim. interne Entrate Viti coperchio Conf.  Prezzo

% 4 ¥ 7 BxHxP (mm) N. fori /@ (n. e tipo) Imb. EURO

4 ) ﬁ\ (€ GW 44004 100x100x50 6/29 4 - Acciaio inox 66 3,20

GW 44005 120x80x50 6/29 4 - Acciaio inox 66 3,55
GW 44006 150x110x70 10/29 4 - Acciaio inox 40 5,35
GW 44007 190x140x70 10/37 4isol. a cerniera piombabili 24 9,95
GW 44008 240x190x90 12/37 4isol. a cerniera piombabili 12 16,40
GW 44009 300x220x120 12/48 4isol. a cerniera piombabili 6 29,90
GW 44010 380x300x120 12/48 4isol. a cerniera piombabili 4 40,00
GW 44011 460x380x120 14/48 6isol. a cerniera piombabili 3 56,60

DOTAZIONI: GW44011, tappi coprivite per doppio isolamento.

NOTE: per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.

Novita «=per 100 pezzi/metri

®=Marzo 2011

©=Giugno 2011

CATALOGO COMMERCIALE ITALIA 2011 > ENercYBox > CASSETTE DI DERIVAZIONE E CONTENITORI SPECIALI > SERIE 44 CE

®=Settembre 2011

Serie 44 CE



Serie 44 CE

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE, DA PARETE, IN TECNOPOLIMERO

PaRgeTi LIsce - IP55 EIP56

CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO - IP55 - GRIGIO RAL 7035
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Codice Dim. interne @ max fori Viti coperchio Conf.  Prezzo
BxHxP (mm) guibili (n. e tipo) Imb. EURO
GW 44 234 100x100x50 29 mm 4isol.a 1/4 di giro 105 3,05
GW 44 236 150x110x70 29 mm 4isol.a 1/4 di giro 50 4,60
NOTE: per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.
w ~ 4 CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - GRIGIO RAL 7035
o “
M § ]'
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2 3 >
N ! ! y
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\\‘j Codice Dim. interne @ max fori Viti coperchio Conf.  Prezzo
BxHxP (mm) esequibili (n. e tipo) Imb. EURO
GW 44204 100x100x50 29mm 4 - Acciaio inox 105 3,05
GW 44 205 120x80x50 29 mm 4 - Acciaio inox 91 3,10
GW 44 206 150x110x70 29mm 4 - Acciaio inox 50 4,60
GW 44 207 190x140x70 37mm 4isol. a cerniera piombabili 30 9,00
GW 44208 240x190x90 37 mm 4isol. a cerniera piombabili 14 14,20
GW 44 209 300x220x120 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 6 25,90
GW 44210 380x300x120 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 4 36,00
GW 44211 460x380x120 48 mm 6isol. a cerniera piombabili 3 51,50
DOTAZIONI: GW44211, tappi coprivite per doppio isolamento.
NOTE: per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.
~ CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO ALTO A VITE - IP56 - GRIGIO RAL 7035
g
S
5 J

Codice Dim. interne @ max fori Viti coperchio Conf.  Prezzo

BxHxP (mm) guibili (n. e tipo) Imb. EURO
GW 44214 100x100x120 29 mm 4 - Acciaio inox 45 4,60
GW 44215 120x80x120 29 mm 4 - Acciaio inox 55 4,60
GW 44216 150x110x140 29 mm 4 - Acciaio inox 24 6,75
GW 44217 190x140x140 37 mm 4isol. a cerniera piombabili 16 11,50
GW 44218 240x190x160 37 mm 4isol. a cerniera piombabili 12 17,60
GW 44219 300x220x180 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 7 30,40
GW 44 220 380x300x180 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 3 40,90
GW 44 221 460x380x180 48 mm 6isol. a cerniera piombabili 2 59,00

DOTAZIONI: GW44221, tappi coprivite per doppio isolamento.
NOTE: per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.

Novita «~=per 100 pezzi/metri ®=Marzo 2011 ©=Giugno 2011 ®=Settembre 2011
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Serie 44 CE

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE, DA PARETE, IN TECNOPOLIMERO

FONDO AD ALTA CAPIENZA E PARETI LISCE - IP56

CASSETTE DI DERIVAZIONE CON FONDO AD ALTA CAPIENZA E COPERCHIO BASSO A VITE - GRIGIO RAL 7035

~ -

3 -

5 %
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Codice Dim. interne @ max fori Altezza utile Viti coperchio Conf.  Prezzo
BxHxP (mm) guibili fondo (n. e tipo) Imb. EURO

GW44114 @ 100x100x80 48 mm 63 mm 4 - Acciaio inox 1/45 4,60
GW 44117 © 190x140x110 54 mm 83 mm 4isol. a cerniera piombabili 116 11,50
GW44118 @ 240x190x130 54 mm 100 mm 4isol. a cerniera piombabili 112 17,60
GW44119 @ 300x220x170 54mm 119 mm 4isol. a cerniera piombabili 1/7 30,40
GW44120 @ 380x300x170 54mm 119 mm 4isol. a cerniera piombabili 13 40,90
NOTE: per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.
APPLICAZIONI: permettono il collegamento di tubi fino a @ 40mm per la versione 100x100x80mm e fino a @ 50mm per le altre grandezze.

~ CASSETTE DI DERIVAZIONE CON FONDO AD ALTA CAPIENZA E COPERCHIO BASSO TRASPARENTE A VITE

g GRIGIO RAL 7035

3
Codice Dim. interne @ max fori Altezza utile Viti coperchio Conf.  Prezzo

BxHxP (mm) esequibili fondo (n. e tipo) Imb. EURO

GW 44137 @ 190x140x110 54 mm 83 mm 4isol. a cerniera piombabili 1/16 12,60
GW44138 @ 240x190x130 54mm 100 mm 4isol. a cerniera piombabili 112 19,30
GW44139 @ 300x220x170 54mm 119 mm 4isol. a cerniera piombabili 1/7 33,00
GW 44140 @ 380x300x170 54 mm 119 mm 4isol. a cerniera piombabili 1/3 44,80

NOTE: per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.
APPLICAZIONI: permettono il collegamento di tubi fino a @ 50mm.

Novita ~=per 100 pezzi/metri ®=Marzo 2011 ©=Giugno 2011 ®=Settembre 2011
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Serie 44 CE

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE, DA PARETE, IN TECNOPOLIMERO

CasseTTe DA PARETE IN GWPLAST 75 - GWT 960°C - PER IMPIEGHI SPECIALI

INSTALLAZIONE 5

min max c

-25°C +60°C
EN 62262

PaRreTi con passacavi - IP44 e IP55

GWT 960°C

LK

EN 60695-2-11

TP 85°C

EN 60695-10-2

CLASSEIN

EN 61140

CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 - GRIGIO RAL 7035
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Codice Dim. interne Entrate Conf.  Prezzo
BxHxP (mm) N.fori/ @ Imb. EURO
GW 44051 @ 65x35 4/23 5/280 1,36
GW 44052 @ 80x40 4/23 5/135 1,63
GW 44053 80x80x40 6/23 5/90 2,05
NOTE: Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante.
<« CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO - IP55 - GRIGIO RAL 7035
g
z GWT
960°
Codice Dim. interne Entrate Viti coperchio Conf.  Prezzo
BxHxP (mm) N. fori /@ (n. e tipo) Imb. EURO
GW 44054 100x100x50 6/29 4isol.a 1/4 di giro 66 3,80
GW 44056 150x110x70 10/29 4isol.a 1/4 di giro 40 6,60
NOTE: Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.
o CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44
é FONDO CASSETTA ROSSO RAL 3000, COPERCHIO E PASSACAVI GRIGIO RAL 7035
=
=
G}

GWT
960°

Codice Dim. interne Entrate Conf.  Prezzo

BxHxP (mm) N. fori / @ Imb. EURO
GW 44051R @ 65x35 4/23 5/280 1,52
GW44053R 80x80x40 6/23 5/90 2,25

NOTE: Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante.
APPLICAZIONI: ideali per circuiti di sicurezza (sgancio porte, illuminazione e segnalazione).

GW44054R

CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO - IP55
FONDO CASSETTA ROSSO RAL 3000, COPERCHIO E PASSACAVI GRIGIO RAL 7035

GWT
960°
Codice Dim. interne Entrate Viti coperchio Conf.  Prezzo
BxHxP (mm) N. fori /@ (n. e tipo) Imb. EURO
GW 44 054R 100x100x50 6/29 4isol.a 1/4 di giro 66 4,25
GW 44056 R 150x110x70 10/29 4isol.a 1/4 di giro 40 7,45

NOTE: Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.
APPLICAZIONI: ideali per circuiti di sicurezza (sgancio porte, illuminazione e segnalazione).

Novita «=per 100 pezzi/metri

958

®=Marzo 2011

©=Giugno 2011

®=Settembre 2011
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Serie 44 CE

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE, DA PARETE, IN TECNOPOLIMERO

CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - GRIGIO RAL 7035

~
g £ 5
: s GWT
L)y ¥ 960°
Codice Dim. interne Entrate Viti coperchio Conf.  Prezzo
BxHxP (mm) N.fori /@ (n. e tipo) Imb. EURO
GW 44055 120x80x50 6/29 4 - Acciaio inox 66 4,40
GW 44 057 190x140x70 10/37 4isol. a cerniera piombabili 24 12,40
GW 44058 240x190x90 12/37 4isol. a cerniera piombabili 12 19,90
GW 44059 300x220x120 12/48 4isol. a cerniera piombabili 6 36,40
GW 44060 380x300x120 12/48 4isol. a cerniera piombabili 4 49,00
GW 44061 460x380x120 14/58 4isol. a cerniera piombabili 3 69,00
DOTAZIONI: GW44061, tappi coprivite per doppio isolamento. 3
NOTE: per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete. g
w
Pagei Lisce - IP56 &
- P CASSETTE PER DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - GRIGIO RAL 7035
‘N
z . GWT
@ < 960°
\\"W Codice Dim. interne @ max fori Viti coperchio Conf.  Prezzo
BxHxP (mm) guibili (n. e tipo) Imb. EURO
GW 44 274 100x100x50 29 mm 4 - Acciaio inox 105 3,60
GW 44 275 120x80x50 29mm 4 - Acciaio inox 91 3,65
GW 44 276 150x110x70 29mm 4 - Acciaio inox 50 5,60
GW 44 277 190x140x70 37 mm 4isol. a cerniera piombabili 30 10,90
GW 44 278 240x190x90 37mm 4isol. a cerniera piombabili 14 17,20
GW 44279 300x220x120 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 6 31,70
GW 44 280 380x300x120 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 4 43,90
GW 44 281 460x380x120 48 mm 6 isol. a cerniera piombabili 3 62,80
DOTAZIONI: GW44281, tappi coprivite per doppio isolamento.
NOTE: per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.
° CASSETTE PER DERIVAZIONE CON COPERCHIO ALTO E VITE - IP56 - GRIGIO RAL 7035
O
g
s )= GWT
| 960°
Codice Dim. interne @ max fori Viti coperchio Conf.  Prezzo
BxHxP (mm) esequibili (n. e tipo) Imb. EURO
GW 44 254 100x100x120 29mm 4 - Acciaio inox 45 6,80
GW 44 255 120x80x120 29 mm 4 - Acciaio inox 55 6,45
GW 44 256 150x110x140 29 mm 4 - Acciaio inox 24 8,65
GW 44 257 190x140x140 37 mm 4isol. a cerniera piombabili 16 18,30
GW 44 258 240x190x160 37 mm 4isol. a cerniera piombabili 12 26,90
GW 44 259 300x220x180 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 7 45,40
GW 44 260 380x300x180 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 3 64,90
GW 44 261 460x380x180 48 mm 6isol. a cerniera piombabili 2 91,90

DOTAZIONI: GW44261, tappi coprivite per doppio isolamento.
NOTE: per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.

Novita ~=per 100 pezzi/metri ®=Marzo 2011 ©=Giugno 2011 ®=Settembre 2011
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Serie 44 CE

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE, DA PARETE, IN TECNOPOLIMERO

CassetTe DA PARETE IN GWPLAST 120 - GWT 650°C - PER IMPIEGHI INDUSTRIALI

INSTALLAZIONE 5 GWT 650°C TP 110°C CLASSE Il

Y

min max

-25°C +60°C @
TS

EN 62262 EN 60695-2-11 EN 60695-10-2 EN 61140

CoPercHIo cieco - IP56

v ~ i CASSETTE CON PARETI LISCE PER DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
o M
3 3 T COPERCHIO BASSO A VITE - GRIGIO RAL 7035
T = ’
IS} -
& Jdd ¥
Q A L
Codice Dim. interne @ max fori Viti coperchio Conf.  Prezzo
BxHxP (mm) esequibili (n. e tipo) Imb. EURO
GW 44 404 100x100x50 29mm 4 - Acciaio inox 108 6,10
GW 44 405 120x80x50 29mm 4 - Acciaio inox 108 6,10
GW 44 406 150x110x70 29 mm 4 - Acciaio inox 50 9,65
GW 44 407 190x140x70 37mm 4isol. a cerniera piombabili 32 17,00
GW 44 408 240x190x90 37 mm 4isol. a cerniera piombabili 14 25,30
GW 44 409 300x220x120 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 6 36,90
GW 44410 380x300x120 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 4 52,90
GW 44411 460x380x120 48 mm 6isol. a cerniera piombabili 3 76,40
DOTAZIONI: GW44411, tappi coprivite per doppio isolamento.
NOTE: per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.
~ CASSETTE CON PARETI LISCE PER DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
3 COPERCHIO ALTO A VITE - GRIGIO RAL 7035
=
[C]

Codice Dim. interne @ max fori Viti coperchio Conf.  Prezzo

BxHxP (mm) quibili (n. e tipo) Imb. EURO
GW44414 100x100x120 29mm 4 - Acciaio inox 45 8,85
GW 44415 120x80x120 29 mm 4 - Acciaio inox 55 8,85
GW 44416 150x110x140 29 mm 4 - Acciaio inox 24 13,70
GW 44417 190x140x140 37 mm 4isol. a cerniera piombabili 16 19,60
GW 44418 240x190x160 37 mm 4isol. a cerniera piombabili 12 29,70
GW 44419 300x220x180 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 7 42,80
GW 44 420 380x300x180 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 3 64,70
GW 44 421 460x380x180 48 mm 6isol. a cerniera piombabili 2 87,20

DOTAZIONI: GW44421, tappi coprivite per doppio isolamento.
NOTE: per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.
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Serie 44 CE

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE, DA PARETE, IN TECNOPOLIMERO

COPERCHIO TRASPARENTE - IP56

CASSETTE CON PARETI LISCE PER DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

3 1 e COPERCHIO BASSO A VITE - GRIGIO RAL 7035

=

[C] ’

b
Codice Dim. interne @ max fori Viti coperchio Conf.  Prezzo
BxHxP (mm) guibili (n. e tipo) Imb. EURO

GW 44 426 150x110x70 29mm 4 - Acciaio inox 50 9,75
GW 44427 190x140x70 37 mm 4isol. a cerniera piombabili 32 18,00
GW 44 428 240x190x90 37mm 4isol. a cerniera piombabili 14 27,70
GW 44 429 300x220x120 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 6 40,00
GW 44 430 380x300x120 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 4 57,90
GW 44431 460x380x120 48 mm 6isol. a cerniera piombabili 3 83,30
DOTAZIONI: GW44431 tappi coprivite per doppio isolamento.
NOTE: per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.

- .. CASSETTE CON PARETI LISCE PER DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

3 h. q COPERCHIO ALTO A VITE - GRIGIO RAL 7035

g ’

[C]

Novita

Codice Dim. interne @ max fori Viti coperchio Conf.  Prezzo

BxHxP (mm) esequibili (n. e tipo) Imb. EURO
GW 44 436 150x110x140 29mm 4 - Acciaio inox 24 14,60
GW 44 437 190x140x140 37mm 4isol. a cerniera piombabili 16 22,20
GW 44438 240x190x160 37mm 4isol. a cerniera piombabili 12 33,10
GW 44439 300x220x180 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 46,70
GW 44 440 380x300x180 48 mm 4isol. a cerniera piombabili 3 71,60
GW 44 441 460x380x180 48 mm 6isol. a cerniera piombabili 2 97,90

DOTAZIONI: GW44441 tappi coprivite per doppio isolamento.

NOTE: per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.
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Serie 44 CE

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE, DA PARETE, IN TECNOPOLIMERO

COMPLEMENTI TECNICI

PIASTRE DI FONDO

PIASTRE DI FONDO IN LAMIERA ZINCATA CON VITI DI FISSAGGIO AUTOFILETTANTI

§ Codice Per cassette Conf.  Prezzo
% int. BxH (mm) Imb. __EURO
GW 44615 190x140 20 2,40
GW 44616 240x190 20 3,55
GW 44617 300x220 20 5,10
GW 44618 380x300 5 14,70
GW 44619 460x380 5 18,00
w NOTE: GW44616 adatta anche per GW44118 e GW44138. GW44617 adatta anche per GW44119 e GW44139.
2
1 - PIASTRE DI FONDO IN MATERIALE ISOLANTE CON VITI DI FISSAGGIO AUTOFILETTANTI
: g Codice Per cassette Conf.  Prezzo
m = int. BxH (mm) Imb. EURO
© GW 44 625 190x140 20 9,70
GW 44626 240x190 20 11,80
GW 44 627 300x220 20 13,90
GW 44 628 380x300 4 23,90
GW 44629 460x380 5 30,40

NOTE: GW44626 adatta anche per GW44118 e GW44138. GW44627 adatta anche per GW44119 e GW44139.

ELEMENTI PER INSTALLAZIONE E RACCORDO
TAPPI COPRIVITE IN MATERIALE ISOLANTE

o~
§ Codice Descrizione Caratteristiche Conf.  Prezzo
S Imb. _ EURO
v GW 44 622 Tappo coprivite @ 16 mm Halogen free 10/100 26,00 -
\ ? GW 44 623 Tappo coprivite @ 25 mm Halogen free 10/100 30,60 -«
APPLICAZIONI: Servono per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette, contenitori ed altri prodotti GEWISS.
_ STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE CON VITI AUTOFILETTANTI
§ == ‘ t,l Codice Per cassette Caratteristiche Conf.  Prezzo
= - : int. BxH (mm) Imb. __EURO
v GW 44 621 300x220 380x300 460x380 190x140 240x190 Halogen free 40/480 33,70
APPLICAZIONI: Servono per mantenere il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette, contenitori ed altri prodotti GEWISS.
° . RACCORDO UNIONE STAGNO - IP 56
§ ~ @ ] Codice Per cassette Per fori @ ghiera @ interno Lunghezza Conf.  Prezzo
SO ¥ K int. BxH (mm) @ (mm) (mm) (mm) (mm) Imb. EURO
v Q, GW 44620 300x220 380x300 460x380 48 58.5 39 375 10/160 2,80
NOTE: adatto per tutte le cassette con fondo ad alta capienza.
w PASSACAVI IN POLIMERO FLESSIBILE - GRIGIO RAL 7035 - IP55
g S Codice Per tubi @ foro di Conf.  Prezzo
% T @ esterno max (mm) montaggio (mm) Imb. EURO
GW 50428 16 19 100/1000 13,30 -
GW 50 429 20 23 100/1000 16,60 -
GW 50430 25 29 100/1000 19,90 -
GW 50431 32 37 50/500 22,50
GW 50432 40 48 35/350 45,50
_ FRESE DA TRAPANO MULTI-DIAMETRO IN ACCIAIO HSS PER LA FORATURA DI CASSETTE, QUADRI E CANALINE IN
o
3 MATERIALE ISOLANTE
3 / Codice Descrizione odi Conf.  Prezzo
foratura Imb. EURO
GW 52 401 Fresa multi - diametro Da35a40 1/4 230,00
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