


H MPE (Hysteresis) 

R MPE (Repetabilite): 

Force mesure: 

IP: 

Type: 

Lecture: 

Affichage 

0.02 mm 

0.01 mm 

:S 1.5 N 

IP42 

Norme EN ISO 

Codeur lineaire absolu 

LCD, hauteur des caracteres 9 mm 

Temps de reponse max.: Illimite 

Alarme: 

0 de canon: 

Touche de mesure: 

Alimentation: 

Duree de vie la pile: 

Remarques: 

Livre: 

Faible tension, erreur de capteur, erreur de 
composition des donnees ABS 

8 mm 

Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 

1 battery SR44 

Approx. 18000 hours (0.001 mm type), 
approx. 20000 hours (0.01 mm type) 

This digital indicator has data output but no 
integrated data button so for USB Input Tool 
Direct Cable (see optional accessory) the 
USB-ITPAK Software is required. 

Including SR44 battery, certificate of 
inspection 

Sortie de donnees Digimatic: Oui 

Marche/ Arret: Oui 

Origine (ABS ): Oui 

Inversion du sens de comptage: Oui 

Dimensions 




