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Beschreibung

Die Montageplatte PSEN mag/cs bracket straight dient der Befestigung eines Sicherheits-
schalters oder Betatigers an einem Strebenprofil.

Die Montageplatte kann mit folgenden Produkten verwendet werden:

Sensoren (Sicherheitsschalter und Betatiger):

PSEN 1.1a, PSEN 1.1a/b, PSEN 1.1b, PSEN 1.1p

PSEN 2.1a, PSEN 2.1a/b, PSEN 2.1b, PSEN 2.1p

PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1n, PSEN c¢s3.1p/M12, PSEN ¢s3.19n

PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN 4.1 M12/8-1.5m
PSEN cs4.2a, PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12

PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1p, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN
¢s5.13 M12/8 EX

PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN c¢s6.11 M12/8
PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN c¢s6.21 M12/8
PSEN ma1.4, PSEN ma1.4a, PSEN ma1.4n, PSEN ma1.4p

Strebenprofile: Breite 30 mm/40 mm/45 mm/50 mm/60 mm

Montage

Befestigung am Strebenprofil

Befestigen Sie zuerst die Montageplatte mit den zugehoérigen Befestigungsschrauben und
Nutensteinen am Strebenprofil. Nutzen Sie dazu die zum Strebenprofil passenden Bohrun-
gen (siehe Abbildung).

INFO
Sie bendtigen pro Montageplatte

— 2x Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft, M4x12-8.8
nach 1ISO 10642,

— 2x die zum Strebenprofil passenden Nutensteine M4.

Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
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Abb.: Bohrungen flr Strebenprofil
Legende
[1] Strebenprofil, Breite 30 mm
[2] Strebenprofil, Breite 40 mm
[3] Strebenprofil, Breite 45 mm
[4] Strebenprofil, Breite 50 mm
[5] Strebenprofil, Breite 60 mm
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Befestigung des Sensors

PILZ

Nachdem Sie die Montageplatte am Strebenprofil angebracht haben, befestigen Sie den Si-
cherheitsschalter oder Betatiger mit den zugehdrigen Sicherheitsschrauben an den Gewin-
debohrungen der Montageplatte.

6 x M4

Abb.: Gewindebohrungen fiir Sensor

Zuordnung der Sicherheitsschrauben:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft, M4x16-8.8 nach ISO 4762

PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN ¢s3.19n

PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN 4.1 M12/8-1.5m
PSEN cs4.2a, PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12

PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN ¢s5.13 M12/8 EX

PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8

PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8

nur Sicherheitsschalter: PSEN ma1.4, PSEN ma1.4a, PSEN ma1.4n, PSEN
ma1l.4p

Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft, M4x10-8.8 nach ISO 4762

PSEN 1.1a, PSEN 1.1a/b, PSEN 1.1b, PSEN 1.1p
PSEN 2.1a, PSEN 2.1a/b, PSEN 2.1b, PSEN 2.1p
PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1p

Bedienungsanleitung PSEN mag/cs bracket straight

1003894-DE-02



PSEN mag/cs bracket straight PILZ

— PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1p

— PSEN c¢s6.2n, PSEN c¢s6.2p
Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft, M4x6-8.8 nach ISO 4762
— nur Betatiger: PSEN ma1.4, PSEN ma1.4a, PSEN ma1.4n, PSEN ma1.4p

® INFO

I — Beachten Sie unbedingt die Angaben im Kapitel "Montage" in der Be-
dienungsanleitung des entsprechenden Sensors.

— Die Sicherheitsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Allgemein
Zulassungen -
Mechanische Daten

Material Edelstahl
Abmessungen
Hohe 50 mm
Breite 35 mm
Tiefe 3 mm
Gewicht 31g

Bei Normenangaben ohne Datum gelten die 2015-11 neuesten Ausgabestande.
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Abmessungen in mm

PILZ
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Bestelldaten
Produkttyp Merkmale Bestell-Nr.
Montageplatte fur Strebenprofil (2x) 532 111

PSEN mag/cs bracket
straight
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Support

Technische Unterstitzung von Pilz erhalten Sie rund um die Uhr.

Amerika

Brasilien

+55 11 97569-2804
Kanada

+1 888-315-PILZ (315-7459)
Mexiko

+52 55 5572 1300

USA (toll-free)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Asien

China

+86 21 60880878-216
Japan

+81 45 471-2281
Sudkorea

+82 31 450 0680

Australien
+61 3 95446300

Europa

Belgien, Luxemburg
+32 9 3217575
Deutschland

+49 711 3409-444
Frankreich

+33 3 88104000
GroBbritannien
+44 1536 462203
Irland

+353 21 4804983
Italien

+39 0362 1826711

Haben Sie Fragen zur Maschinensicherheit?

Pilz antwortet auf www.wissen-maschinensicherheit.de

Pilz entwickelt umweltfreundliche Produkte unter Verwendung
Okologischer Werkstoffe und energiesparender Techniken.

In 6kologisch gestalteten Geb&uden wird umweltbewusst

und energiesparend produziert und gearbeitet. So bietet Pilz

lhnen Nachhaltigkeit mit der Sicherheit, energieeffiziente

Produkte und umweltfreundliche Losungen zu erhalten.

Die 4-fache Sicherheit
der Automation

COMPOMENTS
SYSTEMS
SERVICES |

Technisch Okologisch
Perstnlich Wirtschattlich

Niederlande

+31 347 320477
Osterreich

+43 1 7986263-0
Schweiz

+41 62 88979-30
Skandinavien
+45 74436332
Spanien

+34 938497433
Tarkei

+90 216 5775552

Unsere internationale
Hotline erreichen Sie unter:
+49 711 3409-444
support@pilz.com

fZnergy

Sa Wﬂg by Filz

BLUBCOMPETENCE

Alliance Member

Partner of the Engineering Industry
Sustainability Initiative

Partner of:

The Best of _@“% =
German _% @ y_

Engineering

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-StraBe 2

73760 Ostfildern, Deutschland
Tel.: +49 711 3409-0

Fax: +49 711 3409-133
info@pilz.com

www.pilz.com
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