
 

Potenza (Kw)  0,19

Diametro platorello (mm)  152

Diametro orbita (mm)  10

Orbite al minuto  9000

Consumo medio aria (l/min)  115

Pressione aria raccomandata (bar)  6,2

Pressione sonora dB(A)  92±3

Potenza sonora dB(A)  103±3

Vibrazioni (m/s²)  73,4

Attacco aria (")  1/4

Diametro interno tubo aria (mm)  10

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE (ORBITA 10 MM)

920 AN2

Modello a velocità e potenza di lavoro regolabili per lavori di
sgrossatura
Fornita con platorello per dischi con velcro 920 AH2
Codice ricambio alette rotore (5 pezzi): V.254FSAV23

Dettagli famiglia



Codice LxPxH mm  Peso kg  Q.tà x conf. Prezzo listino

U09200012 272x150x215 2,2 1 € 313.00

Ricambi / Accessori

Articoli

920 AH2 - Platorelli a 6 fori per dischi con veltro

https://www.usag.it/catalog/it/products/details/5/920_AH2/Platorelli_a_6_fori_per_dischi_con_veltro

