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Musterabbildung kann von lhrem ausgewéhlten Artikel abweichen.
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Montage
Einbaudffnung
Bauform

Front
Frontabmessung
Frontform
Frontrahmen Farbe
Frontrahmen Material

Allgemeine Attribute
Gewicht

Bedien-/Anzeigeteil
Drehgriff Material
Drehgriff Farbe
Schaltwinkel

Drehgriff Ausleuchtung
Drehgriff Form

IP-Schutzart
Frontschutzart

Vorsatz
Schaltfunktion

Schaltelement
Schaltstufen
max. Anzahl Schaltelemente

Funktion
Wahlschalter

@ 22,3 mm
erhaben

@29 mm
rund

grau
Kunststoff

0,034 kg

Kunststoff
schwarz

90° rechts

nicht ausleuchtbar
kurz

IP65

Ruhe - Rast
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Abmessungen Hinweise
Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar
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X = Schraubanschluss
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PIT = Federkraftklemme
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