Schede dati dei prodotti XB6EDG222P

Caratteristiche

Selettore nero @16 - a chiave - 2 posizioni - 2NC/

NO

Presentazione

Gamma prodotto Harmony XB6E

Tipo di prodotto o componente Interruttore selettore monolitico
Nome abbreviato XB6E

Materiale testa Plastica

Diametro di montaggio 16 mm

Vendita quantita indivisibile 5

Forma della testa Rettangolare

Tipo di operatore Fermo

Profilo operatore

Selettore a chiave

Informazioni posizione operatore 2 posizioni

Numero chiave 132

Posizione di estrazione chiave In qualsiasi posizione
Tipo e composizione contatti 20C
Funzionamento dei contatti A scatto

Connessioni - morsetti

Fast connector socket

Solder terminal, clamping connection <= 0,75 mm?/ AWG 19 min

Insulated faston : 2,8 x 0,5 mm

Materiale contatti

Argento placcato oro

Caratteristiche tecniche

Peso prodotto 0,02 kg

Categoria di sovratensione Il conforme a IEC 60536
Simbologia CE

Durata meccanica 250000 cicli

Coppia di serraggio 0.6...1 Nm

Resistenza del contatto

Protezione contro i cortocircuiti

< 50 mOhm per 1/6 V
2 A da gG fusibile cartuccia

Corrente termica convenzionale in aria

aperta [lth]

3 A con fast connector socket
5A

Corrente nominale di impiego [le]

1,5A a 120V, AC-12 conforme a EN/IEC 60947-5-1
1A a240V, AC-12 conforme a EN/IEC 60947-5-1
0.7 Aa 240 V, AC-13 conforme a EN/IEC 60947-5-1
1 Aa 120 V, AC-13 conforme a EN/IEC 60947-5-1
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1Aa24V, DC-12 conforme a EN/IEC 60947-5-1

0,7 Aa 24V, DC-13 conforme a EN/IEC 60947-5-1
0,2A a 125V, DC-12 conforme a EN/IEC 60947-5-1
0,15 Aa 125V, DC-13 conforme a EN/IEC 60947-5-1

Durata elettrica

100000 cicli AC, 0,7 A - 220 V conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C

Ambiente

Temperatura di stoccaggio

-40...70°C

Temperatura ambiente di
funzionamento

-10...55°C

Grado di protezione IP

IP65 conforme a IEC 60529

Norme di riferimento

IEC 60947-1

IEC 60947-5-1
JIS C 4520

JIS C 852

UL 508

CSA C22.2 No 14

Certificazioni prodotto

Resistenza alle vibrazioni

CCC
cURus

1 mm (10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Resistenza agli shock

10 gn (durata = 11 ms) per half sine wave acceleration conforme a IEC 60068-2-27

Garanzia contrattuale

Periodo

18 mesi




