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Best.-Nr. 606-507 
 
 
 

Werkzeug für einen abgeschrägten Schnitt. Die spezielle Behandlung von Klingen macht dieses 
Werkzeug besonders geeignet zum Schneiden von Eisenmetallen. Schnittkraft (kg) 8,5 / 
Kupferdraht (Ø mm) 1,63 (AWG) 14 / Stahlstärke 3,0 mm. Werkzeuglänge 138 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus 
allen Produktgruppen. Techniker bestätigen, dass die Qualität vergleichbar ist mit führenden Marken, ohne dass Sie 
dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 
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