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MICRO系列
MAS DC/DC select

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

订货数据

 
类型 MAS DC/DC select
订货号 8594810000
版本 MICRO系列, 信号变送器/隔离器
GTIN (EAN) 4032248252442
最小包装数 1 个
 

 

 

可配置直流信号隔离器 MAS/MAZ DC/DC select 和 MAS
DC/DC select HI 
：配有外部电源，6.1 mm 宽，用于传输和隔离模拟直流电
流和电压信号。
输入和输出参数可以通过DIP开关调节。
隔离器进行0.5 kV 或 2.5 kV (DC/DC select HI) 完全隔离。
通过 ZQV 4N 插接电桥可以模块式桥接 24 V DC 电源。
有了 MI 8 A-I/O S-SUBD15B 接口模块，更容易在位元组
系统的
输入和输出端联接预装电缆。
通过国际认证（cULus、C1D2、ATEX 区域 2）
可用于全球各种场合。

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=zh_DE&ObjectID=8594810000
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尺寸及重量
 
长度 88 mm   宽度 6.1 mm
深 97.8 mm   净重 46 g
 

温度
 
工作温度 0 °C...+55 °C   存储温度 -20 °C...+85 °C
 

故障可能性
 
MTTF 440 Years    
 

输入
 
电源电压 24 V DC ± 15 %   输入电流 0...20 mA, 4...20 mA
输入数 1   电压输入电阻 100kΩ
电流输入电阻

≤ 5Ω
  电压降 < 0,1 V @ IIN =20 mA (电流

输入)
输入电压 0...10 V    
 

输出
 
截止频率 (-3 dB) > 100 Hz   电压负载电阻 ≥ 10 kΩ
输出路数 1   电流负载电阻 ≤ 500 Ω
输出电压，备注 0...10 V   输出电流 0...20 mA, 4...20 mA
 

总体说明
 
功耗 约0.6 W   安装导轨 TS 35
横联供电时电流值 ≤ 20 A   温度系数 ≤ 150 ppm/K 终值
电源电压 24 V DC ± 15 %   绝缘 三路分离器
联接类型 螺钉联接   输入/输出 可配置
 

绝缘参数
 
EMC 标准

DIN EN 61326
  标准 DIN EN 61010, DIN EN

60079, DIN EN 61326-1
污染等级 2   绝缘 三路分离器
绝缘电压 500 Veff / 1 s   绝缘电压 输入或输出/导轨 500 Veff / 1 s
绝缘电压 输入或输出/电源 500 Veff / 1 s   过压等级 II
额定电压 50 V    
 

分类
 
ETIM 3.0 EC001774   eClass 6.2 27-21-01-20
eClass 7.1 27-21-01-20    
 

产品说明
 
附件 交叉连接电源和

指标见附件
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认证
 
认证

    

ROHS 一致
 

下载
 
包装说明说 instruction sheet.pdf
一致性声明 Declaration of Conformity.pdf
EPLAN 8594810000.ema
3D 模型
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/PDF/IS_MAS_DC-DC.pdf
http://catalog.weidmueller.com/assets/PDF/K227_07_11.pdf
http://catalog.weidmueller.com/assets/EPLAN/8594810000.ema
http://catalog.weidmueller.com/procat/PartServerForm.jsp?partNumber=8594810000
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开关符号


