Datum revize: 22. 2. 2021 Revize: 17 Nahrazuje vydani: 4. 4. 2018

/T Performance Polymers

BEZPECNOSTNI LIST
WEAR RESISTANT LIQUID (WR) RESIN

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Nézev vyrobku WEAR RESISTANT LIQUID (WR) RESIN

Cislo vyrobku X0012

1.2. Prisludnéa uréend pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Ur&eni pouziti Pryskyfice.

1.3. Podrobné Gdaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
customerservice.shannon@itwpp.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé  +44(0)1235 239 670 (24h)
situace

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace (ES 1272/2008)

Fyzikalni nebezpecnost Neklasifikovano

Nebezpecnost pro lidské Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317

zdravi

Nebezpecnost pro Zivotni Aquatic Chronic 2 - H411

prostredi

Lidské zdravi Produkt obsahuje epoxidovou pryskyfici. U citlivych jedinct mize vyvolat senzibilizaci nebo

alergickou reakci.

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly nebezpecnosti

Signalni slovo Varovani
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Datum revize: 22. 2. 2021

Standardni véta o
nebezpeénosti

Pokyn pro bezpec¢né
zachazeni

Dopliikové informace uvedené
na Stitku

Obsahuje

Dopliikové pokyn pro
bezpecné zachazeni

2.3. Dalsi nebezpecénost

Revize: 17 Nahrazuje vydani: 4. 4. 2018

WEAR RESISTANT LIQUID (WR) RESIN

H315 Drazdi kizZi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢€inky.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév/ ochranné bryle/ oblicejovy stit.
P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracéujte ve vyplachovani.
P333+P313 Pfi podrazdéni kGize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/ oSetieni.

EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. MGze vyvolat alergickou reakci.

EPOXIDOVA PRYSKYRICE Z BISFENOLU A A EPICHLORHYDRINU ( PRUMERNA
MOLEKULOVA HMOTNOST < 700)

P261 Zamezte vdechovani prachu par/ aerosold.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte znecisténou kiizi.

P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.

P321 Odborné osetieni (viz Iékaiska pomoc na tomto Stitku).

P332+P313 Pfi podrazdéni kGze: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte |ékaiskou pomoc/ oSetreni.
P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed op&tovnym pouzitim vyperte.
P391 Unikly produkt seberte.

P501 Odstrarite obsah/ obal v souladu s narodnimi pfedpisy.

ODDIL 3: SloZenifinformace o sloZkach

3.2. Smési

EPOXIDOVA PRYSKYRICE Z BISFENOLU A A 30-60%
EPICHLORHYDRINU ( PRUMERNA MOLEKULOVA

HMOTNOST < 700)
CAS cislo: 25068-38-6

EC dislo: 500-033-5 Registragni ¢islo REACH: 01-
2119456619-26-0000

Klasifikace

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 2 - H411

TITANIUM DIOXIDE
CAS ¢&islo: 13463-67-7

1-5%

EC gislo: 236-675-5 Registracni ¢islo REACH: 01-
2119489379-17-0000

Klasifikace
Carc. 2 - H351
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WEAR RESISTANT LIQUID (WR) RESIN

SILICA SAND <1%
CAS ¢islo: 14808-60-7 EC dislo: 238-878-4

Klasifikace
Neklasifikovano

PIné znéni veskerych vét o nebezpecnosti najdete v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Obecné informace Zamezte styku s kizi a o¢ima. V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobie, okamzité
vyhledejte Iékarskou pomoc (je-li mozno, ukazte toto oznaceni).

Inhalace Presunte postizeného na ¢erstvy vzduch. Pfi dychacich potizich mdze proskoleny personal
podat postizenému kyslik. Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékaifskou pomoc.

Poziti Usta dikladné vyplachnéte vodou. Nevyvolavejte zvraceni. Dojde-li ke zvraceni, drzte hlavu
nizko, aby nedoslo k vniknuti zvratkd do plic. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Styk s kdzi Premistéte postizeného pry¢ od zdroje kontaminace. Kizi diikladné omyjte vodou a mydlem.
Pokud podrazdéni pretrvava i po omyti, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Styk s o¢ima Odstranite kontaktni Cocky a Siroce oteviete oCi. Pokracujte v oplachovani po dobu minimainé
15 minut a vyhledejte Iékafskou pomoc. Pokud podrazdéni pretrvava i po omyti, vyhledejte
lékafskou pomoc.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

|ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva Haste pomoci pény, oxidu uhli¢itého nebo praskového hasiva.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

2Zvlastni nebezpeénost Drazdivé plyny nebo pary.

5.3. Pokyny pro hasie

Ochranna opatfeni béhem Zamezte vdechovani plynli nebo vyparQ vznikajicich pfi pozaru. Drzte se v zavétfi, abyste se
haseni pozaru vyhnuli dymim. Zadrzujte odtékajici vodu a zamezte tak jejimu vniku do kanalizace a vodnich
toka.

2Zvlastni ochranné prostfedky Pouzivejte autonomni pretlakovy dychaci pfistroj (SCBA) a vhodny ochranny odév.
pro hasice

|ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Opatfeni pro ochranu osob Zamezte styku s k(zi a o€ima. Pouzivejte ochranné odévy v souladu s informacemi
uvedenymi v sekci 8 tohoto bezpe€nostniho listu. Zajistéte dostatecné vétrani.

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu zZivotniho Zabrante vniku uniklého produktu nebo oplachovaci vody do kanalizace, stok nebo vodnich
prostiedi tokd. Uniky nebo nekontrolovana vypusténi do vodnich tokd musi byt okamzité ohlageny
agenture pro ochranu zivotniho prostfedi, nebo jakémukoli jinému pfislusnému Gradu.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi
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WEAR RESISTANT LIQUID (WR) RESIN

Metody pro gisténi Absorbujte unikly produkt do pisku nebo jiného inertniho absorbentu. Shromazdéte a umistéte
do vhodné nadoby na likvidaci odpadu a pevné uzaviete. Nadoby se zachycenym uniklym
produktem musi byt diikladné ozna&eny spravnou informaci o obsahu a symbolem
nebezpecnosti.

6.4. Odkaz na jiné oddily

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe&né zachazeni

Opatfeni pro bezpecné Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Zachazejte s obalem opatrné a opatrné jej

zachazeni otevirejte. Zajistéte dostatecné vétrani. Uchovavejte mimo dosah tepla, jisker a otevienych
plamend. Mély by byt uplatfiovany zasady spravné osobni hygieny. Pfi pouzivani tohoto
vyrobku nejezte, nepijte a nekurte. Bez pouziti pfiméfené ventilace a/nebo respiratoru
nepouzivejte v uzavienych prostorach.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Opatreni pro bezpecné Skladujte v pevné uzaviené plvodni nadobé na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.
skladovani Skladujte oddélené od neslucitelnych materialli (viz oddil 10).

7.3. Specifické koneé&né/specificka kone&na pouziti

Specifické kone&né/specificka Prislusna uréena pouziti tohoto vyrobku jsou podrobné popsana v oddile 1.2.
konecna pouZiti

|ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Limity expozice na pracovisti

TITANIUM DIOXIDE

Limit pro dlouhodobou expozici (8-hodinovy TWA): 10 mg/m3 celkem prach
SILICA SAND

Limit pro dlouhodobou expozici (8-hodinovy TWA): WEL 0.3 mg/m3 Resp. prach, HK
WEL = Workplace Exposure Limit.

EPOXIDOVA PRYSKYRICE Z BISFENOLU A A EPICHLORHYDRINU ( PRUMERNA MOLEKULOVA
HMOTNOST < 700) (CAS: 25068-38-6)

DNEL Pracovnici - Kozni; Kratkodoba systémové ucinky: 8.33 mg/kg télesné hmotnosti na
den
Pracovnici - Inhalaéni; Kratkodoba systémové ucinky: 12.25 mg/m?

8.2. Omezovani expozice

Ochranné prostredky

D €

=
Vhodné technické kontroly Zaijistéte odpovidajici celkové a mistni odvétravani.
Ochrana ogi/obliceje Poukazuje-li posouzeni rizika na moznost kontaktu latky s o€ima, méla by byt pouzita ochrana

oCi splAujici podminky schvalené normy. Pouzivejte tyto ochranné prostfedky: Ochranné
bryle. Prostfedky pro ochranu oci a obliceje by mély splfiovat podminky evropské normy
EN166.
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Datum revize: 22. 2. 2021

Ochrana rukou

Jina ochrana klizZe a téla

Hygienicka opatieni

Ochrana dychacich cest

Revize: 17 Nahrazuje vydani: 4. 4. 2018

WEAR RESISTANT LIQUID (WR) RESIN

Pouzivejte ochranné rukavice vyrobené z téchto materiall: Guma nebo plast. Je doporuceno,
aby rukavice byly vyrobeny z téchto materialG: Butylovy kaucuk. Rukavice pouzité pro
ochranu rukou pfed chemikaliemi by mély splfiovat podminky uvedené v evropské normé
EN374. Zvolené rukavice by mély poskytovat ochranu po dobu minimalné 8 hodin/y

Zamezte styku s kazi. V pfipadé kontaktu pouzivejte zastéru nebo ochranny odév.

Zaijistéte, aby byla k dispozici stanice pro vyplach o¢i a nouzova sprcha. Uchovavejte
oddélené od potravin, napoju a krmiv. Mély by byt uplatiiovany zasady spravné osobni
hygieny. Pfed opusténim pracovniho mista si umyjte ruce a jakékoli jiné znecisténé casti téla
mydlem a vodou. P¥i pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte a nekurte. Kazdy den pred
opusténim pracovniho mista ménte pracovni odév.

V pripadé, ze znecisténi vzduchu pfesahne doporucenou limitni hodnotu expozice na
pracovisti, musi byt pouzita ochrana dychacich cest. Neni-li vétrani dostate¢né, musi byt
pouzita vhodna ochrana dychacich cest. Zkontrolujte, zda respirator pevné pfiléha a filtr je
pravideln& ménén. Pouzivejte respirator vybaveny timto filtrem: Protiplynovy filtr, typ A2.
Polomasky a ¢tvrtmasky s vyménitelnym filtrem by mély splfiovat podminky evropského
standardu EN140.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Barva
Zapach
pH

Bod tani

Podateéni bod varu a rozmezi
bodu varu

Bod vzplanuti

Tlak par

Relativni hustota
Rozpustnost(i)
Teplota samovzniceni

9.2. Dalsi informace

Viskdzni kapalina.

Tmava. Seda.

Mirny.

pH (koncentrovany roztok): 7.0 @ 20 °C
n/d°C

>260°C @

>204°C

0.03 mmHg @ °C

280 @20°C°C

Mirné rozpustny ve vodé.

>300°C

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1. Reaktivita
10.2. Chemicka stabilita

Stalost

Za normalnich teplot a pfi doporuéeném zplsobu pouziti je latka stabilni.

10.3. MozZnost nebezpeénych reakci

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba
zabranit

10.5. Neslugitelné materidly

Neslugcitelné materialy

Nevystavuijte teplu, plamendm a ostatnim zdrojum vzniceni. Zabrarite dlouhodobému
zahfivani. Nevystavujte vysokym teplotam nebo pfimému sluneénimu zareni.

Zabrante styku s t&mito materidly: Silna oxidaéni Cinidla. Silné kyseliny. Aminy.
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WEAR RESISTANT LIQUID (WR) RESIN

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty
rozkladu

Oxidy uhliku. PFi termickém rozkladu nebo spalovani se mohou uvolfiovat kysli¢niky uhliku a

jiné jedovaté plyny nebo pary. Pary/plyny/dymy: Kyseliny - organické. Aldehydy.

|ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych t¢incich

Styk s ki

Styk s oima

Akutni a chronicka
nebezpeénost pro zdravi

Cesta expozice

Drazdi kazi. Mize vyvolat senzibilizaci pfi styku s kizi. Produkt obsahuje malé mnozstvi
senzibilizujici latky. U citlivych jedincd mdze vyvolat senzibilizaci nebo alergickou reakci.

Drazdi o¢i.

Produkt obsahuje epoxidovou pryskyfici. U citlivych jedinct mize vyvolat senzibilizaci nebo
alergickou reakci.

Inhalacéni Poziti. Kontakt s k(izi a/nebo okem.

ODDIL 12: Ekologické informace

Ekotoxicita

12.1. Toxicita

Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi. Vyrobek obsahuje latku toxickou pro vodni
organismy, kterd mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Uc€inky ve vodnim prostfedi.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

12.3. Bioakumulaé&ni potencial

12.4. Mobilita v padé
Mobilita

Nevypoustéjte produkt do kanalizace, vodnich tokl, nebo na zem.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

12.6. Jiné nepriznivé Gcinky

|ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Metody nakladani s odpady

Trida odpadu

Odpad likvidujte v autorizovaném zafizeni na likvidaci odpadu v souladu s pozadavky
relevantniho mistniho ufadu.

08 04 99

|ODDI'L 14: Informace pro pfepravu

14.1. UN é&islo
C. OSN (ADR/RID)

€. OSN (IMDG)
C. OSN (ICAO)

3082
3082
3082

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Pfisludny nazev pro zasilku
(ADR/RID)

Prisludny nazev pro zasilku
(IMDG)

Prisludny nazev pro zasilku
(ICAO)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN
(Number average MW <= 700 ))

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN
(Number average MW <= 700 ))

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN
(Number average MW <= 700 ))
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WEAR RESISTANT LIQUID (WR) RESIN

Prislusny nazev pro zasilku ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN
(ADN) (Number average MW <= 700 ))

14.3. Tiida/tfidy nebezpe&nosti pro pfepravu

ADRY/RID ffida 9
ADR/RID oznaceni 9
IMDG tiida 9
ICAO trida/divize 9

Oznaceni pro prepravu

O

14.4. Obalova skupina
ADR/RID obalova skupina Il

IMDG obalova skupina Il
ICAO obalova skupina Il

14.5. Nebezpeénost pro zivotni prostredi

Latka nebezpeéna pro Zivotni prostiedi/latka znecistujici moie

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

EmS F-A, S-F
Kod pro nouzové udalosti *3Z
Identifikaéni Cislo 90

nebezpecnosti (ADR/RID)

Kéd omezeni pri prepravé (E)
tunelem

14.7. Hromadna preprava podie prilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpe&nosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Legislativa EU Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (ve znéni pozdéjSich predpisu).

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dal3i informace

Datum revize 22.2.2021
Revize 17
Nahrazuje vydani 4.4.2018
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WEAR RESISTANT LIQUID (WR) RESIN

PIné znéni standardnich vét o H315 Drazdi kazi.
nebezpeénosti H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢€inky.

Tyto informace se tykaji pouze zde uvedeného specifického materialu a nemusi byt platné, pokud dojde k pouziti tohoto
materialu v kombinaci s jakymikoli jinymi materialy, nebo procesy. Uvedené informace jsou dle nejlepSiho védomi a svédomi
spolecnosti pfesné a spolehlivé k uvedenému datu. Nicméné spole¢nost neposkytuje zadnou zaruku, garanci i potvrzeni
ohledné jejich pfesnosti, spolehlivosti a Uplnosti. Je odpovédnosti uzivatele ovéfit si, Ze zde uvedené informace jsou vhodné
pro jeho vlastni potfebu.
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Datum revize: 9. 3. 2021
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/T Performance Polymers

BEZPECNOSTNI LIST

DEVCON PLASTIC STEEL LIQUID HARDENER, DEVCON ALUMINIUM LIQUID
HARDENER, DEVCON WEAR RESISTANT LIQUID HARDENER

|ODDI'L 1: Identifikace latky/smeési a spole¢nosti/podniku |

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku

Cislo vyrobku
Synonyma; obchodni nazvy

UFI

DEVCON PLASTIC STEEL LIQUID HARDENER, DEVCON ALUMINIUM LIQUID
HARDENER, DEVCON WEAR RESISTANT LIQUID HARDENER

10211H, 10711H, 11211H
DEVCON 'LIQUID HARDENER'
UFI: UT40-60FR-QO0F-VVR9

1.2. Prisludnéa uréend pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Ur&eni pouziti

Tvrdidlo. Mix With Resin Component And Pour Onto Application

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Dodavatel

ITW Performance Polymers

Bay 150

Shannon Industrial Estate

Co. Clare

Ireland

V14 DF82

353(61)771500

353(61)471285
customerservice.shannon@itwpp.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé

situace

+44(0)1235 239 670 (24h)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (ES 1272/2008)

Fyzikalni nebezpeénost

Nebezpecnost pro lidské
zdravi

Nebezpecnost pro Zivotni
prostredi

2.2. Prvky oznaceni

Neklasifikovano

Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 Repr. 2 - H361 STOT RE 2 -
H373

Aquatic Chronic 2 - H411

Vystrazné symboly nebezpeénosti

AU

Signalni slovo

Nebezpecdi
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Datum revize: 9. 3. 2021 Revize: 19 Nahrazuje vydani: 26. 4. 2019

DEVCON PLASTIC STEEL LIQUID HARDENER, DEVCON ALUMINIUM LIQUID
HARDENER, DEVCON WEAR RESISTANT LIQUID HARDENER

Standardni véta o H314 Zplsobuje tézké poleptani kize a poSkozeni o¢i.

nebezpeénosti H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H361 Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.
H373 Muze zpUsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Pokyn pro bezpecné P202 Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny bezpecnostni pokyny a neporozuméli
zachazeni jim.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév/ ochranné bryle/ oblicejovy stit.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované &asti odévu
okamzité sviéknéte. Oplachnéte kizi vodou nebo osprchuijte.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢oCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P308+P313 PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte Iékaiskou pomoc/ oSetieni.
P333+P313 Pfi podrazdéni kGize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/ oSetieni.

Obsahuje Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine, TRIETHYLENTETRAMIN, Phenol, styrenated, 2-(PIPERAZIN-1-
YL)ETHYLAMIN

Dopliikové pokyn pro P201 Prfed pouzitim si obstarejte specialni instrukce.
bezpeéné zachazeni P260 Nevdechujte pary/ aerosoly.
P261 Zamezte vdechovani prachu par/ aerosold.
P264 Po manipulaci diikladné omyijte znecisténou kizi.
P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.
P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozZstvim vody.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/ lékare.
P321 Odborné oSetieni (viz Iékafska pomoc na tomto Stitku).
P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opé&tovnym pouzitim vyperte.
P363 Kontaminovany odév pfed opétovnym pouzitim vyperte.
P391 Unikly produkt seberte.
P405 Skladujte uzamc¢ené.
P501 Odstrarite obsah/ obal v souladu s narodnimi pfedpisy.

2.3. Dal$i nebezpeénost

Tento vyrobek neobsahuje zadné latky klasifikované jako PBT nebo vPvB.

|ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkéch

3.2. Smési

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction 30-60%
products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine

CAS ¢islo: 68082-29-1 EC cislo: 500-191-5

Klasifikace

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Dam. 1 - H318

Skin Sens. 1A - H317
Aquatic Chronic 2 - H411
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TRIETHYLENTETRAMIN
CAS ¢islo: 112-24-3

EC dislo: 203-950-6

30-60%

Registracni ¢islo REACH: 01-
2119487919-13-0000

Klasifikace

Acute Tox. 4 - H312

Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318

Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 3 - H412

Phenol, styrenated

CAS Cislo: 61788-44-1

EC Cislo: 262-975-0

5-10%

Registracni €islo REACH: 01-
2119980970-27-0000

Klasifikace

Skin Irrit. 2 - H315

Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 2 - H411

2-(PIPERAZIN-1-YL)ETHYLAMIN
CAS ¢islo: 140-31-8

EC dislo: 205-411-0

1-5%

Registracni ¢islo REACH: 01-
2119471486-30-0003

Klasifikace

Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 3 - H311

Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318

Skin Sens. 1 - H317
Repr. 2 - H361

STOT RE 1 - H372
Aquatic Chronic 3 - H412

PIné znéni veskerych vét o nebezpecnosti najdete v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Obecné informace V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobfe, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc (je-li
mozno, ukazte toto oznaceni). Nevdechujte pary/aerosoly. Zamezte styku s o€ima.

Inhalace Presunte postizeného na ¢erstvy vzduch. Pfi dychacich potizich mdze proskoleny personal
podat postizenému kyslik. Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékaifskou pomoc.

Poziti Nevyvolavejte zvraceni. Podejte velké mnozstvi vody k vypiti. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Styk s ktzi Premistéte postizeného pry¢ od zdroje kontaminace. Kizi diikladné omyjte vodou a mydlem.
Pokud podrazdéni pretrvava i po omyti, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Styk s o€ima Odstrante kontaktni CoCky a Siroce otevrete oci. Pokracujte v oplachovani po dobu minimalné
15 minut a vyhledejte Iékafskou pomoc. Pokud podrazdéni pretrvava i po omyti, vyhledejte
Iékafskou pomoc.
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Yiwr

Obecné informace Zavaznost popsanych priznak(l se bude ménit v zavislosti na koncentraci a délce expozice.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zviadtniho o3etfeni

Poznamky pro Iékare Zadna specificka doporuéeni. V pfipadé pochybnosti vyhledejte okamzité Iékaiskou pomoc.

|ODDI'L 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva Haste pomoci nasledujicich hasiv: Voda. Péna, oxid uhli€ity nebo praskové hasivo.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Zvlastni nebezpeénost Zamezte vdechovani plyn{i nebo vypar( vznikajicich pfi pozaru.

5.3. Pokyny pro hasice

Ochranna opatfeni béhem Drzte se v zavétfi, abyste se vyhnuli dymdm. Nehaste pomoci proudu vody, nebot’ tak dojde k
haSeni pozaru Sifeni ohné. Zadrzujte odtékajici vodu a zamezte tak jejimu vniku do kanalizace a vodnich
toka.

2Zvlastni ochranné prostfedky Pouzivejte autonomni pretlakovy dychaci pfistroj (SCBA) a vhodny ochranny odév.
pro hasite

ODDIL 6: Opateni v pfipad& nahodného Gniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Opatreni pro ochranu osob Zamezte styku s kuzi a o¢ima. Pouzivejte ochranné odévy v souladu s informacemi
uvedenymi v sekci 8 tohoto bezpecnostniho listu. Zajistéte dostatecné vétrani.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Opatieni na ochranu Zivotniho Zabrante vniku uniklého produktu nebo oplachovaci vody do kanalizace, stok nebo vodnich
prostiedi tokd. Uniky nebo nekontrolovana vypusténi do vodnich tok musi byt okamzité ohlageny
agenture pro ochranu Zivotniho prostfedi, nebo jakémukoli jinému pfislusnému Gfadu.

6.3. Metody a materiél pro omezeni Gniku a pro &isténi

Metody pro gisténi Unikly produkt absorbujte do nehoflavého absorpéniho materialu. Shromazdéte a umistéte do
vhodné nadoby na likvidaci odpadu a pevné uzaviete. Nadoby se zachycenym uniklym
produktem musi byt diikladné ozna&eny spravnou informaci o obsahu a symbolem
nebezpecnosti.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Odkaz na jiné oddily Pouzivejte ochranné odévy v souladu s informacemi uvedenymi v sekci 8 tohoto
bezpecnostniho listu.

|ODDIL 7: Zachézeni a skladovéni

7.1. Opatieni pro bezpe&né zachazeni

Opatfeni pro bezpeéné Zajistéte dostatecné vétrani. Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Zamezte styku s

zachazeni kGzi a o€ima. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte a nekurte. Bez pouziti pfiméfené
ventilace a/nebo respiratoru nepouzivejte v uzavienych prostorach. Pfi pouzivani tohoto
vyrobku nejezte, nepijte a nekutte.

Pokyny tykajici se obecné V pfipadé znecisténi kGize zasazena mista dikladné omyjte mydlem a vodou. Okamzité
hygieny pfi praci odstrante vihky nebo kontaminovany odév.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
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Opatfeni pro bezpecné Skladujte v pevné uzavrené plvodni nadobé na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.
skladovani Skladujte oddélené od neslucitelnych materiald (viz oddil 10).

7.3. Specifické koneéné/specificka kone&na pouZiti

Specifické kone&né/specificka Prislusna uréena pouziti tohoto vyrobku jsou podrobné popsana v oddile 1.2.
konecna pouziti

|ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

TRIETHYLENTETRAMIN (CAS: 112-24-3)

DNEL Pracovnici - Inhalaéni; Dlouhodoba systémové ucinky: 1 mg/m?
Pracovnici - Inhalaéni; Kratkodoba systémové ucinky: 5380 mg/m?
Pracovnici - Kozni; Dlouhodoba systémové ucinky: 0.57 mg/kg télesné hmotnosti
na den

2-(PIPERAZIN-1-YL)ETHYLAMIN (CAS: 140-31-8)

DNEL Pracovnici - Inhalaéni; Dlouhodoba systémové ucinky: 3.6 mg/m?
Pracovnici - Inhalaéni; Kratkodoba systémové ucinky: 21.4 mg/m?
Pracovnici - Kozni; Dlouhodoba systémové ucinky: 3.3 mg/kg télesné hmotnosti na
den
Pracovnici - Kozni; Dlouhodoba systémové ucinky: 20 mg/kg télesné hmotnosti na
den
Pracovnici - Kozni; Dlouhodoba mistni U€inky: 0.006 mg/cm?

8.2. Omezovani expozice

Ochranné prostredky

D €

=]

Vhodné technické kontroly Zaijistéte odpovidajici celkové a mistni odvétravani. Je-li znecidténi vzduchu nad pfipustnou
hodnotou, pouzijte schvaleny respirator. Zajistéte, aby operatofi byli proskoleni ohledné
minimalizace expozice. Osobni ochranné prostifedky by mély byt pouzity pouze v pfipadé, kdy
neni mira expozice pracovnikd dostateéné kontrolovatelna pomoci opatfeni technického
charakteru.

Ochrana ogi/obliceje Poukazuje-li posouzeni rizika na moznost kontaktu latky s o€ima, méla by byt pouzita ochrana
oCi splAujici podminky schvalené normy. Pouzivejte tyto ochranné prostfedky: Ochranné
bryle. Prostfedky pro ochranu oci a obliceje by mély splfiovat podminky evropské normy
EN166.

Ochrana rukou Pouzivejte ochranné rukavice vyrobené z téchto materiald: Guma nebo plast. Rukavice
pouzité pro ochranu rukou pied chemikaliemi by mély splfiovat podminky uvedené v evropské
normé EN374. Pfi manipulaci se smésmi nelze pfesné odhadnout dobu, po kterou rukavice
plni ochrannou funkci. Je doporuéeno, aby rukavice byly vyrobeny z téchto materiald:
Butylovy kaucuk. Vrstveny material vyrobeny z polyethylenu a ethylenvinylalkoholu
(PE/EVOH). Neoprén. Zvolené rukavice by mély poskytovat ochranu po dobu minimalné 8
hodin/y

Jina ochrana klizZe a téla V pfipadé kontaktu pouzivejte zastéru nebo ochranny odév.
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Hygienicka opatieni Zaijistéte, aby byla k dispozici stanice pro vyplach o&i a nouzova sprcha. Uchovavejte
oddélené od potravin, napoju a krmiv. Mély by byt uplatiiovany zasady spravné osobni
hygieny. Pfed opusténim pracovniho mista si umyjte ruce a jakékoli jiné znecisténé Casti téla
mydlem a vodou. P¥i pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte a nekurte. Kazdy den pred
opusténim pracovniho mista mérite pracovni odév. Okamzité odstrante vihky nebo

kontaminovany odév.

Ochrana dychacich cest Neni-li vétrani dostateéné, musi byt pouzita vhodna ochrana dychacich cest. Respirator by
mél byt zvolen na zakladé expozi¢nich hladin, nebezpecnosti produktu a limitd pro bezpecnou
funkci daného respiratoru. Pouzivejte respirator vybaveny timto filtrem: Kombinovany filtr, typ
A2/P2. Polomasky a Ctvrtmasky s vyménitelnym filtrem by mély splfiovat podminky
evropského standardu EN140.

|ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech

Vzhled Kapalina.

Barva Jantarova.

Zapach Po aminu.

pH pH (koncentrovany roztok): 10.5 @ 20 °C
Bod tani n/a°’C

Pocatecni bod varu a rozmezi 232°C @
bodu varu

Bod vzplanuti >93°C

Rychlost odparovani <<1 (butyl acetate =1)
Tlak par <10mmHg @ °C
Hustota par >1

Relativni hustota 0.98 @ 20 °C°C
Rozpustnost(i) Rozpustny ve vodé.

9.2. Dalsi informace

Dal$i informace Neni k dispozici.

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Silna oxidacni Cinidla. Kyseliny.

10.2. Chemicka stabilita

Stélost Za normalnich teplot a pfi doporuc¢eném zplisobu pouZiti je latka stabilni.

10.3. MozZnost nebezpeénych reakci

Moznost nebezpeénych reakci Neni k dispozici.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tieba Nevystavuijte teplu, plamendm a ostatnim zdrojum vzniceni. Zabrarite dlouhodobému
zabranit zahfivani. Nevystavujte vysokym teplotam nebo pfimému slune€nimu zareni.

10.5. NesludGitelné materialy
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Neslugcitelné materialy Zabrante styku s oxidacnimi €inidly. Zabrarite styku s kyselinami.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty Oheri nebo vysoké teploty tvofi: Nitrosni plyny (NOXx). Oxidy nasledujicich latek: Oxid uhelnaty
rozkladu (CO). Oxid uhlicity (CO2). Pary/plyny/dymy: Amoniak nebo aminy.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych tGéincich

Akutni toxicita — oralni

ATE oralni (mg/kg) 12 500,0

Akutni toxicita — dermalni

ATE dermalni (mg/kg) 2 307,69

Poziti Ziravy. Mala mnozstvi mohou zp(isobit vazné poskozeni.

Styk s kdzi ZpUsobuije poleptani. Ziravy. Dlouhodoby kontakt zptsobuije t&zké poskozeni tkani. Miize byt

vstfeban kuzi. Mdze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kizi. U citlivych jedincd mdze vyvolat
senzibilizaci nebo alergickou reakci.

Styk s oima ZpUsobuje poleptani. Nebezpeci vazného poskozeni odi.

Akutni a chronicka Vyrobek je Ziravy. Vyrobek je Ziravy. Tento produkt mdze zplsobit podrazdéni kize nebo oci.
nebezpecnost pro zdravi Dlouhodoby kontakt mize zpUsobit poleptani.

Cesta expozice Inhalaéni Vstfebani kGzi Poziti.

Cilové organy Dlouhodoba nebo opakovana expozice mize zpUsobit nasledujici Skodlivé ucinky: Mize

zpUsobit poskozeni jater a ledvin. Dychaci cesty, plice Centralni nervovy systém

ODDIL 12: Ekologické informace

Ekotoxicita Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi. Vyrobek obsahuje latku toxickou pro vodni
organismy, ktera mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé ucinky ve vodnim prostredi.

12.1. Toxicita

Toxicita Vysoce toxicky pro vodni organismy.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Perzistence a rozloZitelnost Pro tento produkt nejsou k dispozici Zzadné udaje tykajici se rozlozitelnosti.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Bioakumulaéni potencial Zadné udaje ohledné bioakumulace nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v ptidé

Mobilita Nevypoustéjte produkt do kanalizace, vodnich tokd, nebo na zem.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vysledky posouzeni PBT a Tento vyrobek neobsahuje zadné latky klasifikované jako PBT nebo vPvB.
vPvB

12.6. Jiné nepriznivé Gcinky

Jiné nepfiznivé uginky Neni k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
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13.1. Metody nakladani s odpady

Obecné informace Pfi nakladani s odpadem by méla byt respektovana bezpecnostni opatfeni vztahujici se k
zachazeni s vyrobkem.

Metody nakladani s odpady  Odpad likvidujte v autorizovaném zafizeni na likvidaci odpadu v souladu s pozadavky
relevantniho mistniho uradu.

Tfida odpadu 08 0499

|ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1. UN &islo

C. OSN (ADR/RID) 2735
€. OSN (IMDG) 2735
C. OSN (ICAO) 2735

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

PFisludny nazev pro zésilku  AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (TRIETHYLENETETRAMINE, NONYL PHENOL)
(ADR/RID)

Pisludny nazev pro zasilku  AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (TRIETHYLENETETRAMINE, NONYL PHENOL)
(IMDG)

PHslusny nazev pro zasilku  AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (TRIETHYLENETETRAMINE, NONYL PHENOL)
(ICAO)

Pisludny nazev pro zasilku ~ AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (TRIETHYLENETETRAMINE, NONYL PHENOL)
(ADN)

14.3. Trida/tfidy nebezpe&nosti pro prepravu

ADR/RID tfida 8
ADR/RID oznaéeni 8
IMDG tfida 8
ICAOQ trida/divize 8

Oznaéenl pro prepravu

&

8

14.4. Obalova skupina
ADR/RID obalova skupina Il

IMDG obalova skupina Il
ICAO obalova skupina Il

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Latka nebezpecéna pro Zivotni prostredi/latka znecistujici more

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele
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EmS F-A, S-B
Kéd pro nouzové udalosti 2X
Identifikaéni &islo 80

nebezpeénosti (ADR/RID)

Kéd omezeni pfi prepravé (E)
tunelem

14.7. Hromadna pieprava podie prilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy tykajicf se latky nebo smési

Legislativa EU Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (ve znéni pozdéjSich predpisu).

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

|ODDIL 16: Dalsi informace

Datum revize 9. 3. 2021
Revize 19
Nahrazuje vydani 26. 4.2019

PIné znéni standardnich vét o H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
nebezpedénosti H311 Toxicky pfi styku s kizi.
H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi.
H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
H315 Drazdi kdzi.
H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci.
H361 Podezreni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.
H372 Zplsobuje poskozeni organ(i pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H373 Muze zplsobit poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Tyto informace se tykaji pouze zde uvedeného specifického materialu a nemusi byt platné, pokud dojde k pouziti tohoto
materialu v kombinaci s jakymikoli jinymi materialy, nebo procesy. Uvedené informace jsou dle nejlepSiho védomi a svédomi
spolecnosti pfesné a spolehlivé k uvedenému datu. Nicméné spole¢nost neposkytuje zadnou zaruku, garanci i potvrzeni
ohledné jejich pfesnosti, spolehlivosti a Uplnosti. Je odpovédnosti uzivatele ovéfit si, Ze zde uvedené informace jsou vhodné
pro jeho vlastni potfebu.
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