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Hoja de características del
producto
Características

9001KS53FBH2
Selector 30mm 10a 600V ac 10a con terminales
protegidos

Principal
Gama de producto Harmony 9001K
Tipo de producto o componente Selector
Nombre corto del dispositivo K
Tipo de operador Retorno por muelle
Perfil del operador Negro gloved hand knob ((*))

Complementario
Material del bisel Metal cromado plateado
Diámetro de montaje 30 mm
Información de posición del operador 3 posiciones
Tipo y composición de contactos 2 a + 2 NC
Conexiones - terminales Conexión tornillo de estribo 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² IEC 60947-1
Presentación del dispositivo Producto completo

Entorno
Grado de protección nema NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certificaciones de producto CE

Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR
CSA LR24590 clase 3211 03

Sostenibilidad de la oferta
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  0921  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=680168&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=680168&lang=es-es
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