SIEMENS

Datenblatt flir MICROMASTER 440

MLFB-Bestelldaten 6SE6440-2AB11-2AA1

Abbildung dhnlich

Kunden-Auftrags-Nr. : Item-Nr. :

Siemens-Auftrags-Nr. : Komm.-Nr. :

Angebots-Nr. : Projekt :

Bemerkung :

Bemessungsdaten | | Allgemeine tech. Daten

Eingang Leistungsfaktor A 0,95
Phasenzahl 1AC Wirkungsgrad n 0,96
Netzspannung 200 ... 240 V +10 % Umgebungsbedingungen
Netzfrequenz 47 ... 63 Hz Kiihlung Liifter

Umgebungstemperatur

Bemessungsstrom (HO) 1,80 A

Ausgang Betrieb (HO) -10...50 °C
Phasenzahl 3AC Transport -40 ... 70 °C
Bemessungsspannung 240V Lagerung 40 ... 70 °C
Bemessungsleistung (HO) 0,12 kw /0,16 hp
Bemessungsstrom (HO) 0,90 A
Pulsfrequenz 16000 Hz
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung 0...650 Hz

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist eine Begrenzung auf 550 Hz in
Produktion

Uberlastfahigkeit
High Overload (HO)

150 % Ausgangsstrom fiir 60 s, anschliefend 100 % Ausgangsstrom fir 240 s in einer Zykluszeit von 300 s

Technische Anderungen vorbehalten! Es konnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.
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Abbildung dhnlich

Mechanische Daten | | Anschliisse
Schutzart IP20 / UL open type Motorseitig
BaugroBe FSA Anschlussquerschnitt 2,50 mm?2
Nettogewicht 1,30 kg
Breite 73,0 mm
Héhe 173,0 mm
Tiefe 149,0 mm

Ein-/ Ausgange

Digitaleingdnge-Standard
Anzahl
Relaisausgange

Anzahl
Analogeingdnge
Anzahl
Analogausgdnge
Anzahl

PTC/ KTY-Schnittstelle

Anzahl

Technische Anderungen vorbehalten! Es konnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.

Seite 2 von 2

Generiert Wed Jun 26 17:48:16 CEST 2019



