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CABLEADO Y CONECTIVIDAD INTRODUCCION Y TIPOS DE CABLES

Compre esto y mucho mds en rspro.com @

INTRODUCCION

RS PRO le ofrece una amplia seleccién de cables, conectores y accesorios para todas las aplicaciones y entornos de cableado y conectividad. La gran
variedad de productos de alta calidad para uso profesional hace que la gama RS PRO sea la solucién perfecta para satisfacer todas sus necesidades.

Nuacleos

Unipolares, disefiados para el cableado interno de equipos eléctricos y
electrénicos. También se utilizan para el cableado en el interior de maquinas
y paneles de control.

Multiconductores, disefiados para una amplia variedad de aplicaciones
de alimentacién y control, incluyendo electrodomésticos, herramientas e
instalaciones fijas.

Apantallamiento

La pantalla protege al cable de interferencias externas (diafonia) o EMI y evita
la radiacién del propio cable.

* De ldmina, malla, lamina y malla, blindado y blindado con Idmina
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Conductores

Solidos, adecuados para cableado permanente y semipermanente debido a la
resistencia a la flexion respecto a un cable multifilar.

Multifilares, ideales cuando es probable que se produzcan flexiones o

vibraciones frecuentes.

Fundas

Varias opciones para cumplir todos los requisitos de aplicacion.

PVC

* Excelentes propiedades aislantes
+ Estable, robusto y muy duradero
+ Opcidn econdmica

Caucho
* ldeal para exteriores y entornos

himedos

+ Soporta condiciones duras
* Resistente a la abrasion

PTFE
+ Se utiliza en aplicaciones a alta
temperatura

* Insensible a la mayoria de aceites
o combustibles

+ Algunos tipos son adecuados para
temperaturas de hasta 400 °C
PE (HDPE/LDPE)

+ Se utiliza ampliamente en cableado
de comunicacién

» Excelente resistencia UV

Libre de halégenos y bajo nivel de
humo (LSZH)
+ Tipo preferido para zonas
pobladas o espacios cerrados
« Se utiliza en aplicaciones maritimas,
aeronduticas y ferroviarias

+ Adecuado en espacios con
escasa ventilacion

EPR
» Ofrece una buena estabilidad
a la intemperie
 Resistente al calor hasta 160 °C
* Duradero y resistente

PET
+ Gran resistencia mecdnica y
a la humedad
 Buena resistencia quimica
+ Excelentes propiedades
mecdnicas, eléctricas y térmicas
FEP
+ Buena resistencia a la intemperie
¢ Baja inflamabilidad
+ Buena estabilidad térmica



CABLEADO Y CONECTIVIDAD REFERENCIAS TECNICAS Fompre stoy mucho més en rspro.com E@

2 ] [ X3 2
AWG vs. mm Continuacion de AWG vs. mm
SECCION A RESISTENCIA DEL - SECCION DIAMETRO RESISTENCIA DEL
DIAMETRO CORRIENTE NOMERO CORRIENTE
TRANSVERSAL DEL EXTERIOR CONDUCTOREN MAX. A AWG TRANSVERSAL DEL EXTERIOR CONDUCTOR EN MAX. A
CABLE EN MM? o MM OHMIOS/KM . CABLE EN MM? o MM OHMIOS/KM :
1000 MCM 507 293 0,036 ; 13 2,63 183 7,02 74
900 456 278 0,04 - 14 2,08 1,63 8,79 5,9
750 380 25,4 0,048 - 15 1,65 1,45 1,2 4.7
600 304 22,7 0,061 _ 16 1,31 1,29 1,7 3,7
550 79 217 0,066 . 17 1,04 115 178 2,9
500 253 207 0.07 ) 18 0,823 1,024 23 2,3
450 228 196 0.08 ) 19 0,653 0,912 28,3 18
400 203 85 009 ) 20 0,519 0,812 3,5 15
350 7 73 o ) 21 0,412 0,723 Wy 12
22 0,324 0,644 51,8 0,92
300 152 16 0.12 -
23 0,259 0,573 70,1 0,73
250 127 14,6 0,14 -

24 0,205 0,51 89,2 0,58

4/0 1072 1,68 0,18 302
25 0,163 0,455 m 0,46

3/0 85 10,4 0.23 239
26 0,128 0,405 146 0,36

2/0 674 927 0,29 190
27 0,102 0,361 176 0,29

0 53,4 8,25 0,37 150
28 0,0804 0,321 232 0,23

1 exn 7.35 0.7 119
29 0,066 0,286 282 0,18

2 33,6 6,54 0,57 9y
30 0,0503 0,255 350 014
3 26,7 5,83 o & 31 0,04 0,227 446 oM
N 21,2 5.19 0.9 60 32 0,032 0,202 578 0,09
5 16,8 62 112 47 33 0,0252 0,18 710 0,07
6 13,3 il Lh4 37 34 0,02 0,16 899 0,06
7 10,6 3,67 1.78 30 35 0,0161 0,143 1125 0,04
8 8,34 3,26 2,36 24 36 0,0123 0,127 1426 0,04
9 6,62 29N 2,77 19 37 0,01 0,113 1800 0,03
10 5,26 2,59 3,64 15 38 0,00795 0,101 2255 0,02
1 4,15 2,3 [N 12 39 0,00632 0,0897 2860 0,02
12 3,31 2,05 5,41 93 40 - - - 0,01
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Cédigo de designacion de cables conforme a VDE 0281/0282

H 05 V \'J Ch+ F L G 0,75
1. Relacion con los estandares 1 2 3 N ] 5 6 7 8 9 9. Tamaiio de seccién
H Tipo armonizado (HAR) | transversal
A Estandares Nacionales Autorizados

8. Conductor protector
2. Ter'ISién nominal X Sin nicleo verde/amarillo

G Con nicleo verde/amarillo

01 100V

03 300/300V
05 300/500V
07 450/750V

7. NGmero de nicleos

3. Materiales aislantes

—{ 6. Forma del conductor

vV PVC E PE

V2 PVC (90°C) R Caucho natural o sintético U Redondo, sélido H Multifilar fino (altamente flexible)

V3 PVC resistente al frio S Caucho de silicona R Redondo, multifilar Y Conductor de oropel

B Caucho EPR (90 °C) X XLPE K Multifilar fino D Multifilar fino para cables de soldadura

G EVA Z Compuesto LSOH F  Multifilar fino (cables flexibles) ~ E  Multifilar fino para cables de soldadura (altamente flexible)

L. Materiales de la funda
, — b. Construcciones especiales

VvV PVC N4 Caucho de cloropreno resistente al calor
V2 PVC (90°C) N8 Caucho de cloropreno (resistente al agua) C Conductor de cobre concéntrico
V3 PVC resistente al frio J Trenza de fibra de vidrio Clh Pantalla trenzada de cobre
Vi PVC reticulado T Trenza textil H Cables planos divisibles
V5 PVC resistente al aceite T6 Textil sobre cada nicleo H2 Cables planos no divisibles

R Caucho natural o sintético Q Poliuretano (PUR) H6 Cables planos no divisibles para ascensores

N Caucho de cloropreno Q4 Poliamida H7 Cubierta aislante de dos capas
N2 Caucho de cloropreno para cables de soldadura ~ Z Compuesto LSOH H8 Cable helicoidal ( Cables de Alimentacién b)
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CABLEADO Y CONECTIVIDAD REFERENCIAS TECNICAS
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Codigo de designacion de cables conforme a VDE 0250

1. Relacion con los estandares

N Conforme a VDE
(N)/X Con respecto a VDE

N Y MH C Y

1 2 3 L

5

-J
6

L 0,75

7 X

8

8. Tamano de seccion

Y
Ly
5Y
(24
9y
1y
2X

2. Materiales aislantes

PvC G Elastdmero
Poliamida 2G Silicona

PTFE (tefldn) 3G Caucho EPR
FEP (teflon) 4G EVA
Polipropileno 5G Policloropreno
Poliuretano (PUR) HX LSOH

XLPE

transversal

A

D
AF

F

LH
MH
SH
SSH

3. Descripcion del cable

Unipolar

Cable sélido

Unipolar, multifilar fino

Cable flexible para fijaciones

Cable para tubo fluorescente

Cable de conexién para carga mecdanica ligera
Cable de conexién para carga mecdnica media
Cable de conexién para carga mecénica pesada

Cable de conexidn para carga mecénica especial

SL

LS
FL

GL
Li
LiF

Cable de control/soldadura

Cable de control

Cable de control ligero

Cable plano

Cable de silicona

Cable doble

Fibra de vidrio

Cables multifilares conforme a VDE 812

Cables multifilares finos conforme a VDE 812
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7. Namero de nicleos

6. Conductor protector

-J Con nicleo verde/amarillo

-0 Sin nicleo verde/amarillo

p

5. Materiales de la funda

Consulte Materiales aislantes

Poliuretano

L. Construcciones especiales

s c o -

Elemento de refuerzo
Resistente al aceite

Pirorretardante

Resistente al calor/a la intemperie

Resistente al fuego
Pantalla

Armadura de hilo de acero

( Cables de Alimentacién [}J




CABLEADO Y CONECTIVIDAD REFERENCIAS TECNICAS
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Codigo de designacion de cables conforme a VDE 0815-0816

1. Relacion con los estandares

Cable para exterior
Cable para minas
Cable de instalacion
Cable para equipos

[7 I B S o I

Cable de conmutacion

Li Cable para equipos con conductor multifilar fino

1

J

1

2

- Y (SY) Y

3

L

5

b x 2

6 x 7 x 8 9 10

x 0,8 Bd

2. Especificaciones adicionales

B  Proteccidén contra rayos
J  Proteccién contra induccién

E Electrénica industrial

3. Materiales aislantes

Y PVC 5Y PTFE (tefldn)
2y PE 6Y FEP [(teflon)
02Y PE celular 7Y ETFE (teflén)

02YS Aislamiento Foam-Skin P Papel

L. Construcciones especiales

F Relleno de petrolato

L Funda de aluminio

LD Funda de aluminio corrugado
(L) Funda de aluminio laminado

Pantalla de ldmina de aluminio
recubierta de plastico

(K) Pantalla de cinta de cobre

sy b Armadura

M Funda de plomo

(Z) Armadura de hilo de acero

W Funda de acero corrugado

Mz Funda de plomo especial

E Compuesto con cinta integrada

¢ Cubierta de yute + compuesto bituminoso
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10. Diseno de cableado

Lg Cableado en capas
Bd Cableado en haz

9. Tipo de cableado

F

St

Stl Estrella cuadruple (larga distancia)
Stlll Estrella cuédruple (linea de abonado)
TF  Estrella cuddruple para frecuencia portadora
PiMF Par en lamina metélica
DIMF Triple en lamina metdlica

ViMF Cuddruple en 1dmina metélica

Estrella cuadruple (ferrocarril)
Estrella cuadruple con circuito fantasma
(larga distancia)

8. Tamano de seccién
transversal

7. Elementos de cableado

1
2
y

Unipolar
Par
Cuddruple

6. Nimero de elementos

5. Materiales de la funda

Consulte 3 Materiales aislantes

(Cubles de Comunicacién I}J
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ALMACEN INSTALACION ELECTRICA

( Cables para Equipos [}) ( Cables para Equipos [})

( Cables de Control l}) ( Cables de Alimentacidn [})

( Cables de Alimentacién [})

( Cables de Comunicacion [})

( Conjuntos de Carcasas [})

LINEA DE PRODUCCION OFICINA

( Cables de Control [}) ( Cables de Alimentacién [})
( Cables de Alimentacion l}) (Cables de Comunicacion l})
(Cables de Comunicacion [}) ( Latiguillos b)
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CABLEADO Y CONECTIVIDAD CABLES PARA EQUIPOS Fompre stoy mucho més en rspro.com E@

¢Qué son? ¢Para qué se utilizan?

Los conductores de interconexion y cables para equipos son cables Los conductores de interconexion se utilizan principalmente para

flexibles y aislados cuya funda esté fabricada generalmente en PVC, aplicaciones de baja tensién como, por ejemplo, cableado de paneles de
lo que garantiza la proteccion y el aislamiento. control, conectores macho y hembra, ordenadores, medidores, automocion

y otros sistemas electronicos.

GAMA FUNDA AWG DIAMETRO EXTERIOR TENSION NOMINAL COLOR LONGITUD DE BOBINA

Estandar Britanico Negro, azul, marrén, verde, gris, naranja, rosa,

PVC 17 ->24 1,2 = 2,65 mm 300 = 1000V rojo, violeta, blanco, amarillo, verde/amarillo, 100 m =500 m
amarillo/verde
Hilo de Cobre Estafado
PVC 18 - 24 1,568 = 2,79 mm 300 = 600V Negro, azul, verde, rojo, blanco 100 m

DEF STAN
ETFE 12 -> 24 1,15 = 2,99 mm 600V Negro, blanco 100 m

Armonizado
Negro, azul, marrdn, gris, rojo, blanco, amarillo,

PVC 13 > 20 2,4 = 4,1mm 300> 750V . 100 m
verde/amarillo
Estandar UL . . .
PVC, PTFE, MPPE 12 > 28 0.9 = 4.2 mm 150 = 600V Negro, azul, marrén, verde, gris, naranja, morado, 100 m
rojo, blanco, amarillo
Triple Certificacién Negro, azul, marrdn, azul oscuro, verde, verde/
PVC L - 22 2,6 > 10,6 mm 600 - 1000 V amarillo, gris, azul claro, azul medio, naranja, rosa, 100 m

morado, rojo, blanco, amarillo

Visite nuestra web para ver la oferta completa

Productos relacionados

MARCADO DE CABLES BRIDAS CONECTORES CIRCULARES TERMORRETRACTILES BLOQUES TERMINALES EMPALMES Y Apie NALES
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https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-unipolares-multiconductores/conductores-de-interconexion-cables-para-equipos/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/accesorios-para-cables-bridas-herramientas/marcadores-de-cable/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/accesorios-para-cables-bridas-herramientas/bridas/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/conectores-circulares/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/accesorios-para-cables-bridas-herramientas/termorretractiles-manguitos-retractiles-en-frio/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/bloques-terminales/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/empalmes-y-terminales-de-cable/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-unipolares-multiconductores/conductores-de-interconexion-cables-para-equipos/?applied-dimensions=4292012826
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-unipolares-multiconductores/conductores-de-interconexion-cables-para-equipos/?applied-dimensions=4291537470,4294733999
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-unipolares-multiconductores/cables-para-entornos-hostiles/?applied-dimensions=4291537470,4293292933
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-unipolares-multiconductores/conductores-de-interconexion-cables-para-equipos/?applied-dimensions=4291537470,4293672138,4293611529
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-unipolares-multiconductores/conductores-de-interconexion-cables-para-equipos/?applied-dimensions=4291537470,4293232182,4293316804,4293237184,4291999539,4291999538,4293316803,4293329037,4293328758
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-unipolares-multiconductores/cable-de-triple-certificacion/

Compre esto y mucho mds en rspro.com E’

CABLEADO Y CONECTIVIDAD CABLES DE CONTROL Fra)
¢Qué son? ¢Para qué se utilizan?

Los cables de control son cables multiconductores flexibles de cobre CY: cables de control flexibles apantallados que se utilizan habitualmente
con una versién con apantallamiento y blindaje. Estan disponibles en en aplicaciones basadas en la transmisién sin interferencias

una gran variedad de configuraciones de nlicleo y tamanos de area

. . SY: cable de control flexible armado disefiado para el control de
transversal, con cédigo de color armonizado.

mediciones bajo fuertes tensiones mecdnicas.

YY: cables de alimentacién y control multiconductores y altamente
flexibles sin blindaje.

GAMA FUNDA N° DE NOCLEOS AWG DIAMETRO EXTERIOR TENSION NOMINAL PANTALLA/BLINDAJE COLOR LONGITUD DE BOBINA
cy
Trenza, .
PVC 218 13 =26 41— 15,6 mm 300 = 500V . Gris 50> 100 m
trenza de cobre estafado

sy

PVC 2->25 918 73 - 19,7 mm 300 - 500 V Trenza, Gris 50 m

acero galvanizado

YY

PVC 2->15 9->24 3,7~ 20,8 mm 300 - 500V Acero galvanizado Gris 25 > 100 m

Visite nuestra web para ver la oferta completa

Productos relacionados

PRENSAESTOPAS, PROTECCION i EMPALMES Y TERMINALES
CONTRA TIRONES Y PASAMUROS BRIDAS CONECTORES CIRCULARES TERMORRETRACTILES BLOQUES TERMINALES DE CABLE

iy
SARIYCARIE ,’E’E@ JUEGOS DE HERRAMIENTAS || COMPROBACION ELECTRICA MULTIMETROS DIGITALES
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https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-industriales-para-alimentacion/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/casquillos-para-cables-prensaestopas-proteccion-contra-tirones-pasamuros/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cajas-armarios-y-envolventes/cajas/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/accesorios-para-cables-bridas-herramientas/bridas/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/herramientas-manuales/crimpadoras-y-herramientas-para-cables-y-conectores/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/conectores-circulares/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/herramientas-manuales/juegos-de-herramientas-y-almacenamiento-de-herramientas/juegos-de-herramientas/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/accesorios-para-cables-bridas-herramientas/termorretractiles-manguitos-retractiles-en-frio/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/comprobacion-electrica/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/bloques-terminales/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/empalmes-y-terminales-de-cable/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/herramientas-manuales/alicates-y-cortadores/pelacables/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/multimetros-y-accesorios/multimetros/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-industriales-para-alimentacion/cables-cy/?searchTerm=RS PRO&amp;r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-industriales-para-alimentacion/cables-sy/?searchTerm=RS PRO&amp;r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-industriales-para-alimentacion/cable-yy/?searchTerm=RS PRO&amp;r=f

Compre esto y mucho mds en rspro.com [E’

CABLEADO Y CONECTIVIDAD CABLES DE ALIMENTACION ‘PrO

¢Qué son?

¢Para qué se utilizan?

Los cables de alimentacién de red y eléctricos estan disponibles con Los cables de alimentacién de red y eléctricos estén presentes en casi
conductores sblidos o multifilares con un nimero variable de nicleos, todas las aplicaciones. Se utilizan para conectar conectores hembra de
tensiones y corrientes nominales, asi como varios materiales de funda. red, iluminacioén, interruptores y mas, y son esenciales para crear una

infraestructura eléctrica en cualquier edificio.

o 0 DIAMETRO TENSION A
GAMA FUNDA N°DE NUCLEOS AWG EXTERIOR NOMINAL COLOR ESTANDARES DISPONIBLES LONGITUD DE BOBINA
Alimentacién de Red Negro, azul, marrén, EN 50525-2-11, EN 50525-2-21,
PVC, caucho de verde/amarillo, gris, HO3VV-F, HO3VVH2-F, HOS5RR-F,
silicona, TPE 17 9220  322711mm 3001000V narana, rojo, rojo/  HOBVV-F, HOSZ1Z1-F, HO7BN4-F, 256100 m
marrdn, blanco, amarillo HO7RN-F, HO7V-K, HO7ZZ-F
Cables Armados (SWA) PVC+SWA
(armado de hilo 2-5 5215 12,6 = 26,3 mm 600 —> 1000 V Negro BASEC 50m
de acero)
Cables Unifilares de Negro, azul, marrén,
Alimentacién verde/amarillo, gris, ~ HO7V-R, HO7V-U, HO7Z-R, HO7V-R,
LSZH, PVC 1 215 2,7 2> 11,3 mm 450 = 750V naranja, morado, rojo, HO7V-U, HO7Z-R 50 =100 m
blanco
Cables Multiconductores BASEG. DEF STAN 6112 P
Industriales Negro, verde, gris, > 12 Parte
PE, PVC, XLPE 2> 36 930 2,4 = 22,8 mm 250 = 1000 V 4, DEF STAN 61-12 Parte 5, 25 > 500 m

blanco
Euroclass Eca

Productos relacionados

Visite nuestra web para ver la oferta completa

PRENSAESTOPAS, PROTECCION CONECTORES DE POTENCIA | CONECTORES DE POTENCIA EMPALMES Y TERMINALES
CONTRA TIRONES Y PASAMUROS ] ACCESORIOS PARA CABLES INDUSTRIALES DE ALTAS PRESTACIONES BLOQUES TERMINALES DE CABLE

CAJAS DA CABLE

RRAN

O i(o-

VIIEN A £ CABLES DE EXTENSION
OR JUEGOS DE HERRAMIENTAS COMPROBACION ELECTRICA INDUSTRIALES PELACABLES
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https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-industriales-para-alimentacion/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cajas-armarios-y-envolventes/cajas/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/accesorios-para-cables-bridas-herramientas/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/herramientas-manuales/crimpadoras-y-herramientas-para-cables-y-conectores/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/conectores-de-alimentacion-dc-y-red/conectores-de-potencia-industriales/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/herramientas-manuales/juegos-de-herramientas-y-almacenamiento-de-herramientas/juegos-de-herramientas/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/conectores-de-potencia/modulos-e-insertos-para-conectores-de-alimentacion-de-altas-prestaciones/?applied-dimensions=4291537470
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/comprobacion-electrica/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/bloques-terminales/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-industriales-para-alimentacion/bobinas-de-cables-y-cables-de-extension/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/empalmes-y-terminales-de-cable/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/herramientas-manuales/alicates-y-cortadores/pelacables/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/casquillos-para-cables-prensaestopas-proteccion-contra-tirones-pasamuros/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-industriales-para-alimentacion/cables-armados/?searchTerm=RS PRO&amp;r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-industriales-para-alimentacion/cables-de-alimentacion/?searchTerm=PRO RS&amp;r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-industriales-para-alimentacion/cables-unifilares-de-alimentacion/?searchTerm=RS PRO&amp;r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-industriales-para-alimentacion/cables-multiconductores-industriales/?searchTerm=RS PRO&amp;r=f
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CABLEADO Y CONECTIVIDAD CABLES DE COMUNICACION RO

¢Qué son?

Los cables para redes se utilizan para conectar y transferir datos e informacion
entre ordenadores, routers, interruptores y redes de drea de almacenamiento.
Estos cables, desde Catb hasta Cat8 y desde fibra 6ptica hasta coaxiales,

¢Para qué se utilizan?

Los cables para redes se utilizan para conectar diversos hardware de red a
través de una conexién Ethernet. Los cables Ethernet pueden utilizarse para
conectar simplemente un ordenador que comparte una impresora, o bien

son basicamente el soporte o medio por el que circulan los datos. como instalacién industrial fija.

GAMA FUNDA Nd‘g&%s AWG DIAMETRO EXTERIOR TENSION NOMINAL COLOR ESTANDARES DISPONIBLES LONGITUD DE BOBINA
Cables Industriales CE, certificacién CSA, CSA FTt,
Multiconductores PVC, LSZH (blindaje: 1519 Azl aris.  EN 2235, EN 2714-013, Directiva de
Trenzados lamina, trenza de 18 = 24 2,4 = 11,5 mm 300 - 600V ZbLI‘c:ngc';I)S’ Baja Tensién de la UE 2006/95/CE, 50 - 500 m
cobre estafado) (pares) Euroclass Eca, FAR 25-869,
RS 232, UL, UL 2919
1 MAX. ANCHO MAX. VELOCIDAD DE TIPO DE
GAMA FUNDA CATEGORIA DE BANDA TRANSMISION A 100 M TIPO DE BLINDAJE COLOR CONECTOR LONGITUD DE BOBINA
Cables LAN 10/100 Mbps/100 MHz (Catb)
1 Gbps/100 MHz (Catba)
Catb, Catbe, Negro, azul, verde,
PVC, 1 Gbps/250 MHz (Caté) F/UTP, FTP, S/FTP, . R . . .
LSZH, PE Caté), Satég, tCéatZ 250 = 2000 MHz 10 Gbps/500 MHz (Catéa) U/UTP, UTP gris, nbc;ronjct, moroio, Sin terminacidn, RJ45 1->500m
at7a, Ca 10 Gbps/600 MHz (Cat7) rojo, blanco, amarillo
40 Gbps/2000 MHz (Cat8)
GAMA TIPO DECONDUCTOR TERMINACION TIPO COAXIAL DIAMETRO EXTERIOR TENSION NOMINAL COLOR IMPEDANCIA LONGITUD DE BOBINA
Cables Coaxiales
Terminado, sin CT, KX, RF, RG, Negro,
Sélido, multifilar terminacién, BNC, RGW, doble RG, 1,1 10,8 mm 170 = 1000 V marrdn, verde, 50 >93Q 1->500m
SMA, SMB, NCX, N URM gris, blanco

Visite nuestra web para ver la oferta completa

Productos relacionados

< CRIMPADORAS Y HERRAMIENTAS OMPROBACION DE R
BRIDAS TERMORRETRACTILES CONECTORES CIRCULARES SCAR e G ONEETORES PELACABLES AN A l@
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https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-para-redes-comunicacion//?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/accesorios-para-cables-bridas-herramientas/bridas/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/conectores-circulares/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/accesorios-para-cables-bridas-herramientas/termorretractiles-manguitos-retractiles-en-frio/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/herramientas-manuales/crimpadoras-y-herramientas-para-cables-y-conectores/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/herramientas-manuales/alicates-y-cortadores/pelacables/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/comprobacion-de-redes-de-comunicacion/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-industriales-para-alimentacion/cables-industriales-multiconductores-trenzados/?searchTerm=RS PRO&amp;r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-coaxiales/?searchTerm=RS PRO&amp;r=f

CABLEADO Y CONECTIVIDAD LATIGUILLOS

Compre esto y mucho mds en rspro.com @

¢Qué son?

Los latiguillos son cables que estén terminados con conectores en ambos
extremos o en un solo extremo en funcién de la aplicacién y que estdn
listos para ser instalados con solo conectarlos.

Latiguillos para

Bobinas de Cables y

Automatizacion Industrial Cables de Extension

Latiguillos para Equipos Latiguillos HDMI Latiguillos Jack Fibra 6ptica
Informaticos

Guia de seleccion de Cableado y Conectividad RS PRO

¢Para qué se utilizan?

Los latiguillos son de uso comin, desde el mantenimiento de edificios
hasta entornos industriales y desde la oficina hasta uso doméstico.
Los latiguillos ofrecen una solucién rapida y sencilla para aplicaciones
eléctricas, de alimentacién y comunicacion.

Latiguillos LAN Cables de Alln'!entaclon
para Equipos
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https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-industriales-para-alimentacion/latiguillos-para-automatizacion-industrial/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-industriales-para-alimentacion/bobinas-de-cables-y-cables-de-extension/?searchTerm=RS PRO&amp;r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-para-redes-comunicacion/?searchTerm=RS+PRO+rj45&amp;r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-industriales-para-alimentacion/cables-de-alimentacion-para-equipos/?searchTerm=RS PRO&amp;r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/latiguillos-para-equipos-informaticos/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-para-audio-video/cables-hdmi/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-para-audio-video/latiguillos-jack/?searchTerm=RS PRO&r=f
https://uk.rs-online.com/web/c/cables-wires/network-communication-cable/fibre-optic-cable/?applied-dimensions=4291471876

Los productos RS PRO son auditados @ ‘ e

f:le acuer.do con e.X|gente.s estandares AUDITADO INSPECCIONADO

internacionales, inspeccionados Conforme a Por los
ogeo oge estdndares mejores

para verificar su durabilidad industriales ingenieros

y consistencia y probados
por los mejores ingenieros.

Solo después de superar este proceso,

los productos reciben nuestro sello

de aprobacion, calidad de confianza.
Nuestra confianza en el proceso se refleja
en la larga garantia de nuestros productos,
prueba de que funcionardn con la calidad
esperada durante mucho tiempo.

TESTADO

Para garantizar
calidad y
rendimiento
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