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RS PRO, fiche mâle RJ11       
RS code commande : 331-6342   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Fiche mâle RJ11 
 

• Modulaire 
 

• Courant de sortie de 
1,5 A. 
 

• Tension nominale de 
30 - 42 V c.a. 
 

• Contacts en bronze 
phosphoreux plaqué 
or résistants à la 
corrosion 
 

• Boîtier en 
polycarbonate de 
haute qualité pour 
plus de durabilité 

• Terminaison de 
contact CAD  

• Conforme aux 
normes RoHS sur la 
restriction des 
substances 
dangereuses   

CARACTERISTIQU
ES 
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Si vous souhaitez connecter une seule ligne téléphonique à un système d'entreprise qui nécessite 
plusieurs lignes internes, prenez en compte cette fiche mâle RJ11 de RS PRO. Utilisée pour connecter 
des modems de ligne d'abonné numérique asymétrique (ADSL) à des prises téléphoniques standard, 
cette fiche mâle polyvalente est dotée de six contacts câblables à l'intérieur plutôt que les deux contacts 
habituels. 
 
Les contacts en bronze phosphoreux sont extrêmement durable et leur placage or signifie qu'ils 
résistent à la rouille et à la corrosion. Faisant partie de la gamme RS PRO, le produit a été testé 
rigoureusement par les ingénieurs de pointe pour la qualité et la cohérence. Il est testé en toute sécurité 
conformément  aux normes de sécurité ANSI/ESD S20.20 :2014 et BS EN 61340-5-1 :2007, de sorte 
qu'il protège contre les dommages dus aux décharges électrostatiques.  

 

 

 

Type de connecteur Ethernet Connecteur RJ11 
Sexe Mâle 
Nombre de contacts 6P4C 
Type de connecteur Fiche mâle modulaire 
Orientation Droit 
Matériau du contact Bronze phosphoreux 
Placage de contact Or 
Boîtier PC UL94V-0 
Couleur Transparent  
Vitesse de transmission de données Jusqu'à 24 Mbit/s 

Applications   
AP extérieur sans fil, LED d'extérieur et éclairage 
d'affichage, marine, automatisation de machine, 
militaire 

 

 

 

 

Résistance de contact 20 mO max. 
Résistance de l'isolant 500 MO min. 
Intensité nominale 1,5A 
Tension nominale 30VAC / 42VAC 

 

Description du produit 

Caractéristiques générales 

Spécifications électriques 
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Type de montage Montage sur câble 
 

 

 

Conformité/certifications ANSI/ESD S20.20:2014 et BS EN 61340-5-1:2007 
 

 

      

Spécifications mécaniques 

Homologations 


	RS PRO, fiche mâle RJ11
	RS code commande : 331-6342

