n CRAMOL|N® Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

ITWLLC & Co. KG

Kleb-Ex
Felllvizsgalat datuma: 18.11.2019 Termék kodja: 134

Oldal 1 -tol/-tél 8

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité
Kleb-Ex

1.2. Az anyaq vagy keverék megfeleld azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Nem tanacsolt alkalmazasok
Csak szakmai alkalmazoék/szakemberek részére.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Tarsasag: ITWLLC & Co. KG

Cim: Munhlackerstrasse 149

Varos: D-75417 Mihlacker

Telefon: ++49(0)7041-96340 Telefax: ++49(0)7041-963429
e-mail: info@itwcp.de

Internet: www.itwcp.de

Felvilagositast ad: Produktsicherheit Mo. - Do. 8.00 - 16.30 Fr. 8.00 - 14.00

Swiss Toxicological Information Centre - Téléphone : +41 44 251 51 51 (in

Switzerland dial 145)

United Kingdom : National Poisons Information Service - Phone number :

8448920111

Osterreich : Vergiftungsinformationszentrale Vienna - Telefon-Nummer : +43 1

406 43 43
Schweiz : Tox Info Suisse - Telefon-Nummer : +41 44 251 51 51

Italia : Centro Antiveleni, Roma - Numero di telefono : +39 06 305 4343
Espana : Instituto Nacional de Toxicologia - Teléfono : +34 91 562 04 20

1.4. Siirgésségi telefonszam: Deutschland: ++49(0)7041-96340

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vaqgy keverék osztalyozasa

1272/2008 sz. (EK) Rendelet
Veszélyességi kategoriak:
Aeroszolok: Aeroszol 1
B&rmaras/b6rirritacio: Borirrit. 2
Légz8szervi/bér szenzibilizacio: Bérszenz. 1
Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio: STOT egy. 3
A vizi kdrnyezetre veszélyes: Vizi, kronikus 2
Figyelmezteté mondatok:
Rendkivil tlzveszélyes aeroszol.
Az edényben tulnyomas uralkodik: hd hatdsara megrepedhet.
Bérirritald hatasu.
Allergias bérreakciot valthat ki.
Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

2.2. Cimkézési elemek
1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Veszélyes dsszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkén
Szénhidrogének, C6, Isoalkane, D-Limonen

Figyelmeztetések: Veszély

Reviziészam: 1,21 HU
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Piktogram:

$ )

Figyelmezteté6 mondatok

H222 Rendkivil tlzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben tulnyomas uralkodik: hd hatasara megrepedhet.
H315 Bdrirritald hatasu.
H317 Allergias bérreakcioét valthat ki.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P333+P313 Bérirritacio vagy kiutések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.
P410+P412 Napfényt6l védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghalado hé.
P210 H6tél, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt langtol és mas gyujtéforrastol tavol tartando. Tilos a
dohanyzas.
P261 Kerilje a por/fiist/gaz/kdd/gézok/permet belélegzését.
P271 Kizarélag szabadban vagy jol szell6zd helyiségben hasznalhato.

3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevékre vonatkozoé informaciok

3.2. Keverékek

Veszélyes anyag

CAS-szam Alkotéelemek Tomeg

EK-szam | Indexszam | REACH-szam

GHS osztalyozas

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <56% n-hexane 40-70 %
931-254-9 | |01-2119484651-34
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411
5989-27-5 (R)-p-Menta-1,8-dién; d-Limonén 10-30%
227-813-5 601-029-00-7
Flam. Lig. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317
H400 H410
927-356-8 Hyrdrocarbons, C9-C11, n-alkane, isoalkane, cyclic, <2% aromatic 10-25%

| [01-2119463258-33
Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304

124-38-9 Carbondioxide 2,510 %
204-696-9 | |
Compressed gas; H280

64-17-5 Etanol; Etil-alkohol <1%
200-578-6 [603-002-00-5 |

Flam. Liq. 2; H225

A H- és EUH-mondatok szdvege: lasd a(z) 16 fejezetet.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az elsbsegély-nyljtasi intézkedések ismertetése
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ITWLLC & Co. KG

CRAMOL|N® Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Kleb-Ex
Felllvizsgalat datuma: 18.11.2019 Termék kodja: 134

Oldal 3 -tol/-tél 8

Altalanos tanacs
Nem allnak rendelkezésre adatok

Belélegzés esetén
Gondoskodni kell friss levegérél.

Bérrel valo érintkezés esetén
Ha az anyag a bérre kertil, val/vel béven azonnal le kell mosni: Viz. A szennyezett ruhat valtani kell.

Szembe keriilés esetén
Azonnal 6vatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vizzel ledbliteni.

Lenyelés esetén
Lenyelés esetén azonnal itatni: Viz.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Nem allnak rendelkezésre adatok

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Nem allnak rendelkezésre adatok

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfeleld oltéanyag
Széndioxid (CO2). Hab. Szaraz oltépor.
Az alkalmatlan oltéanyag
Viz tenzidadalékkal. Viz.
5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilénleges veszélyek

Eghetd. A g6z6k a levegdvel robbanékony elegyet képezhetnek. A felmelegités nyomasnévekedéshez és
repedésveszélyhez vezet.

5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat
Tlz esetén: A kdrnyezeti légkortdl fliggetlen légzésvedd késziléket kell hasznalni.

Tovabbi informacio
A személyek védelmére és az edényzetek hiitésére a veszélyzénaban vizpermet-sugarat kell hasznaini.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Az Osszes szikraforrast el kell tavolitani.

6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések
Csatornaba vagy élévizbe engedni nem szabad. Robbanasveszély.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Az érintett terilletet ki kell szell6ztetni.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsaqos kezelésre iranyulé évintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas
Nyilt kezelés esetén helyi elszivoval rendelkezd berendezéseket kell alkalmazni. A keletkezé
gazt/fistdt/gézt/permetet nem szabad belélegezni.

Utalasok a tiiz- és robbanasvédelemhez
Gyujtéforrastol tavol tartandé - Tilos a dohanyzas.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt

A tarol6 helyiségek vagy tartalyok kiilénleges formatervezése
Az edényzet [égmentesen lezarva tartando. - Gyujtéforrastél tavol tartandoé - Tilos a dohanyzas.
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Utalasok az egyiitt-tarolasra
Tilos egyditt tarolni a kdvetkez6kkel: Anyag, oxigénben gazdag, égést taplalo, oxidalo.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendérzési paraméterek

Munkahelyi levegében megengedett AK és CK (25/2000 (IX.30) EiiM-SzCsM)

CAS-szam Megnevezés mg/m3  rost/cm? Kategoria
64-17-5 ETIL-ALKOHOL 7600 CK-érték

1900 AK-érték
124-38-9 SZEN-DIOXID 9000 AK-érték

8.2. Az expozicio ellenérzése

Megfelel6 miiszaki ellenérzés
Nyilt kezelés esetén helyi elszivoval rendelkezd berendezéseket kell alkalmazni. A keletkezé
gazt/fustot/gbzt/permetet nem szabad belélegezni.

Egészségiigyi intézkedések
A szennyezett ruhat valtani kell. Sziinetek elétt és munkavégzés utan, kezet mosni. Hasznalat kézben enni, inni
nem szabad.
Szem-/arcvédelem
Szorosan zarédo védbészemiveg.
Kézvédelem
DIN EN 374 Bevizsgalt védtkesztylket kell viselni: NBR (Nitrilkaucsuk) Specialis felhasznalas esetén ajanlatos
az egyes védokesztylk vegyszeralld tulajdonsagait a kesztyl gyartéjaval tisztazni. NBR (Nitrilkaucsuk)
Borvédelem
védbruhazat:
Légutak védelme

Nem megfelel6 szell6zés esetén légzésvédelem kotelezd.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Fizikai allapot: Aerosol

Szin: szintelen

Szag: jellemzo

Allapotvaltozasok

Kezdeti forraspont és 60 °C

forrasponttartomany:

Gyulladaspont: <0°C

Robbanasi hatarok - also: 1,2 térf. %

Robbanasi hatarok - felsé: 7 térf. %

Gyulladasi hémérséklet: 300 °C

Gbznyomas: 227 hPa
(20 °C -on)

Reviziészam: 1,21 HU Nyomtatas datuma: 02.12.2019
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Gb6znyomas: 719 hPa
(50 °C-on)
Sirlség: 0,71 g/lcm?®

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészséq
Nem allnak rendelkezésre adatok

10.2. Kémiai stabilitas

Nem allnak rendelkezésre adatok

10.3. A veszélyes reakciok lehetdésége

Nem allnak rendelkezésre adatok

10.4. Keriilend koriilmények
Héhatastdl tavol tartandd. Gyulékonysag veszélye.

10.5. Nem Osszeférheté anyagok
Nem allnak rendelkezésre adatok

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Nem allnak rendelkezésre adatok

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacio

Akut toxicitas

CAS-szam Alkotéelemek

Expoziciés ut Dézis Faj Forras

Modszer

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

szajon at LD50 >1000 Fisch 1
mg/kg

5989-27-5 (R)-p-Menta-1,8-dién; d-Limonén

szajon at LD50 > 2000 Patkany
mg/kg

b6ron at LD50 > 2000 Nyul IUCLID
mg/kg

64-17-5 Etanol; Etil-alkohol

szajon at LD50 6200 Patkany IUCLID
mg/kg

belélegzés (4 h) g6z LC50 95,6 mg/l |Patkany RTECS

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas

Reviziészam: 1,21 HU
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CAS-szam Alkotéelemek
A vizi kdrnyezetre Doézis [h]| [d]|Faj Forras Moédszer
mérgez6
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane
Akut névekedés gatlasi ErC50 >1000 72 h|Alge
teszt, algan mg/l
Akut toxicitas crustacea |EC50 >1000 48 h|Daphnia pulex
mg/| (vizibolha)
5989-27-5 (R)-p-Menta-1,8-dién; d-Limonén
Akut hal toxicitas LC50 0,7 mg/l 96 h|Pimephales promelas
Akut toxicitas crustacea |EC50 0,42 48 h|Daphnia magna
mg/l
64-17-5 Etanol; Etil-alkohol
Akut toxicitas crustacea |EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID
14221 mg/l
12.3. Bioakkumulaciés képesség
Megoszlasi hanyados n-oktanol/viz
CAS-szam Alkotéelemek Log Pow
5989-27-5 (R)-p-Menta-1,8-dién; d-Limonén 4,23
64-17-5 Etanol; Etil-alkohol -0,31

Tovabbi informacioé
Csatornaba vagy élévizbe engedni nem szabad.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési moédszerek

Hulladékelhelyezési megfontolasok
Artalmatlanitas a hatdsagi eldirasok szerint.

Hulladék elhelyezési szam maradékokbol/felhasznalatlan termékekbdl szarmazé hulladék
160504 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT HULLADEK; nyomésallé
tartalyokban tarolt gazok és hasznalatbdl kivont vegyszerek; nyomasallo tartalyokban tarolt,
veszélyes anyagokat tartalmazé gazok (ideértve a halonokat is); veszélyes hulladék

Hulladék elhelyezési szam szennyezett csomagolas
150104 CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT; csomagolasi
hulladék (beleértve a szelektiven gyjtott telepulési csomagolasi hulladékot); fém csomagolasi
hulladék

Szennyezett csomagolas artalmatlanitasa és ajanlott tisztitoszerek
A nem szennyzett és maradéktalanul kilritett géngydlegek ujrahasznosithatéak . A szennyezett géngyodlegeket
az anyaghoz hasonléan kell kezelni.

14. SZAKASZ: Szaillitasra vonatkozo informaciok

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)

14.1. UN-szam: UN1950
14.3. Szallitasi veszélyességi 2
osztaly(ok):

Cimkék: 2.1
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Osztalyba sorolasi szabaly: 5F
Kuldnleges intézkedések: 190 327 625
Korlatozott mennyiség (LQ): 1L
Szallitasi kategoria: 2
Alagutkorlatozasi kod: D
Egyéb vonatkozo6 informaciok (Szarazfoldi szallitas)
EO
Belvizi szallitas (ADN)
14.1. UN-szam: UN1950
14.3. Szdllitasi veszélyesséqi 2
osztaly(ok):
Cimkeék: 21
Osztalyba sorolasi szabaly: 5F
Kilénleges intézkedések: 190 327 344 625
Korlatozott mennyiség (LQ): 1L
Egyéb vonatkozo6 informaciok (Belvizi szallitas)
EO
Tengeri szallitas (IMDG)
14.1. UN-szam: UN1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld AEROSOLS
szdllitdsi megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyességi 2
14.4. Csomagolasi csoport: -
Cimkék: 2, see SP63
Kuldnleges intézkedések: 63, 190, 277, 327, 344, 959
Korlatozott mennyiség (LQ): See SP277
EmS: F-D, S-U
Egyéb vonatkozoé informaciok (Tengeri szallitas)
EO
Légi szallitas (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-szam: UN1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé AEROSOLS, flammable
szallitdsi megnevezés:
14.3. Szdllitasi veszélyességi 21
Cimkeék: 21
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Kilénleges intézkedések: A145 A167
Korlatozott mennyiség (LQ) 30kg G
(utasszallito repulégeép):
IATA-Csomagolasi utasitas (utasszallitd repulégép): 203
IATA-Maximalis mennyiség (utasszallitd repulégép): 75 kg
IATA-Csomagolasi utasitas (teherszallitd repiilégép): 203
IATA-Maximalis mennyiség (teherszallitd repllégép): 150 kg
Egyéb vonatkozé informaciok (Légi szallitas)
EO
1 Y203
14.5. Kérnyezeti veszélyek
KORNYEZETVESZELYEZTETO: igen

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciék

15.1. Az adott anyaggal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, eqészséqiigyi és kornyezetvédelmi

eldirasok/jogszabalyok

A vonatkoz6 fontosabb jogszabalyok
Alkalmazasi korlatozasok (REACH, XVII. melléklet):
Bejegyzés 28: Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

2004/42/EK (illékony szerves 62,5 % (443,75 g/l)
vegytuletek):

Nemazeti el6irasok

Vizszennyezési osztaly (D): 2 - vizszennyez§

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

A H- és EUH-mondatok szévege (Szam és teljes szoveg)

H222 Rendkivil tlzveszélyes aeroszol.

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.

H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.

H229 Az edényben tulnyomas uralkodik: hd hatasara megrepedhet.
H280 Nyomas alatt Iévd gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.

H315 Borirritalo hatasu.

H317 Allergias bérreakcioét valthat ki.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H400 Nagyon mérgezé a vizi él6vilagra.

H410 Nagyon mérgez§ a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

(A veszélyes 6sszetevbk adatait a szallité utolsé érvényes biztonsagi adatlapjabdl vettiik at.)
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