Elektrische und Netzstromkabel E‘Elﬂg

MERKMALE

RS Pro 2-adriges 0,75-
mmmmP-Netzkabel, schwarze
| Polyvinylchlorid-PVC-
Pesedial  Ummantelung 100, 6 A 300 V,

2182Y HO3VV-F

e Preiswert

e Flexibel

e Stabil, robust
Durable

e Olbestandig

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige
Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde
von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat
wie die fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Elektrische und Netzstromkabel E‘Elﬂg

Produktbeschreibung

Von RS PRO: ein hochwertiges, leichtes, harmonisiertes HO3VVH2-F flexibles Netzanschlusskabel
mit PVC-Isolierung und PVC-Hulle. Dieses Netzkabel hat eine Nennspannung von 300 V und ist fur
den Einsatz in Innenrdumen zur Verkabelung in mobilen und leichten Haushalts- und
Buroanwendungen vorgesehen.

Allgemeine Spezifikationen

Typ 2182Y
Harmonisierter Code HO3VV-F
Mantelmaterial Polyvinylchlorid PVC
Mantelfarbe Schwarz

Computer- und Blrogerate, Kiichengerate wie
Toaster, Haushaltsgeréate wie Staubsauger und

Anwendungen Waschmaschinen, Radios und Musikzentren,
Tischlampen und Bodenlampen, Haartrockner,
Elektrokoche oder Heizgeréate

Elektrische Spezifikationen

Nennstrom 6 A
Nennspannung 300V
Isoliermaterial PVC
Leitermaterial Kupferfett
Leiterwiderstand 39 Q/km
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Elektrische und Netzstromkabel

Mechanische Spezifikationen

Lange 100m
Querschnittsflache 0.75 mmz
American Wire Gauge 18AWG
Aullendurchmesser 5.4mm
Anzahl der Kerne 2
Leiterlitzentyp Litze

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur +70°C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863
Normen erfillt Euroklasse Eca
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Elektrische und Netzstromkabel

Dimensions, Weights and Electrical Properties:

Nominal Diameter Weight Resistance In Air at 30c
Cross- (approx) (approx) at 20c

section

mm2 mm Kg/km Ohm/km A

2x0,75 5,40 43,87 26 6
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