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Plafón LED RS Pro de 30 W, 
barra simple rectangular de 
240 V, anticorrosivo, 1,524 m 

de longitud, IP65 

RS Código RS: 145-5914             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Difusor ópalo blanco 

• Base amarilla de 
policarbonato  
Entrada de cable en 
un extremo a través 
de un casquillo IP65 
instalado 

• Soportes de montaje 
suministrados 

• Bandeja LED 
integrada 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Esta luminaria de LED de 30W W RS Pro tiene una exclusiva bandeja de LED, no se necesita tubo, 
por lo que es más una luminaria de Durable. La luminaria LED es de 5ft W (610mm W) y tiene un 
índice de protección IP65 que la convierte en impermeable e ideal para entornos con alta humedad. 
Las luminarias son luminarias y son las estructuras físicas que sujetan la bombilla y ayudan a crear 
la luz permitiendo que la electricidad pase a la lámpara. Las luces de techo se encuentran en 
hogares, oficinas, fábricas y muchos otros edificios y estructuras  

 

 

 

Tipo Armazón único 

Tono de color Luz de día fría 

Tipo de lámpara LED 

Temperatura de color 6000K 

Horas de vida 30000h 

Anticorrosivo Sí 

PIR incluido No 

Aplicaciones 

Las luces de techo son un tipo muy común de 
luminarias que se pueden instalar en el techo en: 
Áreas industriales; aparcamientos de varias plantas; 
talleres, almacenes y fábricas; garajes 

Atenuable No 

 

 

 

 

Vataje 30 W 

Tensión nominal 240V 

 

 

 

Descripción de producto  

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 
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Longitud 1.524m 

Ángulo de haz 120° 

Salida de lúmenes 2500lm 

 

 

 

Temperatura  De -15 °C a 50 °C. 

  

 

 

Índice de protección IP IP65 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS                

       

 

 

 

   

 

Especificaciones mecánicas 

Categoría de protección 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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