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Transformador RS Pro 240VA 

de montaje en chasis de 1 
salida, 4,5 V ac, 6V ac, 9V ac, 
12V ac, 18V ac, 20V ac 24V                                                                                                                           

Código RS: 504-010              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

 

• La construcción de 
nuestra red principal 
proporciona bobina 
de doble sección 
completamente 
cerrado 

 

• Nuestro chasis tiene 
una impregnación 
de barniz completo 

 

• Fijación de bastidor 
de varios orificios 

 

• El transformador 
tiene una 
terminación de 
lengüeta de 
soldadura 

 

• El campo magnético 
que conecta los 
devanados primario 
y secundario 

 

• Transformador de 
red de baja tensión 
de construcción de 
bastidor de montaje 
en chasis con un 
único devanado 
primario de 230 V 

CARACTERÍSTICA
S 
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Ha pasado más de 100 años desde la introducción del primer transformador comercial cuando 
comenzó la producción en masa. Desde entonces, se han desarrollado muchas modificaciones 
adicionales para dar soporte a diversas aplicaciones, como las electromagnéticas, relés , bombas o 
elementos. El concepto general de transformadores de montaje en chasis se basa en el uso de 
inducción magnética entre bobinas para convertir niveles de corriente o tensión sin cambiar la 
frecuencia. Hoy en día, presentamos con orgullo nuestro propio transformador de red de Marca RS 
Pro, equipado con una configuración de montaje en chasis. Nuestro transformador de montaje de 
tipo chasis proporciona una tensión nominal primaria de 230 V ac y una potencia nominal de 240 va 
para unas cualidades de aislamiento excepcionales. Los dos devanados secundarios 
independientes se pueden conectar en serie o en paralelo para proporcionar una amplia gama de 
opciones de corriente y tensión de salida. 

 

 

  

 

 

 

Número de salidas  1 

Aplicaciones     
Aplicaciones electromagnéticas, sistemas de control 
electrónico y eléctrico, relés, bombas, cambiadores de 
velocidad, elementos calefactores   

    

  

 

Potencia nominal 240VA        

Tensión nominal primaria 230V ac  

Tensión nominal secundaria 
4,5 V ac, 6V ac, 9V ac, 12V ac, 18V ac, 20V ac, 24V 
ac  

Aislamiento 4kV RMS 

Frecuencia de funcionamiento mínima 50Hz 

Frecuencia máxima de funcionamiento 60 Hz    

Clase de temperatura Ta (70°) / B      

Eficiencia 6.5% 

 

 

Descripción de producto 

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 

https://uk.rs-online.com/web/c/relays/
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Tipo de montaje Panel    

Diámetro del orificio de fijación 5.5mm x8.5mm M5       

Dimensiones 100mm x 92mm x 82mm 

Longitud 100mm 

Anchura 92mm 

Profundidad 82mm  

Peso 2.8kg  

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Compatible con RoHS                                                                                                         

Se cumplen los estándares  EN61558-1, EN61558-2-6,  BS3535; EN 60 742  

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 
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