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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

* Messverfahren : Widerstand: AC vier — Klemmenmethode.
Temperatur: NTC-Heil3leiter. Gleichstrom:
Hall-Effekt-Sensor.
* A/D-Umwandlung : Methode mit zwei Neigungen
* Anzeige : LCD

* Abtastrate : 1,3 Satze (Widerstand, Spannung, Temperatur und
Gleichstrommessungen)/Sekunde.

* Leerlauf-Klemmenspannung: Max. 5V

* Eingangsbereichsiberschreitung : "OL"-Anzeige.

e Erkennung von niedrigenZlkkuladezustand : ™" wird angezeigt.

* Prufstrom-Fehlererkennung : "-----"-Anzeige.

* Automatische Abschaltung : Wenn 10 Minuten lang kein Schlissel betatigt wird.

* Mittelwertbildungsfunktion : AUS, 4, 8 oder 16 Mal.

 Summerfunktion: Fur Warn- und Ausfallergebnisse (kann ein- oder ausgeschaltet werden).
* Komparatoreinstellungen : Widerstand/Grenzwerte fur Spannung hoch/niedrig.

* Anzahl der Komparatoreinstellungen : 99 Satze.

 Komparatorausgang : LCD-Anzeige der Ergebnisse BESTANDEN, WARNUNG oder
FEHLER und Summer fur Warn- und Ausfallergebnisse.
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* Manueller und automatischer Datenspeicher 999 Sets (kbnnen vom Zéhler abgelesen und
vom PC heruntergeladen werden).

* Automatische Datenprotokollierung : 4-GB-Micro-SD-Karte fir (maximal 99 Blocke)

* Betriebsumfeld 0 bis +40 °C 80 % RH (nicht kondensierend)

* Lagerumgebung: —10 bis +50 °C 80 % RH (nicht kondensierend)

* Stromquelle: Messgerat— sechs AA-Alkali-Mangan-Batterien 1,5 V.

DCA-Stromadapter— ein 9-V-PP3-Akku.

* Maximale Leistungsaufnahme : 1,0 VA

* Kontinuierliche Betriebszeit : Ca. 5,5 Stunden

* Maximale H6he : 2000 m oder weniger.

* GrolRe : Messgerat— Hx D x B 198 x 49 x 94 mm
DCA-Stromadapter > Hx T x B 193 x 31 x 69 mm

* Gewicht : Messgerat — ca. 530 g (einschlie3lich Batterien)

DCA-Stromadapter — ca. 240 g. (Einschliel3lich Batterien)

e Zubehor : Clip — Typ Messleitung mit Temperatursensor, Fuhler — Typ Messleitung,
DCA-Stromadapter, Nullpunktabgleichsplatine, Bedienungsanleitung,
Batterien, Netzadapter, USB-Kabel, CD-PC-Software, Transportkoffer
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ELEKTRISCHE DATEN
Bedingungen fir die
Gewahrleistung der
Genauigkeit: Temperatur :

23°C+5°C

Luftfeuchtigkeit : 80 % relative Luftfeuchtigkeit oder weniger (nicht kondensierend).
Temperaturkoeffizient 0,10 x (angegebene Genauigkeit)/°C. (<18 °C oder > 28 °C)
Nullpunkteinstellung : Nach Nullpunkteinstellung fir jeden Bereich.

* Widerstandsmessung

Bereich Auflésung Messstrom Genauigkeit
4 mQ 1nQ Ca. 40 mA +(3 % Messwert
+20 Ziffern)
40 mQ 10 uQ Ca. 40 mA
400 m 100 pQ Ca. 4 mA
Q +(0,8 % Messwert
4Q 1 MQ Ca. 400 pA +6 Stellen)
40 Q 10 mQ Ca. 40 mA
400 Q 100 mQ Ca. 4 pA
Messung der Stromfrequenz: 1 kHz £30 Hz
e Spannungsmessung
Bereich Auflésung Genauigkeit
6V 1mV
(0,1 % Messwert +6
60V 10 mV Stellen)

Maximale Eingangsspannung: Max. 60 V dc, kein Wechselspannungseingang.

_A VORSICHT

Uberschreiten Sie nicht die maximal zulassige Eingangsspannung zur Messklemme.
Dies kann zu Verletzungen oder Schaden am Gerét fuhren.

* Temperaturmessung

Bereich Auflésung Genauigkeit
—20 bis +60 °C 0,1°C +1,0°C
—4 bis +140 °F 0,1°F +1,8 °F
* Gleichstrommessung
Bereich Empfindlichkeit Auflésung Genauigkeit
600 A 0,6 A bis 0,1A +(2,0 %
600,0 A. Messwert+2 Stellen)
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