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Chariot métallique 2 tablettes 
de RS Pro, 1 015 x 635 mm, 

250 kg de charge  
RS code commande : 388-7096             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Chariot d'atelier 

 

• Usage 
général/usages 
multiples 

 

• Fabriqué en métal 

 

• Equipé de plateaux 

 

• Poignée à pousser 
et tirer - sur un côté 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Les chariots d'atelier utilitaires de RS PRO sont adaptés pour l'usage général et les usages 
multiples. Ces chariots sont fabriqués en métal, dotés de tablettes et de panneaux latéraux profonds 
pour le transport aisé et sûr de matériaux, d'équipements et de composants. Ces chariots d'atelier 
sont conçus avec des poignées à tirer et pousser sur un côté. Des roues fixes et pivotantes en 
caoutchouc garantissent le déplacement et le transport aisés de charges lourdes. 

 

 

 

Type Etagère 

Nombre de niveaux 2 

Type de roue Caoutchouc 

Caractéristiques des roues 2 fixes/2 pivotants 

Matériau du cadre Métal 

Matériau de la roue Caoutchouc 

Freins Non 

Applications 
Usage général, hôpitaux, restauration, environnements 
médicaux, ateliers, entrepôts 

 

 

 

Capacité de charge 250kg 

Diamètre de roue 125 mm 

 

 Taille d'étagère externe 

Dimension de la plate-forme 1015 mm x 635 mm 

Longueur de la plate-forme 1015 mm 

Largeur de la plate-forme 635 mm 

     

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 


