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ICR620E-H12013 ECO 1054507

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken
Optische focus
Sensor
Sensorresolutie
Lichtbron
Interne belichting
Feedbackspot
LED-klasse
Laserklasse
Scanfrequentie

Coderesolutie
Leesafstand
Objectief

Brandpuntsafstand

1)

2 Voor details zie leesdiagram.

Mechanisch/Elektrisch

Aansluittype
Voedingsspanning
Opgenomen vermogen
Uitgangsstroom
Behuizing

Kleur behuizing

D Verdraaibare connector-unit is 17,8 mm langer.

Instelbare focus (elektrisch)
CMOS-matrixsensor, grijswaarden

752 px x 480 px (WVGA)

Led, Zichtbaar, Rood, 617 nm, + 15 nm

Led, Zichtbaar, groen, 525 nm, = 15 nm

1 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09)
EN 60825-1:2014

25 Hz, WVGA-resolutie
>0,4mm?

40 mm ... 1.500 mm 2
Geintegreerd

7 mm

Geldig voor datamatrix-, PDF417- en 1D-codes in goede drukkwaliteit.

1 x 15-polige D-Sub-HD-stekker (0,9 m)
10vDC..30VDC

Typ. 3 W

<100 mA

Gegoten aluminium

Lichtblauw (RAL 5012)
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Frontlens Glas
Isolatieklasse IP65 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02))

Beschermingsklasse 1]

Elektrische veiligheid EN 60950-1 (2006-04) / EN 60950-1/A11 (2009-03)
Gewicht 170 g

Afmetingen (L x B x H) 71 mm x 43 mm x 35,6 mm V)

MTBF 75.000 h

b Verdraaibare connector-unit is 17,8 mm langer.

Performance
Leesbare codestructuren 1D-codes, Stacked, 2D-codes
Soorten barcodes GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39,
Code 128, Codabar, Code 32, Code 93
2D-codes Datamatrix ECC200, GS1 Data-Matrix, PDF417, PDF417 Truncated, QR-code
Aantal codes per cyclus 1..50
Aantal tekens per cyclus 500 (bij CAN-Multiplexer-functie)
Intern beeldgeheugen 135 MB
Transportsnelheid 2m/s
Interfaces
PROFINET v
Type veldbusintegratie Optioneel via externe veldbusmodule CDF600-2
Functie PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
EtherCAT® v
Type veldbusintegratie Optioneel via externe veldbusmodule CDF600-2
Serieel v, RS-232, RS-422
Functie Host, AUX
Datatransmissiesnelheid 0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud (RS-232)
CAN v
Functie SICK CAN-Sensor-Network CSN (Master/Slave, Multiplexer/Server)
Datatransmissiesnelheid 20 kbit/s ... 1 Mbit/s
CANopen v
Datatransmissiesnelheid 20 kbit/s ... 1 Mbit/s
PROFIBUS DP v
Type veldbusintegratie Optioneel via externe veldbusmodule CDF600-2
usB v
Opmerking USB 2.0 (alleen voor parametrering)
Functie AUX
Digitale inputs 4 ("Sensor 1", "Sensor 2", 2 ingangen via optionele parametergeheugen CMC600 in CDB620/
CDM420)
Digitale outputs 4 ("Result 1", "Result 2", 2 uitgangen via optionele parametergeheugen CMC600 in CDB620/
CDM420)
Leestakt Digitale inputs, vrij, Seriéle interface, CAN, Auto-impuls, Presentatiemodus
Optische indicatoren 16 LEDs (5 x statusweergave, 10 x LED-bargraph, 1 groene feedbackspot)
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Akoestische indicatoren

Bedieningselementen
Operatorinterfaces
Configuratiesoftware
Gegevensopslag en -opvraag
Maximale encoderfrequentie
Aansturing externe belichting
Omgevingsgegevens
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Schokbestendigheid
Bedrijfsomgevingstemperatuur
Opslagtemperatuur

Toegestane relatieve luchtvochtigheid

Vreemdlichtongevoeligheid
Classificaties

ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECI@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ECl@ss 10.0
ECl@ss 11.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
UNSPSC 16.0901

Pieper/zoemer (uitschakelbaar, met functies voor de signalering van een resultaat aantoon-

baar)

2 toetsen (selecteren en starten c.q beéindigen van functies)

Webserver

SOPAS ET

Beeld- en gegevensopslag via MicroSD-geheugenkaart en een externe FTP

300 Hz

Via digitale output (max. 24 V-trigger)

EN 61000-6-2 (2006-03) / EN 61000-6-2 (2009-05)
EN 60068-2-6:2008-02

0°C..+50°C

-20 °C...+70 °C

90 %, niet-condenserend

2.000 Ix, Op code

27280103
27280103
27280103
27280103
27280103
27280103
27280103
27280103
27280103
27280103
EC002550
EC002550
EC002999
43211701
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Maattekening (Afmetingen in mm (inch))
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@® Blind schroefgat M5,5, 5 mm diep (4 x), voor bevestiging van de sensor
® Groefsteen M5, 5 mm diep (2 x), voor bevestiging (alternatief)

® Leesvenster

® Functietoets (2 x)

® Balkgrafiekweergave

® LED voor statusindicatie (2 niveaus), 5 x

@ Kabel met 15-pins D-Sub-HD-stekker

Afdekking (klep)

® Aansluiting "Micro-USB"
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Leesveldgrafiek

Working distance in mm (inch)
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(23.62)
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Focus position in mm (inch)
Resolution
B = 1.00 mm (39.4 mil)
[ b:0.75 mm (29.5 mil)

B c: 0.50 mm (19.7 mil)
[ d: 0.25 mm (9.8 mil)

6 AUTOMATISCHE IDENTIFICATIE | SICK
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Focus position in mm (inch)
Resolution
[] e:0.20 mm (7.9 mil)
[] £: 0.5 mm (5.9 mil)

[] & 0.20 mm (3.9 mil)
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Zichtveld
Field of view in mm? (sq inch) Min. resolution in mm (mil)
1D code 2D code
650 x 416 A 43 A
(25.60 x 16.38) / T (51.2) 1.7
625 x 400 (66.9)
(24.61 x 15.75) /
600 x 384 1.2 1 1l6
(23.62x 15.12) / I 47.2) (63.0)
575 x 368 /
(22.64 x 14.49) / 15
550 x 352 11 T (59.1)
(21.65 x 13.86) / I (43.3)
525 x 336 | 14
(20.67 x 13.23) 4 (55.1)
500 x 320 / 1.0
(19.69 x 12.60) / T (39.4) 1.3
475 x 304 (51.2)
(18.70x 11.97) /
450 x 288 0.9 12
(17.72x 11.34) / T (35.4) (47.2)
425 x 272
(16.73 x 10.71) / 1.1
400 x 256 0.8 (43.3)
(15.75 x 10.08) a 4 T (31.5)
375 x 240 / / 1.0

(14.76 x 9.45) / / T (39.4)
350 x 224 0.7

(13.78 x 8.82) /’ T (27.6) 0.9

325 x 208
(12.18 x 8.19)

300 x 192 // |l o6 _l_ o8
(11.81x 7.56) / / (23.6) (31.5)

275x 176

(10.83 x 6.93) b A 0.7
// / T (27.6)

250 x 160
(9.84 x 6.30) / / T (19.7)
225 x 144 y | 06
(8.86 X 5.67) / / (23.6)
200 x 128 0.4
(7.87 x 5.04) / 7 w57 | 05
175x 112 / / ¢ (19.7)
(6.89 x 4.41) /
150 x 96 / | 03 0.4
(5.91x3.78) / / (11.8) (15.7)
125 x 80 /

(4.92 x 3.15) / L/ 0.3
100 x 64 / 1 02 (11.8)
(3.94x 2.52) / (7.9)
75x 48 1 o0z2
(2.95 x 1.89) 4 (7.9)
50 x 32 / | 01
(1.97 x 1.26) / 7 (3.9) 0.1
25x 16 (3.9)
(0.98 x 0.63)
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

(3.94) (7.87) (11.81) (15.75) (19.69) (23.62) (27.56) (31.50) (35.43) (39.37)
Working distance/focus position in mm (inch)
e 9. f =7 mm (ICR620E-H12013, ICR620S-T11503, ICR620S-T11504)

e b: f = 12 mm (ICR620D-T31503)
c: f = 18 mm (ICR620D-T51503)
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Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires

Korte beschrijving Type Artikelnr.

Montagebeugels en -platen

Q(g Hoek met adapterplaat Bevestigingshoeken 2042902
b2

Stekkers en kabels

Kop A: Stekker, USB-A USB-kabel 6036106
Kop B: Stekker, Micro-B
- Kabel: USB 2.0, Niet geisoleerd, 2 m

Modules
Kleine aansluitmodule voor een sensor, 4 PG-schroefverbindingen, basisapparaat voor CDB620-001 1042256
CMC600
Veldbusproxy/-gateway voor aansluiting van een identificatiesensor op PROFIBUS-DP- CDF600-2100 1058965

netwerken (PROFIBUS-interface: 2 x M12, stekker/contactdoos, 5-pins)

Veldbusproxy/-gateway voor aansluiting van een identificatiesensor op PROFIBUS-DP- CDF600-2103 1058966
netwerken (PROFIBUS-interface: 1 x D-sub, contactdoos, 9-pins)

Y

Aanbevolen services

Meer services

Type Artikelnr.
Verlenging van de garantie
* Productbereik: Automatische identificatie, Machine Vision, Afstandsensoren, Meet- en de- Uitbreiding van de garantie 1680671
tectieoplossingen tot een totaal van vijf jaren
* Dienstverlening: De prestaties komen overeen met de omvang van de wettelijke fabrieksga- vanaf de leveringsdatum
rantie (Algemene inkoopvoorwaarden SICK)
¢ Duur: Vijf jaren garantie vanaf de leveringsdatum.
Product-, systeem- en softwaretraining
» Dienstverlening: De trainingsinhoud heeft betrekking op de Lector®-series, Trainingsfor- Training Lector-serie 1612232
maat en -plaats kunnen samen met SICK worden afgestemd
Inbedrijfstelling
¢ Productbereik: Camera codelezer Inbedrijfname Lector6xx 1608206

« Dienstverlening: Controleren van de koppeling, fijnafstelling, optimalisatie van de parame-
ters van het SICK-product alsmede tests, Instellen van eerder vastgelegde functies van mo-
gelijke Lector6xx-belichting, codeconfiguratie, triggers en digitale inputs, interfaces, digitale
outputs en dataprocessing

Reiskosten: De prijzen zijn exclusief reiskosten zoals hotel, vlucht, reistijd en onkosten.

¢ Duur: Extra werkzaamheden worden afzonderlijk naar kosten berekend
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Type Artikelnr.

Onderhoud
¢ Productbereik: Camera codelezer Onderhoud Lector6xx 1611421
* Dienstverlening: Controleren, analyseren en herstellen van de vastgelegde functies, Contro-

leren en aanpassen van mogelijke Lector6xx-belichting, codeconfiguratie, triggers en digitale

inputs, interfaces, digitale outputs en dataprocessing
* Reiskosten: De prijzen zijn exclusief reiskosten zoals hotel, vliucht, reistijd en onkosten.
¢ Duur: Extra werkzaamheden worden afzonderlijk naar kosten berekend
Performance-Check
¢ Productbereik: Camera codelezer Performance-check Lector6xx 1608207

« Dienstverlening: Controleren van vastgelegde functies, bijvoorbeeld de leesperformance
¢ Reiskosten: De prijzen zijn exclusief reiskosten zoals hotel, vlucht, reistijd en onkosten.
¢ Duur: Extra werkzaamheden worden afzonderlijk naar kosten berekend

2020-11-19 17:51:13 | Productgegevensblad

Wijzigingen en correcties voorbehouden


http://www.sick.com/1611421
http://www.sick.com/1611421
http://www.sick.com/1608207
http://www.sick.com/1608207

SICK IN EEN OOGOPSLAG

SICK is €één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor indus-
triéle toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en
efficiénte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen
van milieuverontreiniging.

Online-datasheet

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespeci-
fieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze
klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azié en Noord-Amerika worden systeemoplossingen
voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en
R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u
tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BlIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



