KERN CH50K50

Praktisch, preiswert und stets griffbereit

Sistema di misurazione

Divisione [d]:

Intervallo di riscaldamento:
LinearitA:

Peso di calibrazione consigliato:
Portata [Max]:

Precisione (di [Max]):
RiproducibilitA:
Risoluzione:

Sistema di pesata:

Tempo di stabilizzazione:
UnitA di misura:

Display

Altezza cifre di display:

509

10 min
1009

20 kg (M3)
50 kg
0,005

509

1000
Cella di carico
2s

kglb N

1,100 cm

IKERN

Funzioni
Funzione Data Hold: si
Pesate senza vibrazioni (Pesata si
dinamica):

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima: 5°C
Temperatura d'impiego massima: 35°C
UmiditA dell’aria massima: 80 %

Alimentazione

Autonomia: 20h

Servizi

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificato DAKKS: 963-128H
Categoria

Categoria: Bilance

Product Group: Bilancia sospese

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA): 225x 155 x 72 mm
Peso lordo: 5409

Peso netto: 3169

Spedizione: 24h

Tipo della spedizione: Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxA): 90x30x176,5mm
Dimensioni totali (LXPxA): 90 x 30 x 280 mm
Materiale dell’alloggiamento: Plastica
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