Sensores de temperatura de resistencia de platino R

CARACTERISTICA
S

Sensor RS Pro de 3 cables
dobiar para permitr PT100, -50 °C min. +250 °C

la instalacion en

lugares dificiles méx., IongitUd de Sonda
150mm x diametro de sonda
Extremadamente 8mm

resistente

Especialmente
adecuado para
aplicaciones
industriales como
alta presion, alto
vacio y vibracion

Las sondas se
pueden doblar para
permitir la
instalacion en
lugares dificiles

Rango de
temperaturas: -50 °C
a +55 °C.

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
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productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad
comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.

Descripcion del

RS PRO RS Pro presenta una gama de sondas PRT (termdmetro de resistencia de platino) PT100
de alta calidad y excelente relacion calidad-precio. Fabricadas conforme a los estandares del
sector, estas sondas PRT de alta temperatura son una excelente solucion para la medicion de
temperatura.

Especificaciones

Tipo de sensor PT100

Material de la sonda Acero inoxidable

NUumero de cables 4

Precision Clase B

Tiempo de respuesta: Aire a 1m m/s 17seconds, Agua a 1m m/s 0,21seconds

Sonda con aislamiento mineral flexible con revestimiento
de acero inoxidable 310

Los termdmetros de resistencia de platino tienen una
gran variedad de aplicaciones como:

Calefaccion, Aire acondicionado, Estufas y parrillas,
procesamiento de Alimentos, Energia

Construccion

Aplicaciones

Especificaciones eléctricas

Resistencia de punto de hielo 100Q
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Sensores de temperatura de resistencia de platino R

Especificaciones mecénicas

Longitud de sonda 150mm

Diametro de la sonda 3 mm

Tipo de terminacién Extremos de 4 caples: Permite la conexién a cualquier
cable 2, 3 0 4 del instrumento PT100

Longitud del cable im

Conexion de proceso Sonda

Longitud del carrete 10 metros

Especificaciones del entorno de

Temperatura minima detectada -200°C
Temperatura maxima detectada 650 °C.

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones EN;60751;1996 1/10TH CLASE B.
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Sensores de temperatura de resistencia de platino R
Probe Diameter Probe Length Cable Length Allied Code RS Order Number
imm 150mm 1 meter 70643849 397-1315
imm 250mm 1 meter 70643850 397-1321
emm 150mm 1 meter 70643851 397-1337
Bmm 250mm 1 meter 70643852 397-1343
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