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Objednaci informace

Typ Vyrobek é.

(9}?3;3;»“‘@ - RE11-SAC 1059410
@“h ) % ’_:‘.w" Dalsi provedeni pfistroje a pfisluSenstvi

CE®:

Technicka data v detailu

Vlastnosti

Systémovy dil Senzor a aktuator

Princip senzoru Jazycek

Pocet spinacich kontaktu 1

Pocet rozpinacich kontaktu 1

Pocet signalizacnich kontaktu 0

Zajisténa zapinaci vzdalenost S,, 3 mm

Zajisténa vypinaci vzdalenost S, 12 mm

Aktivni senzorové plochy 1

Sméry ovladani 5

Bezpecnostné technické parametry

Hodnota Boq 2 x 107 spinaci cykly (Pfi nizkém zatizeni)

Konstrukéni typ Konstrukéni typ 4 (EN 1SO 14119)

Stupen kodovani aktuatoru Nizky stupen kédovani (EN I1SO 14119)

Bezpecny stav v pfipadé poruchy Spina¢ nema interni detekci chyby a nemuze v pfipadé poruchy zaujmout bezpecny stav. De-

tekci chyby provadi pfipojena bezpeénostni logicka jednotka.

Rozhrani

Druh pfipojeni Konektor M8, 4pinovy

Elektrické Gdaje

Druh vystupu JazyCkové kontakty
Spinaci napéti <30VDC
Spinaci proud <400 mA

Mechanické Udaje

Zpusob provedeni Ve tvaru kvadru

Rozméry (S x V x H) 26 mm x 36 mm x 13 mm
Hmotnost 0,1 kg

Material pouzdra PPS vyztuzeny sklenénymi viakny

On-line datovy list | 2018-07-31 09:58:32

Omyly a zmény vyhrazeny


http://www.sick.com/1059410
http://www.sick.com/1059410
https://www.sick.com/RE1

RE11-SAC | RE1
BEZDOTYKOVA BLOKOVACI ZARIZENI

Udaje o prostiedi

Kryti IP67 (IEC 60529)
Provozni okolni teplota -20 °C...+60 °C
Skladovaci teplota -20 °C ... +60 °C

Odolnost proti vibracim 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (EN 60947-5-3)

Mez unavy v razu 30 g, 11 ms (EN 60947-5-3)
Klasifikace
ECl@ss 5.0 27272402
ECl@ss 5.1.4 27272402
ECl@ss 6.0 27272402
ECI@ss 6.2 27272402
ECl@ss 7.0 27272402
ECl@ss 8.0 27272402
ECl@ss 8.1 27272402
ECl@ss 9.0 27272402
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
UNSPSC 16.0901 39122205
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STRUCNY PROFIL SPOLECNOSTI SICK

Spolecnost SICK se fadi mezi predni vyrobce inteligentnich senzor(i a senzorovych feseni pro primyslové vy-
uziti. Jedine¢né spektrum vyrobk(l a sluZeb vytvari optimalni zaklad pro bezpecné a efektivni fizeni procesd,
ochranu osob pred Grazem a zamezeni ekologickym Skodam.

Ziskali jsme rozsahlé zkusenosti v rliznych odvétvich a zname Vase procesy a pozadavky. Diky inteligentnim
senzorlm jsme tak schopni nabidnout nasim zakaznikim préavé to, co potfebuji. V aplikacnich centrech

v Evropé, Asii a Severni Americe jsou systémova feSeni testovana a optimalizovana v souladu s poZadavky
zakaznikUd. To vSe z nas déla spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vyvoje.

Nasi nabidku doplniuji rozsahlé sluzby: SICK LifeTime Services poskytuji podporu béhem celého cyklu Zivot-
nosti stroje a zajiStuji bezpecnost a produktivitu.

To je podstatou ,Sensor Intelligence“.

JSME VAM NABLIZKU KDEKOLIV NA SVETE:

Kontaktni osoba a dalsi poboCky

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



