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Codice RS 615-9186 
 

 
 

Specifiche: 
 

• Materiale: acciaio al cromo-vanadio-molibdeno (s-2) per punte, supporti a iniezione P.P. 
 

• Finitura: finitura sabbiata per punta cacciavite, colore rosso (pantone - 187c) per supporto 
 

• Durezza: trattamento termico HRC: 56 ~ 62 (punte per cacciavite) 
 

Contenuto: 
 

Set di punte multiuso 10 pz. 100 mm (4" - l) con portainserti di colore rosso (marchio dei 
simboli e delle dimensioni nero) Dimensioni: a taglio: 4,5 e 7 mm, Phillips : n. 1, n. 2 e n. 3, 
Pozidriver: n. 1, n. 2 e n. 3, torx: t-15 e t-20 

 
Note: 

 
I test di coppia e calibro sono conformi allo standard per punte per cacciaviti DIN-5263, DIN-5264, DIN-
8764 PH e PZ e Camcar Textron 
. 

 
 
 
 
 

 
 
 Prodotti RS, approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di 
prodotto. Ingegneri che hanno utilizzato i nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di 
marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo. 
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