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Transparente 

Silikondichtmittelpaste von RS 
Pro, 100 g 

RS Best.-Nr. 555-588  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Eine klare Acetoxy-
Silikonkautschukverbi
ndung, die 732 RTV 
entspricht 

 

• Wird als Dichtmittel, 
Dichtungsmaterial 
oder Isolator für 
elektrische 
Reparaturen 
verwendet  

 

• Spezifische 
Anwendungen 
umfassen die 
Abdichtung von 
Drahteinführungen 
und Steckverbindern 

 

• Klebstoff für 
Thermistormontage 
und Dichtungen für 
elektrische Gehäuse 
und Gehäuse 

MERKMALE 
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Eine klare Acetoxy-Silikonkautschukverbindung entspricht 732 RTV, die sich an den meisten 
sauberen Oberflächen anhaftet. Es kann als Dichtmittel, Dichtungsmaterial oder Isolator für 
elektrische Reparaturen verwendet werden. Spezifische Anwendungen umfassen die Abdichtung 
von Drahteinführungen und Steckverbindern, Klebstoff für die Thermistormontage und Dichtungen 
für elektrische Gehäuse und Gehäuse. Während der Aushärtung befreit das Material Essigsäure. 
Wenn ein Formtrennmittel erforderlich ist, PTFE-Trockenschmiermittel verwenden. 
 
 

 

 

 

Chemischer Typ Acetoxy, Elastomer 
Produktform Paste 
Farbe Transparent 
Gehäusegröße 100g 
Gehäusetyp Rohr 
Physische Eigenschaften Acetoxy-Cure 
Aushärtezeit 7 (23 °C) Tage 
Geruch Essigsäure; leicht; geruchslos; süß; Essig 
Chemische Zusammensetzung Essigsäure 
Minimale Betriebstemperatur -60°C 
Maximale Betriebstemperatur +180°C 
Großer Betriebstemperaturbereich -60 °C bis +180 °C. 
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet Nein 
Anwendung Elektrik 

 

 

 

Härte 25 Shore A 
Spezifisches Gewicht 1.03 
Durchschlagsfestigkeit 21.6kV/mm 
Zugfestigkeit 230N/cm 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CE-zertifiziert, IEC60529 (IP66), CSA-zertifiziert  
 

Produktbeschreibung 
  

Allgemeine 
 

Zulassungen 

Mechanische 
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