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Cavo D-SUB - VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - 1656275
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Cavo D-SUB confezionato, schermato, 15 poli, flessibile (7 fili), colore cavo RAL 7000 (grigio), grado di
protezione IP20, testa 1 con femmina linguetta 2 e uscita cavo diritta, testa 2 con maschio linguetta 2 e uscita
cavo diritta, lunghezza: 2 m

Dati commerciali
Pezzi/conf. 1 PZ

GTIN

GTIN 4046356029759

Peso per pezzo (confezione esclusa) 184,700 g

Numero tariffa doganale 85444290

Paese di origine Cina

Sales Key ABNADF

Dati tecnici

Dati meccanici
N. poli 15

Cicli di manovra ≥ 50

Uscita cavo diritto

Grado di protezione IP20

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio) 0 °C ... 70 °C

Grado di protezione IP20

Dati materiale
Materiale custodia PVC

Materiale contatto Lega di rame

Materiale superficie contatti dorato

Guaina esterna, materiale PVC
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Cavo D-SUB - VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - 1656275
Dati tecnici

Dati elettrici
N. poli 15

Corrente di dimensionamento 1 A

Categoria di sovratensione III

Grado d'inquinamento 2

Tensione di dimensionamento (III/3) 125 V

Environmental Product Compliance
China RoHS Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e

Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia
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Cavo D-SUB - VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - 1656275
Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27060390

eCl@ss 4.0 27060306

eCl@ss 4.1 27060306

eCl@ss 5.0 27061801

eCl@ss 5.1 19030300

eCl@ss 6.0 27060300

eCl@ss 7.0 27060390

eCl@ss 8.0 27060390

eCl@ss 9.0 27060390

ETIM

ETIM 2.0 EC000830

ETIM 3.0 EC001855

ETIM 4.0 EC001855

ETIM 5.0 EC001408

ETIM 7.0 EC000748

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501

UNSPSC 7.0901 31261501

UNSPSC 11 31261501

UNSPSC 12.01 31261501

UNSPSC 13.2 26121604

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC      B.01742
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Cavo D-SUB - VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - 1656275
Omologazioni

EAC      B.00767
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