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Boîtier CEM - HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EMV - 1604544
Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

HEAVYCONNEC ADVANCE EMV, capot B24, avec verrouillage à baïonnette, hauteur 100 mm, avec filet
1xM32, sortie latérale du câble

Données commerciales
Unité de conditionnement 10 pc

GTIN

GTIN 4017918948221

Poids par pièce (hors emballage) 0,472 KGM

Numéro du tarif douanier 85389099

Pays d'origine Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes
Hauteur 100 mm

Largeur 57 mm

Longueur 152 mm

Longueur découpe de montage 112 mm

Largeur découpe de montage 35 mm

Conditions d'environnement
Type de protection du boîtier (IP) IP65

IP67

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 125 °C

Généralités
Remarque pour eléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M

Taille B24

Type de boîtier Capot passe-câble

Coloris gris
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Boîtier CEM - HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EMV - 1604544
Caractéristiques techniques

Généralités
Mode de verrouillage Verrouillage à baïonnette

Nombre de sorties de câble 1

Sortie du câble latérale

Raccordement vissé sans

Type de presse-étoupe 1x M32

Matériau du boîtier Aluminium coulé sous pression

Matériau de surface du boîtier Revêtement en poudre

Matériau du joint NBR, conducteur

Matériau de surface de prise verrouillage PA-GF

Conseils pour le montage
Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas
d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un
contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique.

Instruction pour le montage

Il convient d'éliminer le revêtement par pulvérisation isolant
éventuellement présent sur la paroi de l'armoire électrique dans la zone
du joint d'étanchéité profilé, afin d'obtenir une efficacité de blindage
optimale.

Environmental Product Compliance
China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Schémas

Dessin coté

130

112

3
2

3
5

Ø3,6
)2

Ø4,5
1)

Découpe pour le montage 
1) en cas d'utilisation de vis M4 
2) en cas d'utilisation de vis autotaraudeuses (Torx® 20, M4)

Dessin coté

152

1
0

0

57

Dessin coté

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607xx

eCl@ss 4.1 27260701

eCl@ss 5.0 27143424

eCl@ss 5.1 27261200

eCl@ss 6.0 27261200

eCl@ss 7.0 27440202
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Boîtier CEM - HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EMV - 1604544
Classifications

eCl@ss
eCl@ss 8.0 27440202

eCl@ss 9.0 27440202

ETIM

ETIM 2.0 EC000437

ETIM 3.0 EC000437

ETIM 4.0 EC000437

ETIM 5.0 EC000437

ETIM 6.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261502

UNSPSC 7.0901 31261502

UNSPSC 11 31261502

UNSPSC 12.01 31261502

UNSPSC 13.2 31261501

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC      RU C-
DE.AI30.B.01102

Accessoires

Accessoires

Adaptateur d'extension

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604544
https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604544


https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604544

11/04/2019   Page 4 / 6

Boîtier CEM - HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EMV - 1604544
Accessoires

Extension - ENLAR-M-KV-M32/M40 - 1647682

Adaptateur d'extension, M32 sur M40, joint torique inclus
 
 

Bride de montage

Bride pour embase - HC-B-BF - 1604641

Bride en saillie pour boîtier HEAVYCONNEC-ADVANCE TMB avec verrouillage à baïonnette
 
 

Bride pour embase - HC-B-BF-SET - 1604654

Bride de montage à baïonnette, kit comprenant 2 brides de montage avec 4 vis autotaraudeuses (Torx®) et
4 rondelles en éventail

 
 

Couvercle de protection

Couvercle de protection - HC-B 24-TMB-SD-IP65 - 1690969

Couvercle de protection HEAVYCONNEC ADVANCE IP 65, B24, verrouillage à baïonnette, cordon de retenue,
diamètre de l'œillet 3 mm

 
 

Réducteur

Réducteur - REDUC-M-KV-M32/M25 - 1647637

Adaptateur réducteur en métal, M32 sur M25, avec joint torique
 
 

Vis de fermeture
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Boîtier CEM - HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EMV - 1604544
Accessoires

Vis de fermeture - HC-M-BS-M32 - 1645862

Cache en métal, taille : M32
 
 

Visserie complète

Presse-étoupe - G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 1411127

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 15 mm ... 21 mm, blindage: non, filetage
de raccordement: M32 x 1,5, coloris: gris argent RAL 7001

 
 

Presse-étoupe - G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 15 mm ... 21 mm, blindage: non, filetage
de raccordement: M32 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005

 
 

Presse-étoupe - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 15 mm ... 21 mm, blindage:
non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

 
 

Presse-étoupe - HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010

Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 8 mm, diamètre du câble : 19 - 27 mm, ouvert. 43,
presse-étoupe : M32
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Boîtier CEM - HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EMV - 1604544
Accessoires

Presse-étoupe - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 14 mm ... 21 mm, blindage:
oui, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

 
 

Presse-étoupe - HC-M-KV-Z-M32 - 1646162

Raccordement vissé métallique avec bride de décharge de traction, longueur du filetage : 8 mm, plage d'étanchéité
du câble : 18 - 27 mm, capacité de serrage : 19 - 30 mm, SW 40, raccordement vissé : M32

 
 

Presse-étoupe - HC-M-KV-T-M32 - 1646201

Raccordement vissé métallique avec protection antiflexion et dispositif antitraction, longueur du filetage : 8 mm, plage
d'étanchéité du câble : 18 - 27 mm, capacité de serrage : 20 - 30 mm, SW 40, raccordement vissé : M32
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