
単位：mm17JE ( はんだ付 ) Series

http://www.ddknet.co.jp

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
　また、掲載している製品の特性､ 及び仕様は参考値です｡ 製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

○ はんだ付けタイプ

7

サイズ 標準ケーブル用 細径ケーブル用

9 φ 7.0 以下 φ 5.1 以下
15 φ 8.0 以下 φ 5.7 以下
25 φ 9.0 以下 φ 6.6 以下
37 φ 10.5 以下 φ 7.4 以下

は組み合わせ不可 ※フードとロック用ネジの組合せです。
交差したところがデビエーション品名となります。

ケーブルフード内径寸法

（例）17JE-25H-1A-CF
芯数
ロックネジのサイズ
                + コネクタ本体 =(D8)
・ソケット
  17JE-13 □□ 0-02(D8 □ )A-CG
・ピン
  17JE-23 □□ 0-02(D8 □ )-CG

17JE- □□ H-1 □ 2-CF
+ コネクタ本体 =(D8 □ 2)

・ソケット
  17JE-13 □□ 0-02(D8 □ 2)A-CG
・ピン
  17JE-23 □□ 0-02(D8 □ 2)-CG

17JE- □□ H-1 □ 4-CF
+ コネクタ本体 =(D8 □ 6)

・ソケット
17JE-13 □□ 0-02(D8 □ 6)A-CG
・ピン
17JE-23 □□ 0-02(D8 □ 6)-CG

17JE-25LH-1 □ -CF
+ コネクタ本体 =(D18 □ )

・ソケット
17JE-13 □□ 0-02(D18 □ )A-CG
・ピン
17JE-23 □□ 0-02(D18 □ )-CG

17JE-25LH-1 □ 1-CF
+ コネクタ本体 =(D18 □ 1)

・ソケット
17JE-13 □□ 0-02(D18 □ 1)A-CG
・ピン
17JE-23 □□ 0-02(D18 □ 1)-CG

17JE- □□ H2- □□ -CF
+ コネクタ本体 =(D8 □ )

・ソケット
17JE-33 □□ 0-02(D8 □ )A-CG
・ピン
17JE-43 □□ 0-02(D8 □ )-CG

17JE- □□ H2- □□ 2-CF
+ コネクタ本体 =(D8 □ 2)

・ソケット
17JE-33 □□ 0-02(D8 □ 2)A-CG
・ピン
17JE-43 □□ 0-02(D8 □ 2)-CG

17JE- □□ H2- □□ 4-CF
+ コネクタ本体 =(D8 □ 6)

・ソケット
17JE-33 □□ 0-02(D8 □ 6)A-CG
・ピン
17JE-23 □□ 0-02(D8 □ 6)-CG
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直形フード
9、15、25、37サイズ用

17J-001 □

17J-002 □

17J-005 □ -CF

17J-008 □ -CF

17J-014 □ -CF

L 形フード
25サイズ用のみ

直形細径ケーブルフード
9、15、25、37サイズ用

17J-001 □

17J-002 □

17J-005 □ -CF

□は嵌合ネジサイズ　A：M2.6×0.45（標準）
　　　　　　　　　　B：M3×0.5
　　　　　　　　　　C：＃ 4-40UNCねじ

フード

ロック用
　ネジ

フード

ロック用
　ネジ




