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Tornillo de bisagra 
ajustable RS PRO, 65mm x 

57mm x 5,2mm mm 

RS Código RS: 772-9644        

Los productos con aprobación profesional RS PRO le 
proporcionan piezas de calidad profesional en todas las 
categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido 
probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a 
las marcas líderes sin pagar un precio superior.

• Fabricado con
polímero de acetal
POM de alta calidad

• Pasador de polímero
resistente al óxido

• Ajuste de fricción de
la bisagra

• Flexible y fácil de
usar

• Disponible en
colores blanco y
negro en una gama
de tamaños

CARACTERÍSTICAS 



Bisagras 

Página 3 de 4 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-online.com/ 

Estas bisagras están fabricadas de polímero de acetal (POM) que proporciona alta resistencia, 
rigidez y estabilidad dimensional mejorada. Los pasadores están fabricados también de polímero de 
acetal transparente, por lo que garantizan una resistencia total al óxido. 

Negro (43mm x 37mm x 5,2mm mm) - 772-9632 
Blanco (43mm x 37mm x 5,2mm mm) - 772-9638 
Negro (65mm x 57mm x 5,5mm mm) - 772-9644 
Blanco (65mm x 57mm x 5,5mm mm) - 772-9641 

Material Polímero de acetal (POM) 

Tipo de bisagras Ajustable 

Tipo de cierre Oscilación libre 

Método de fijación Roscado 

Color Negro 

Aplicaciones Ventanas plegables 

 

Longitud 65mm 

Anchura 57mm 

Grosor 5.2mm 

Descripción de producto 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones generales 
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