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SKINDICHT® BL-M ATEX
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Temperaturbestandig

Anwendungsgebiete

Gerategruppe |l / Kategorie 2G+1D
Gerate, Maschinen und Anlagen

Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
Chemische, petrochemische Industrie

Aufbau
Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maBstablich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Zulassungen: CE 0637 Ex Il 2G
Exeb lICEx Il 1D
Exta llIC
IECEx IBE 13.0029X
Material: Kérper: Messing vernickelt
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C
Produkt Management Dokument: LAPP_PRO1031DE.pdf 1/2
PN 0486,/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Anderungen vorbehalten

Die Fotografien sind nicht maBstéblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
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Artikel- Artikelbezeichnung / GréBe SW mm Gewinde- AuBen @ mm
nummer lange D mm

SKINDICHT® BL-M ATEX

52103103 12x1,5 16 5,0 17,8
52103113 16x1,5 20 5,0 22,0
52103123 20x 1,5 24 6,0 26,4
52103133 25x1,5 29 7,0 31,9
52103143 32x1,5 36 8,0 39,6
52103153 40x1,5 45 8,0 49,5
52103163 50x 1,5 54 9,0 59,0
52103173 63 x1,5 67 10,0 73,5
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