
44

cache-bornes et coffrets Ekinoxe

45

A B

47,5

D
 

C

E F 103

50 

53 190 

2
2
5
 

8
0
 

99 (1) 

120 

250 

32,5 
47,5

220 

140 

A
 

B
 

C
 

1
2
5
 

108 

140 

220 

1
1
0
 

1
5
5
 

32,5
390 

470 

500 

2
3
5
 

99 

1
5
5
 

47,5 

32,5 

66 

55 

51 

61 46 

40 

203 

250 

2
2
5
 

1
4
0
 

68 53 

55 

51 66 

61 46 

40 

170 

250 

2
2
5
 

8
0
 

1
0
0
 

250 92

62

5
5
0

76250

2
2
5

127

108

51

142

123

66

77,5

53

4
5

2
1
0

A

326

B

200

326

1
3
2

1
2
6 6

■ Coffrets cache-bornes et coffret 8/9 modules
Réf. 013 01/02/04/06/08 Réf. 013 08 

Avec porte
Réf. 013 98 
Arrivée par tube ou câble

Platine Réf. 011 90

Réf. A B C D E F

013 01 30 72 140 120 10 7

013 02 50 72 140 115 25 7

013 04 90 74 160 130 45 7

013 06 128 74 160 125 80 7

013 08 190 83 180 130 120 14,5

Réf.

Bornier Terre Borniers Ph + N Nombre

obturateursBornes à cages Bornes auto Bornes à vis

6 - 25 (mm2) 1,5 - 4 (mm2) 10 - 35 (mm2) 6 - 25 (mm2) 5 modules 13 modules

012 11 3 12 - - 1 -

012 12 4 24 1 5 2 -

012 13 4 24 1 5 1 1

012 14 8 48 1 5 2 1

012 26 4 24 1 5 1 -

Platines

(1) 120 mm avec porte

■ Coffrets 13 modules par rangée

Caches pour tableau

Compteurs/disjoncteurs montés 

sur platine : encombrement maxi 

disponible sous habillage

Habillages pour platines
Réf. 011 85/88

Platines habillées
Réf. 011 81/91
avec réf. 011 85/88

Réf. 011 82/92
avec réf. 011 85/88

Réf. 011 83

Réf. A B C

012 11 110 155 235

012 12 235 280 360

012 13 360 405 485

012 14 485 530 610

Tableau A B

051 91 526 502

051 92 651 627

051 93 776 752

■ Equipement des borniers (nb de connexions) et obturateurs

Réf. 011 91 Réf. 011 92

Réf. 011 81/82 Réf. 011 82Réf. 011 81

Entraxe entre rail pour 2, 3, 4 rangées : 125 mm

■ Coffret 27 modules réf. 012 26

Réf. 011 91/92

■ Montage

Jumelage horizontal
ou vertical de coffrets

■ Principe de rehausse

Rehausse 
de coffrets 15 mm
pour alignement
avec platine
épaisseur 66 mm

Rehausse de tableaux 50 mm
+ platine
pour circulation
de filerie

Constitution d’un coffret Constitution d’une platine

Compartiment

NF C 15-100 

traversant et 

indépendant avec sorties 

hautes et basses par 

goulottes ou tube

Dispositif de bridage des câbles

dans le compartiment NF C 14-100

Reçoit 

les mêmes 

borniers 

que les 

coffrets
Glissière 

pour plaque 

de fond

Classe II

Plaque de fond

Reçoit 

les borniers

IP 2

4/6/8 trous

Glissière

pour

couvercle

de rehausse

Jumelage rigide

assuré par 

double queue 

d’aronde 

Fixation des 

supports

de bornier par 

clipsage

Double 

fi xation 

murale
Borniers Phase 

et Neutre IP 2X

Possibilités 

de fi xation 

des borniers 

IP 20 - 4 trous

Bornier auto T 

IP 2X

Fixations centrales 

automatiquement

couvertes par la plaque

de fond nécessaire pour 

l’obtention de la classe II

Fixation décalée 

pour plus de 

rigidité

Plaques de fond
Deux possibilités d’installation
des plaques de fond sur châssis
de coffret ou sur rehausse

Cornet pour goulotte GTL
réf. 300 94 avec réf. 300 41/42

Jonction goulottes plafond
réf. 300 95
cornet d’épanouissement

Goulotte affl eurante Coffret sur goulotte




