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Super-Schwerlast-Rad aus Vollstahl

EAN 4047526584795 ’\
ID 584797 Made in

Zolltarifnummer 87169090 Germany

Rad:

Vergiitungsstahl, gedreht, Harte 190-230 HB

leicht ballige Laufflache

leicht gedlte Oberflache

&uBerst geringer Rollwiderstand

leichter Lauf auf glatten Boden

extrem verschleiBfest

besonders hohe statische und dynamische Tragfahigkeit

Sonstige Eigenschaften:

« chemische Bestandigkeit gegen viele aggressive Medien
o Temperaturbestandigkeit: -20 °C bis +120 °C

 bei druckempfindlichen Bdden Flachenpressung beachten

* elektrische Ableitfahigkeit (Ohmscher Widerstand) < 104 Q

Belagshérte

Technische Daten: . . . . . 190-230 HB
Rad-0 (D) © |80 mm Rollwiderstand

Radbreite 0. 40 mm 0 hervorragend
Tragfahigkeit bei 4 km/h 8 1.100 kg VerschleiBresistenz

Tragfahigkeit (statisch) 8 2.750kg 1 hervorragend
Lagerart © Kugellager Bodenschonung/Fahrgerausch
Achsloch-0 (d) 20 mm . |:| |:| |:| |:| ausreichend
Nabenlénge (T1) 0« 45 mm

Temperaturbestandigkeit min -20°C

Temperaturbestandigkeit max 120 °C A N
Belagshérte 190-230 HB

Stiickgewicht & 1,3kg {

Spurlos v o

Kontaktverfarbungsfrei v

Antistatisch o X ‘

ESD v v

Elektrisch ableitend @ v ‘_I‘-“ ﬁ ‘:_
Korrosionsbesténdig X

Hitzebestandig E X

Autoklaventauglich X
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