Mitutoyo

Trusquin Digimatic ABS
Référence: 570-412
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Description

Ce trusquin Digimatic est trés précis et fiable et vous offre les avantages suivants : Son codeur linéaire
ABSOLU intégré signifie que vous n'avez pas besoin de définir le point de référence a chaque mise sous
tension. La montée et la descente du coulisseau se font sans a coup, grace a un systéme de pignon
crémaillere actionné par une manivelle. Une pointe a tracer en carbure est fournie. Avec sortie de
données SPC.

Caractéristiques

Digimatic/mécanique: Digimatic
Capacité: 0-12""
Résolution: 0,01 mm



Erreur Max Adm ] MPE: +0,0015"/+0,03 mm
Codeur linéaire

Graduations
LCD, hauteur de caractére 10 mm
Affichage
Temps de réponse max.: Illimité
Marche/Arrét: Oui
Changement ZERO / ABS : Oui
Origine (ABS ): Oui
DATA/HOLD: Oui
Alarme batterie faible: Oui
Permutation mm/inch: Oui
Unité de mesure: Inch/Métrique
Livré: Incluant 1 pile, pointe a tracer et étrier de
pointe a tracer
Alimentation: 1 pile SR-44
Durée de vie la pile: Approx. 20000 heures
Dimensions
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Accessoires

Accessoires en option:
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Cable SPC
im

905338
Prix public recommandé: 36,00 €*

Cable SPC
2m

905409
Prix public recommandé: 43,00 €*

Cable SPC USB
2m
06AFM380F
Prix public recommandé: 121,00 €*

U-WAVE-T, buzzer
02AZD880G

Prix public recommandé: 183,00 €*
U-WAVE-T, IP67

02AZD730G
Prix public recommandé: 183,00 €*



Cable F U-WAVE-T

02AZD790F
Prix public recommandé: 96,00 €*

Tige rectangulaire 50 mm

(12.7 x 6.35 mm)
953639
Prix public recommandé: 18,00 €*

Noix de serrage @ 0.157" (@ 3,9878mm)
Pour @0,157 "/ 3/8", queue d'aronde

900322
Prix public recommandé: 35,00 €*

Centre master inch
6,35x12,7mm

(-{l 900581
. Prix public recommandé: 157,00 €*

Touche de profondeur
12,7 x 6,35mm

900878
Prix public recommandé: 57,00 €*
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Accessoires standards:

Etrier
6,35x12,7mm

- 901385
Prix public recommandé: 27,00 €*

Pointe a tracer carbure
(12.7 x 6.35 mm) longueur 60 mm

900258
l Prix public recommandé: 79,00 €*

Housse
300 mm

450291
Prix public recommandé: 8,00 €*

Pieces détachées

Accessoires de rechange:

1 pile SR-44
938882



