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取付けベースハウジング - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951
このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。 全データはユーザーマニュアル
に記載されています。 ダウンロードの規定は有効です
(http://phoenixcontact.ja/download)

ハウジングベース、 下部、 幅: 107.6 mm、 色: 淡い灰色 (7035)

特長

 BCラインアップの製品

 DIN EN 43880に準拠

 工具を使用せずに取付け

 1～9ユニット分の幅に対応（17.8～ 161.6 mm）

 UL94に基づく難燃性クラスV0

 接続方式各種

 DINレールまたは壁面に取付け可能

 オプションのバスコネクタでDINレールに取付け

基本情報
梱包 10 pc

最低注文数 10 pc

GTIN

GTIN 4055626282114

1個あたりの重量（梱包を含まない） 46.404 g

関税 85472000

生産国 ドイツ

技術データ

その他
ハウジングの型式 ハウジングベース

ハウジングの材質 ポリカーボネート

色（RAL） 薄灰色

環境条件
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取付けベースハウジング - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951
技術データ

環境条件
周囲温度（保管時/運搬時） -40 °C ... 70 °C

周囲温度（貼付け時） -5 °C ... 100 °C

使用周囲温度 -40 °C ... 100 °C (電力損失により異なる)

寸法
幅 107.6 mm

高さ 89.7 mm

奥行き 48.9 mm

基準と規格
UL94難燃性クラス V0

Environmental Product Compliance
China RoHS 環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e

閾値を超える有害物質はありません

分類

eCl@ss

eCl@ss 6.0 27180800

eCl@ss 7.0 27182702

eCl@ss 8.0 27182702

eCl@ss 9.0 27182702

ETIM

ETIM 5.0 EC001031

ETIM 6.0 EC001031

ETIM 7.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 13.2 31261501

認証

認証

認証

UL Recognized / EAC

防爆認証

認証の詳細
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取付けベースハウジング - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951
認証

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 240868

EAC      B.01742

アクセサリ

アクセサリ

取付け具

ベースラッチ - FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - 2896998

コンポーネントハウジング、 色: 橙
 
 

必要な追加品

ハウジング上部 - BC 107,6 OT U11 KMGY - 2896076

ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm、 クロス接続: コンポーネントハウジング、 色: 淡い灰色 (7035)
 
 

ハウジング上部 - BC 107,6 OT U22 KMGY - 2896089

ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm、 色: 淡い灰色 (7035)
 
 

電子ハウジング - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875

Raspberry Piコンピュータに使用するDINレール取付け用ハウジング（Raspberry Pi A+、B+、B2、B3に対応）；ハ
ウジング上部パーツとPCBホルダのセット；DIN 43880準拠のハウジング
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取付けベースハウジング - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951
アクセサリ

ハウジング上部 - BC 107,6 OT U11 BK - 2200721

ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm、 クロス接続: コンポーネントハウジング、 色: 黒 (9005)
 
 

ハウジング上部 - BC 107,6 OT 2000 KMGY - 1050443
ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm、 色: 淡い灰色 (7035)

 
 

ハウジング上部 - BC 107,6 OT 1121 BK - 1108020
ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm

 
 

ハウジング上部 - BC 107,6 OT U11 RD3000 - 2203809
ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm

 
 

ハウジング上部 - BC 107,6 OT 1112 KMGY - 1086268
ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm、 色: 淡い灰色 (7035)

 
 

ハウジング上部 - BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - 1006943
ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm

 
 

ハウジング上部 - BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - 1046365
ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm、 色: 淡い灰色 (7035)

 
 

ハウジング上部 - BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - 1066143
ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm
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取付けベースハウジング - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951
アクセサリ

ハウジング上部 - BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - 1065104
ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm、 色: 淡い灰色 (7035)

 
 

ハウジング上部 - BC 107,6 OT U22 BK - 2203763
ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm、 色: 黒 (9005)

 
 

ハウジング上部 - BC 107,6 OT 1121 KMGY - 2203260
ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm、 色: 淡い灰色 (7035)

 
 

ハウジング上部 - BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - 1025418
ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm、 色: 淡い灰色 (7035)

 
 

ハウジング上部 - BC 107,6 OT 2121 KMGY - 1038850
ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm、 色: 淡い灰色 (7035)

 
 

ハウジング上部 - BC 107,6 OT 0121 KMGY - 2202301

ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm、 色: 淡い灰色 (7035)
 
 

ハウジング上部 - BC 107,6 OT U22 GY 7045 - 2202269
ハウジングベース、 上部、 幅: 107.6 mm

 
 

DINレールバスコネクタ - HBUS 107,6-16P-1S BK - 2896306

DINレールコネクタ、 極数: 16、 ピッチ: 2.54 mm、 色: 漆黒
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取付けベースハウジング - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951
アクセサリ

ピンヘッダー - PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - 2200700

ソケット、 極数: 18、 ピッチ: 2.54 mm
 
 

その他の製品

DINレールバスコネクタ - HBUS 107,6-16P-1S BK - 2896306

DINレールコネクタ、 極数: 16、 ピッチ: 2.54 mm、 色: 漆黒
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