
CARATTERISTICHE TECNICHE
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PRELIEVO ENERGIA

GW 20 201 GW 20 202 GW 20 203 GW 20 204

Tipo Vantaggi Applicazioni
PRESE A SPINA

• Permettono di differenziare un
punto presa destinato ad
applicazioni particolari, evitando la
connessione di utilizzatori non
previsti per questo circuito.

• Analisi preventiva del carico.

• Interblocco elettronico.

• Protezione contro il sovraccarico e
cortocircuito.

• Protezione differenziale.

• Limitazione della potenza
prelevabile.

• Conformi ai principali standard
internazionali.

• 3 soli morsetti per alimentare il
blocco di prese multiple, senza
l’impiego di cavallotti.

• Riduzione dei tempi di cablaggio.

• Sicurezza dei collegamenti e della
continuità della terra.

• Gamma completa che consente di
realizzare la corrispondenza tra il
dimensionamento dell’impianto e la
presa di prelievo energia.

• La presa bivalente GW 20 203
evita l’impiego di adattatori
10/16A

• Alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di
illuminazione, apparecchi portatili, TV, HI-FI, etc.

• Alimentazione di elettrodomestici, utensili, etc.

• Prelievo energia per apparecchi utilizzatori installati
nella stessa zona dell’ambiente e spesso legati fra di
loro dal punto di vista funzionale (es. TV -
Videoregistratore - Hi-Fi).

• Particolarmente idonea per installazione affiancata in
contenitori Serie 27 COMBI (applicazioni mobili o fisse
con più punti di prelievo energia).

• Alimentazione di computer e apparecchiature
informatiche mediante linee dedicate (es. sistema statico
di continuità UPS).

• Alimentazione di apparecchiature elettromedicali o da
laboratorio.

• Versioni con potenza massima fissa:
Installazione in ambiente domestico o similare dove
vengono frequentemente utilizzati apparecchi portatili:
es. in bagno,
in cucina.

• Versioni con potenza massima selezionabile:
Installazione nel terziario per assegnare alle varie
prese nell’impianto differenti limiti di potenza
prelevabile, in base all’impiego previsto.

• Prelievo energia per utenze domestiche e similari.

• Installazione a parete in contenitori Serie 27 COMBI
protetti e stagni.

• Accettano spine standard Italiano
con terra centrale e standard
Tedesco con terra laterale, evitando
l’impiego di adattatori o la
sostituzione della spina stessa.

• La presa GW 20 246 è una presa
universale per l’ambito Italiano.

Prese standard Italiano

Prese standard Italiano/Tedesco

Presa doppia a cablaggio veloce standard Italiano

Prese per linee dedicate

Prese intelligenti SICURSYSTEM

Prese standard Internazionali

GW 20 205 GW 20 246

GW 20 291

GW 20 295
GW 20 281
GW 20 286

GW 20 296
GW 20 282
GW 20 287

GW 20 297
GW 20 283
GW 20 288

GW 20 298 GW 20 312

GW 20 244

GW 20 258

GW 20 257

USA e similari Altri

Tedesco Francese British Svizzero
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COMANDO - SYSTEM WHITE

IN
TE

RR
U

TT
O

RI
D

EV
IA

TO
RI

IN
V

ER
TI

TO
RE

LA
M

PA
D

A
A

M
PO

LL
A

LA
M

PA
D

A
SI

LU
RO

PU
LS

A
N

TI
A

PP
A

R.
 C

O
M

A
N

D
O

D
IS

CH
. S

EG
N

A
LE

TI
CI

SC
AT

O
LE

PE
R

EL
ET

TR
O

N
IC

A

D
IS

CH
ET

TI
SE

G
N

A
LE

TI
CI

IR RE
LÉ

CO
PR

IF
O

RI
E

U
SC

IT
A

• = Forniti privi di lampada
Utilizzano unità di
segnalazione ad ampolla.

GW 20 571 - 16AX
1P - 250V~
Generico

GW 20 572 - 16AX
1P - 250V~

Luminoso 230V~

GW 20 583 - 16AX
1P - 250V~

Illuminabile •
GW 20 503
2P - 16AX -

250V~
Generico

GW 20 504
2P - 16AX -

250V~
Luminoso - 230V~

GW 20 584
2P - 16AX -

250V~
Illuminabile •

GW 20 005
2P - 10AX -

250V~
Con chiave

GW 20 585
25A - 250V~

GW 20 579 - 16AX
1P - 250V~
Generico

GW 20 576 - 16AX
1P - 250V~
Generico

GW 20 577 - 16AX
1P - 250V~

Luminoso 230V~

GW 20 588 - 16AX
1P - 250V~

Illuminabile •
GW 20 008

1P - 10A - 250V~
Con chiave

GW 20 589
Deviatore 16AX

GW 20 580
Invertitore 16AX

GW 20 527
Pulsante 10A

GW 50 520
1P - NA+NA - 10A

250V~
Con interblocco

GW 20 521
1P - NA+NA - 10A

250V~ 
Con interblocco

GW 20 522
1P - NA - 10A - 250V~

Ausiliario NC
Marcia

GW 20 519
1P - NC - 10A

250V~ 
Generico

GW 20 024
1P - NA - 10A - 250V~

Con targa portanome illuminabile e attacco
per lampade a siluro S6 x 36 mm

GW 20 591
1P - NA - 10A - 250V~

Con targa portanome illuminabile e
attacco per lampade a siluro S6 x 36 mm

GW 20 523
1P - NC - 10A - 250V~

Ausiliario NA
Arresto

GW 20 511
1P - NA - 10A 

250V~
Apriporta

GW 20 512
1P - NA - 10A

250V~
Campanello

GW 20 513
1P - NA - 10A

250V~
Lampada

GW 20 514
1P - NA - 10A

250V~
Luce scale

GW 20 530
2P - NA - 10A

250V~

GW 20 510
1P - NA - 10A

250V~
Generico

GW 20 515
Luminoso - 230V~

GW 20 5160
Luminoso - 12/24V

GW 20 529
1P - NA - 10A - 250V~

Illuminabile
•

GW 20 518
2P - NA - 10A - 250V~

A tirante

GW 20 583
1P - 16AX - 250V~

Interruttore
•

GW 20 588
1P - 16AX - 250V~ 

Deviatore
•

GW 20 528
1P - 10AX - 250V~ 

Commutatore

GW 20 529
1P - NA - 10A - 250V~ 

Pulsante
•

GW 20 531
1P - NC - 10A - 250V~ 

Pulsante
•

GW 30 941 12V Bianco
GW 30 942 24V Bianco
GW 30 943 230V~ Rosso
GW 30 944 230V~ Verde
GW 30 946 110/230V~ Azzurro
GW 30 947 110/230V~ Bianco

GW 20 902 S6 x 36 12V Bianco
GW 20 903 S6 x 36 24V Bianco
GW 20 904 S6 x 31 12V Bianco
GW 20 905 S6 x 31 24V Bianco
GW 20 906 S6,3 x 28 110/230V~ Rosso
GW 20 908 S6,3 x 28 110/230V~ Verde

GW 20 537 GW 20 538 GW 20 539

GW 20 540

Servizi generici Servizi tecnici Servizi numerici

GW 20 542

GW 20 549 GW 20 550 GW 20 551

GW 20 592 GW 20 593 GW 20 594

GW 20 595

GW 20 596 GW 20 597

< >

ON

> <> < OFF

GW 20 561 GW 20 562 GW 20 563 GW 20 564 GW 20 565

GW 20 566 GW 20 567 GW 20 568 GW 20 569

7

4 5

6

321

8 9 0

GW 20 570

GW 20 533
Neutro

GW 20 821
Rivelatore

di movimento
a infrarossi

230V~
50/60Hz

GW 20 071
Passo-passo 1P

GW 20 072
Passo-passo 2P

230V~

GW 20 074
Monostabile

NA/NC - 10A
250V~

GW 20 076
Chiamata

NA/NA - 1A
12V~

GW 20 056
1 posto

GW 20 073
2 posti

GW 20 058
1 posto con uscita cavo

Ø 4 e 8 mm
GW 20 057

1 posto con segnatensione

GW 20 941 - 3 posti
GW 20 942 - 4 posti
Mostrina trasparente
GW 20 943 - 3 posti
GW 20 944 - 4 posti

Mostrina cieca

CO
M

M
U

TA
TO

RE

GW 20 559
1P - 10AX - 250V~ 
Posizioni 1 - 0 - 2

GW 20 517
2P - NA - 10A

250V~
Generico
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PRELIEVO ENERGIA E SEGNALE - SYSTEM WHITE
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GW 20 201
2P+ - 10A

250V~

GW 20 202
2P+     - 16A

250V~

GW 20 203
2P+ - 10/16A

250V~

GW 20 204
2P+ - 20A

250V~

GW 20 295
2P+ - 10/16A

250V~

GW 20 281
2P+ - 10/16A

250V~

GW 20 286
2P+ - 10/16A

250V~

GW 20 291
Cablaggio veloce - 3 morsetti
2 x 2P+ - 10/16A - 250V~

GW 20 251
RJ11

GW 20 232
RJ12

GW 20 252
RJ11

doppio
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UTP
GW 20 681 - Cat. 3e
GW 20 682 - Cat. 5e
GW 20 684 - Cat. 6e

FTP
GW 20 683

Cat. 5e

GW 20 235
Francese
8 contatti

Tipo F (Femmina)
5÷2400 MHz
GW 20 391 -   0 dB
GW 20 396 -   5 dB
GW 20 392 - 10 dB
GW 20 393 - 14 dB
GW 20 394 - 18 dB
GW 20 395 - 22 dB

Maschio IEC Ø 9,5
mm
5÷2400 MHz
GW 20 381 -   0 dB
GW 20 386 -   5 dB
GW 20 382 - 10 dB
GW 20 383 - 14 dB
GW 20 384 - 18 dB
GW 20 385 - 22 dB

Femmina IEC Ø 9,5 mm
resistive - 40÷860 MHz
GW 20 228 -   0 dB 
GW 20 229 - 20 dB 
GW 20 230 - Term. - 75Ω

GW 20 231
Predisposta per resistenze 

GW 20 227
Resistenza
di chiusura
terminale

75Ω

= Articoli destinati esclusivamente all'esportazione nei Paesi non aderenti all'Unione Europea.

GW 20 233
RJ45 - Cat. 3

UTP

GW 20 271
RJ45 - Cat. 5e

UTP
GW 20 243

RJ45 - Cat. 5e
FTP

Contenitori per RJ45
GW 20 266 per IBM

GW 20 267 per AVAYA
GW 20 270 per AMP

GW 20 236
IBM Cabling System

GW 20 242
Contenitore vuoto per
IBM Cabling System

GW 20 237
BNC

50/75/93Ω

GW 20 238
Contenitore vuoto per SUB - D 9/15/25 PIN

GW 20 205
2P+ - 10/16A P30

250V~

GW 20 246
2P+ - 10/16A

250V~

GW 20 296
2P+ - 10/16A

250V~

GW 20 282
2P+ - 10/16A

250V~

GW 20 287
2P+  - 10/16A

250V~

GW 20 297
2P+ - 10/16A

250V

GW 20 265
2P+ - 10/16A

250V

GW 20 283
2P+ - 10/16A

250V

GW 20 288
2P+ - 10/16A

250V

GW 20 206
2P - 10/16A

250V~

GW 20 207
2P+ - 10/16A

250V~

GW 20 351
2P+ - 10A - 250V~

Tipo 12

GW 20 312
2P+ - 10/16A

250V~

GW 20 208
2P+ - 13A

250V~

GW 20 209
2P+ - 15A

250V~

GW 20 212
2P+ - 10/15A

250/125V~

GW 20 213
2P - 15A
125V~

GW 20 214
2P+ - 15A

125V~

GW 20 216
2P+ - 15A

250V~

GW 20 217
2P - 15A

125/250V~

GW 20 248
2P+ - 10A

240V~

GW 20 218
2P+ - 15A

240V~

GW 20 258 - 200-2200W selez.
2P+ - 10/16A - 230V~

GW 20 244 - 2200W
GW 20 257 - 200-2200W selez.

2P+ - 10/16A - 230V~

GW 20 239
Per circuiti ausiliari

2P - 6A - 24V
(SELV)

GW 20 234
Per circuiti ausiliari

2P - 6A - 24V
(SELV) polarizzata

GW 20 241
Per altoparlante

DIN 41529

GW 20 220
2P+ - 10/16A

250V~

GW 20 298
2P+ - 10/16A

250V~
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GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT - SYSTEM WHITE
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GW 20 802
Solo per carichi resistivi
230V~ - 100/500W
110V~ -   50/250W

GW 20 814
Per alimentatori

elettronici
230V~ - 25/180W

GW 20 801  -  230V~ - 60/500W
GW 20 813  -  Per alimentatori
elettronici - 230V~ -   25/300W

GW 20 809
Giornaliero/settimanale

2 canali - 230V~ - 50/60Hz

GW 20 810
Pulsante temporizzato

230V~ - 50/60Hz

GW 20 803 
230V~ - 100/900W
110V~ - 100/500W
GW 20 811
Con deviatore
230V~ - 40/300W
110V~ - 20/150W
GW 20 812
Per ventilatori
230V~ - 40/160W
110V~ - 20/  80W

GW 20 807
Cronotermostato elettronico estate/inverno

230V~ - 50/60Hz

GW 20 808
Termostato elettronico estate/inverno

con display
230V~ - 50Hz

GW 20 852
Termostato elettronico estate/inverno

con manopola
230V~ - 50/60Hz

GW 20 862
CH4 gas metano - 230V~ - 50Hz

GW 20 863
GPL - 230V~ - 50Hz

Cronotermostato elettronico da parete
alimentato a batterie

GW 30 522
Elettrovalvola gas

3/4” - 230V~ - 12VA

Magnetotermici
Potere di interruz.

3kA
Classe di limitaz. 3

GW 20 423
Limitatore di
sovratensione
75J - 250V~

GW 20 401
Portafusibile

In = 16A

Blocchi differenziali componibili
Classe A

Magnetotermici differenziali
Potere di interruzione 3kA

Classe di limitazione 3

GW 20 431 -   6A
GW 20 432 - 10A
GW 20 433 - 16A

1P

GW 20 434 -   6A
GW 20 435 - 10A
GW 20 436 - 16A

1P+N

GW 20 454 -   6A
GW 20 455 - 10A
GW 20 456 - 16A
1P+N - Colore rosso

GW 20 445 -   6A
GW 20 446 - 10A
GW 20 447 - 16A
1P+N - I∆n = 6mA
GW 20 437 -   6A
GW 20 438 - 10A
GW 20 439 - 16A
1P+N - I∆n = 10mA
GW 20 448 -   6A
GW 20 449 - 10A
GW 20 450 - 16A
1P+N - I∆n = 30mA

GW 20 440 - I∆n =
6mA

GW 20 441 - I∆n =
10mA

GW 20 442 - I∆n =
30mA

1P+N - 16A

GW 20 833
Lampada anti black-out estraibile

230V~ - 50/60Hz

GW 20 806
Lampada anti black-out fissa

230V~ - 50/60Hz

GW 20 613 - 12V~
GW 20 614 - 24V~

GW 20 616 - 230V~
Suonerie

GW 20 617 - 12V~
GW 20 618 - 24V~

GW 20 620 - 230V~
Ronzatori

GW 20 834
Lampada non permanente NP - 6 moduli - 230V~ - 50/60Hz - 4W

Diffusore piano
GW 20 603 •
GW 20 604 •
GW 20 605 •
GW 20 606
GW 20 631 •

Diffusore piano
completo di lampada
GW 20 607 -  230V~
GW 20 608 - 12/24V

* Fornite prive di lampada
Utilizzano lampade a siluro tipo S6x31 mm e S6,3x28 mm (max 2W).

**Fornite prive di lampada
Utilizzano lampade a siluro tipo
S6x36 mm (max 2W).

GW 20 602 
GW 20 627•- GW 20 628 •
GW 20 629•- GW 20 630 •

Diffusore sporgente** 12/24V

GW 20 622
Portalampada E27

GW 20 816
Lettore schede per controllo accessi

12Vca/cc

GW 20 817
Lettore schede per gestione utenze a 3 livelli

12Vca/cc

GW 30 431
Scheda UTENTE con microchip

GW 30 432
Scheda MASTER con microchip

PRODOTTI NON
MODULO SYSTEM
• GW 30 423
Attuatore per
controllo accessi

• GW 30 422
Attuatore per
gestione utenze

• GW 30 421
Attuatore 12VA

GW 20 820
Interruttore universale a badge luminoso

1P - NA - 10A - 250V~

GW 20 841
Presa per rasoio

2P - 230V~ - 50/60Hz

GW 20 853
Termostato estate/inverno per fan-coil

230V~ - 50/60Hz

GW 20 851
Termostato elettronico

12Vca/cc - 50Hz

GW 20 846
Comando
fan-coil

PRODOTTI NON MODULO SYSTEM  • GW 30 717 - Selettore velocità fan-coil

GW 20 634 12/230V
Segnapasso con palpebra

regolazione luce
led a luce bianca

GW 20 641 - 12V~
n° 3 ingressi indipendenti
selettore volume esterno

GW 20 601   
GW 20 623•- GW 20 624 •
GW 20 625•- GW 20 626 •

Diffusore piano** 12/24V

GW 20 822 colore bianco
GW 20 823 colore titanio
GW 20 824 colore ardesia
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