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27102 PRE

e Référence: 27102 PRE
e Corps soufflette : Composite

e Buse : Composite

e Buse : soufflage concentré

e Gachette : Progressive

e Insert: Métal 1/4 BSP femelle

e Maxi temperature : +70°C

e  Mini temperature : -15°C

e Intrusion poussiéres extérieures impossible
e  Corps : Anti-rayure

e Résistance a I'écrasement

e Débit:6b:15m3/h-8.8 cfm

e Niveau sonore : 84 db

e Longueur buse : 59 mm - 2.32 in
e Force de soufflage: 312 g

e Pression dynamique:2b

e Poids:116¢g
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