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Metalux ND 10 9772 

SERRURE EN APPLIQUE HORIZONTALE A FOUILLOT ET PROFIL EUROPEEN REGLABLE 

 

La serrure Metalux ND 10 9772 s’intègre sur une porte en bois 
ou sur une grille. Déclinée à droite ou à gauche, elle est 
équipée d'un pêne dormant et d'un 1/2 tour.  

Son axe est modulable et ses pênes sont réglables. Elle peut 
ainsi remplacer la plupart des serrures en applique à profil 
européen. La gâche existante peut être conservée grâce à 
son empênage universel. Enfin, cette serrure est réversible 
tirant/poussant sans démontage. Cette serrure est de 
conception et de fabrication française.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Modularité de l’axe De 52 à 60 mm 

 
Pênes réglables De 0 à 5 mm 

 
Rappel du ½ tour à la clé  Oui 

 
Type de pêne 
 

Pêne dormant et ½ tour 

Matière du coffre 
 

Acier 

Finition du coffre 
 

Laqué noir 

Fouillot Carré 7 mm 
 

Cylindre préconisé  Cylindre européen dissymétrique 30 x 50 mm (pour une porte standard) 
 

Accessoires fournis 
 

Gâche, clé allen 

 
PLAN 

 

 

 


