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RS RS1013 Pro lan 测试设备、

音频生成 
RS 号： 136-5673            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 连接到电话和以太网

互联网布线 

 

• 可选连续或可变音频

生成 

 

• 探头上内置有扬声

器，带灵敏度控制 

 

 

 

 

特点 
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RS PRO 局域网电缆测试套件设计用于快速识别和跟踪电缆或电线网络，并可查看电话线的工作情况。

网络电缆测试设备是连接故障诊断或安装新电缆连接必不可少的工具，它们可检查信号质量并识别需要

注意的电缆。具有 220 V 高电压保护功能。测试包括电线跟踪、连续性测试、空闲/占线/响铃线路测试

以及尖端/环形识别，在适当的使用和维护下，该仪表可提供数年可靠的服务。  

 

 

 

测试类型 音频生成 

提示音 是的 
    

 

 

电源 电池 
电池类型 9V   

 

  

 

尺寸    57mm x 25.4mm x 228 （探头） mm 、 58.5mm x 
58.5mm x 34.3 （发生器） mm 

长度 34.3 （发生器 mm 、 228 （探头） mm 

宽度 25.4 （探头） mm 、 58.5 （发生器） mm 

高度 57 （探头） mm 、 58.5 （发生器） mm 

重量    270g 
 

 

 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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