Produktdatenblatt

Spezifikationen

CA3SK11BD

EAN Code : 3389110564235

Hilfsschiitz, 1S+10, 24V DC

Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys CASK

Produkt- oder Komponententyp

Steuerrelais

Kurzbezeichnung des Gerats CA3SK
Anwendung des Schiitzes Steuerstromkreis
Nutzungskategorie DC-13

AC-15
Zusammensetzung des 18+10

Polkontakts

[Ue]
Betriebsbemessungsspannung

<=690 V <=400 Hz

Steuerstromkreis-Typ

Steuerkreisspannung

Zusatzmerkmale

[Ith] konventioneller
thermischer Strom in freier Luft

DC Standard

24V DC

10 A (bei 55 °C)

Zugehorige Absicherung

10 A gL entspricht VDE 0660
10 A gL entspricht IEC 60947

[Ui] Bemessungs-
Isolationsspannung

Montagehalterung

690 V entspricht IEC 60947

690 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
690 V entspricht BS 5424

690 V entspricht UL 508

690 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14

Schiene
Platte

Anschliisse - Klemmen

Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5...6 mm?starr
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5...4 mm?starr
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,5...6 mm?flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,35...6 mm?flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,35...1,5 mm?flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,35...2,5 mm?flexibel ohne Kabelende

Anzugsmoment

0,8 Nm - auf Schraubklemmenleisten Pozidriv Nr. 1 Schraubenkopf

Steuerkreisspannungsgrenzen

Betriebszeit

27.03.2023

Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc (bei <50 °C)
Abfallspannung: 0,1 - 0,75 Uc (bei <50 °C)

4 - 6 ms Spulen-Aberregung und NO-Offnung

8 - 12 ms Spulen-Erregung und NO-SchlieRung

6 - 8 ms Entregung der Spule und SchlieBen des NC-Kontakts
10 - 18 ms Spulen-Erregung und NC-Offnung

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fir bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Mechanische Lebensdauer

10 Mcycles

Max. Betriebsrate

1200 cyc/h

Anzugsleistung in W

2,2 W (bei 20 °C)

Halteleistungsaufnahme in W 2,2 W bei 20 °C
Warmeableitung 22W

Hohe 56 mm

Breite 27 mm

Tiefe 55,5 mm
Produktgewicht 0,132 kg
Montage

Normen EN/IEC 60947-5-1

UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1

Produktzertifizierungen

Schutzart (IP)

CB-Regelung
cULus

EAC

CE

UKCA

IP2x

Schutzbehandlung

TC entspricht IEC 60068

Umgebungstemperatur bei -20...50 °C
Betrieb
Umgebungstemperatur bei -50...70 °C

Lagerung

Betriebshohe

Verpackungseinheiten

2.000 m ohne Leistungsminderung

VPE 1 Art Db
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hohe 3,5¢cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Lange 6,5cm
VPE 1 Gewicht 124,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Hoéhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Lange 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,182 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges
Produkt

Green Premium Produkt

REACh-Verordnung

EU-RoHS-Richtlinie

Konform

Quecksilberfrei

Ja

RoHS-Richtlinie fiir China

Schneider

27.03.2023


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=CA3SK11BD_REACH_DECLARATION&p_FileName=CA3SK11BD_REACH_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=CA3SK11BD_ROHS_DECLARATION&p_FileName=CA3SK11BD_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=CA3SK11BD_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=CA3SK11BD_ROHS_CHINA_DECLARATION_DE_de-DE.pdf

Produkt auRerhalb des RoHS-Bereichs fiir China. Erklarung der Substanzen zu |hrer

Information.
Informationen zu RoHS-
Ausnahmen
Umweltproduktdeklaration
Circular Econmomy-Eignung
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der Europaischen Union entsorgt

werden und darf nicht in Haushaltsabfalle gelangen.

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=CA3SK11BD_ROHS_DECLARATION&p_FileName=CA3SK11BD_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1503003EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1503003EN

